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GRUNDFOS CR 215

สำำ�หรัับวิิศวิกรั 
ที่่�ต้้องก�รัก้�วิข้้�ม 
ข้่ดจำำ�กัด
ปั๊๊�ม Grundfos CR ขนาดใหญ่่รุ่่่นใหม่มาพรุ่้อมขนาด 
การุ่ไหลใหม่สููงสู่ด 280 m3/h ปั๊รุ่ะสูิทธิิภาพรุ่ะดับโลก  
และคุ่ณลักษณะใหม่ 

ม่ั่�นใจได้้ย่ิ่�งกว่่าเด่้มั่
ป๊ั๊�ม CR ข้น�ดใหญ่่ร่่ันใหม่ม่ควิ�มแข็้งแกร่ังม�กกว่ิ�ร่่ันก่อนผ่่�นก�รัใช้้เที่คโนโลยี่ 
ลำ��สำมัยีในก�รัออกแบบแบบจำำ�ลอง วัิสำด่ ก�รัที่ดสำอบ และก�รัผ่ลิต้ 

ประหย่ิ่ด้ค่่าใช้้จ่ายิ่มั่ากข้ึ้�น
Grundfos CR ร่่ันใหม่จำะมอบปั๊รัะสิำที่ธิิภ�พก�รัปั๊รัะหยีัดพลังง�นในรัะดับโลก  
ด้วิยีก�รัออกแบบรัะบบไฮดรัอลิกตั้�งแต่้ใบพัดและข้อบคร่ับใบพัด ไปั๊จำนถึึง 
ที่�งนำ��เข้้� ช่้องรัะบ�ยีนำ��ออก ปั๊ลอกป๊ั๊�ม และคร่ับผั่นนำ�� (diffuser) เน่�องจำ�ก 
ม่ข้น�ดเล็ก จึำงติ้ดตั้�งง่�ยีและเส่ำยีค่�ใช้้จ่ำ�ยีน้อยีกว่ิ�ป๊ั๊�มแบบอ่�นๆ

ต่ัว่เลืือกเพ่ิ่�มั่เต่ัมั่
อ่ปั๊กรัณ์์ร่่ันใหม่จำะเพิ�มตั้วิเล่อกให้กับโปั๊รัแกรัมป๊ั๊�มแบบโมดูล�ร์ัซึึ่�งที่ำ�ได้ม�ก 
อยีู่แล้วิให้ม�กขึ้�นยีิ�งกว่ิ�เดิม เช่้น แรังดันท่ี่�สูำงขึ้�น NPSH ท่ี่�ต้ำ��ลง และก�รัใช้้ 
มอเต้อร์ัแบบม�ต้รัฐ�น และแน่นอนว่ิ� CR ใหม่น่�ยีังม่ให้ใช้้ง�นในรูัปั๊แบบ 
รัะบบผ่สำมซึึ่�งม่ตั้วิแปั๊ลงควิ�มถ่ึ� CUE เฉพ�ะและแบบรัะบบบูสำเต้อร์ั
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บร่ษ่ท กรุนด้์ฟอส (ประเทศไทยิ่) จำาก่ด้
92 ถึนนเฉลิมพรัะเก่ยีรัต้ิ รั.9 ดอกไม้
ปั๊รัะเวิศ กรั่งเที่พฯ 10250
โที่รั. 0 2725 8999
www.grundfos.com/th

วัิสำด่ท่ี่�แต้กต่้�งกันในแต่้ละร่่ัน

ช่้�นส่ว่น

ใบพัด/ห้อง หัวิป๊ั๊�ม ฐ�น แผ่่นฐ�น หน้�แปั๊ลน

CR ● ● ● ● ●

CRN ● ● ● ● ●

CRN (H-version*) ● ● ● ● ●

● Stainless steel EN 1.4401        ● Ductile cast iron EN-GJS-500-7       ● Cast stainless steel EN 1.4408

* สำำ�หรัับสำภ�พแวิดล้อมท่ี่�ม่ก�รักัดกร่ัอน 

ก�รัเช่้�อมต่้อ

ช่้�นส่ว่น

DIN/EN, ANSI, JIS PJE

CR ▲

CRN ▲ ▲

ปั๊รัะหยีัดเวิล�ด้วิยี  
GRUNDFOS PRODUCT CENTER
Grundfos Product Center ให้ค่ณ์ค้นห� กำ�หนดค่� 
และเล่อกข้น�ดป๊ั๊�มที่�งออนไลน์ ซึึ่�งเป็ั๊นวิิธ่ิท่ี่�เร็ัวิและง่�ยีท่ี่�ส่ำด 
เพ่�อให้ค่ณ์ได้สิำ�งท่ี่�ต้้องก�รัอยี่�งแท้ี่จำริัง

• ค้นห�ต้�มก�รัใช้้ง�น แบบป๊ั๊�ม หร่ัอกล่่มผ่ลิต้ภัณ์ฑ์์ป๊ั๊�ม

• กำ�หนดค่�และเล่อกป๊ั๊�มท่ี่�ต้รังต้�มข้้อมูลจำำ�เพ�ะข้องค่ณ์

• เล่อกข้น�ดป๊ั๊�มท่ี่�เหม�ะสำมด้วิยีเคร่ั�องม่ออัจำฉริัยีะ  
“ห�ข้น�ดอย่ี�งรัวิดเร็ัวิ” (Quick Size) 

• รัับเอกสำ�รัฉบับสำมบูรัณ์์ - รัวิมถึึงเส้ำนกรั�ฟ ข้้อกำ�หนด
ที่�งเที่คนิค แบบร่ั�ง CAD ภ�พรัวิมอะไหล่ และวิิด่โอ
ก�รัติ้ดตั้�ง

เริั�มต้้นท่ี่� product-selection.grundfos.com

Grundfos Product Center
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