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Possibility in every drop



Kontakt dit
lokale Grundfos-
kontor i dag
for at bestille
eller hgre

mere

5-dages forsendelse
pa udvalgte
trykforggere

Med 5-dages forsendelse pa udvalgte trykforggere behgver du ikke leengere
at vaelge mellem Grundfos-kvalitet og hurtig levering. Og hvis den gnskede
model allerede er pa lager, tilbyder vi endda premium-forsendelse inden
for 48 timer!




Fakta og funktioner

Vores trykforggere er bygget lokalt af kvalitetsmaterialer og har en optimal virknings-
grad med avancerede reguleringsmuligheder.

Multi-E MPC-E

(CRIE) (CRIE)
Reguleringsformer
Konstanttryk Standard Standard Standard Standard
Konstant flow ® ® ® °
Konstant temperatur (] ([ ] [ ] (]

Proportionaltryk ® ® [ ) °
Idriftsaettelse

Nem opstart med Plug'n'Pump o [ [ ) ®

Yderligere opsaetning af funktioner via
Handholdt Grundfos GO-flernbetjening

Opstartsguide via integreret
LCD-skaerm

Mal/layout
Mindste pladskrav °

Laveste hgjde for trykforggeranlaeg ()

Standard i alle trykforggere til hurtig levering:

- Nem idriftsaettelse

« Pladsbesparende installation: Intet behov for styreskabe

- Lavere stgjniveau

Terlgbssikring

Soft fill-funktion

Maksimal energieffektivitet: Motorer overgar IE5-benchmarks

Multi Master-systemarkitektur

Energioptimerende pumpekaskadestyring

Konstruktion i (hygiejnisk) rustfrit stal

Foruddefineret trykbeholder, der opfylder lovens krav

Standardsugeregistrering plus primaere og redundante afgangssensorer

Mulighed for kommunikationsopgraderinger (Grundfos CIM)



Trykforggere med
mulighed for hurtig

levering

HYDRO MPC-E

Ngglefaerdigt trykforggeranleeg med CRE-, CRIE- eller
CME-pumper, der er velegnet til en lang raekke mindre
og mellemstore erhvervsopgaver.

- Integreret og nem betjening med stort display
- Energioptimeret styring

« 2-3 pumper i kaskade

« Fjernstyring via Grundfos GO-app

Tekniske data
Flowhastighed: 140 m3/t
Lgftehgjde: maks. 133 m
Medietemperatur: 0 til 60 °C
Driftstryk: maks. 16 bar

Ngglefeerdigt trykforpgeranleeg med CR-, CRI-,
CRIE-pumper og CU 352-styring, der er velegnet til
overfgrsel og trykforggning i erhvervsejendomme og
vandforsyningsanlzeg.

« Stort brugervenligt display
« Energioptimeret styring

- Datakommunikation

« Perfekt konstanttryk

Tekniske data:

Flow: maks. 1080 m?3/t
Lgftehgjde: maks. 155 m
Medietemperatur: 0 °C til +60 °C
Maksimalt anlaegstryk: 16 bar




Scan QR-koderne
for at se alle

specifikationer
og mere
online

Enkeltpumpetrykforggeranleeg med en enkelt CRE-pumpe,
der er velegnet til brug i f.eks. lejlighedskomplekser, skoler,
hoteller, kontorbygninger, industrielle vandforsyningsanlaeg,
vandbehandlingsanlaeg, vandfiltreringsanlaeg,

mindre virksomheder samt vaske- og renggringsanlaeg.

« Perfekt konstanttryk

« Nemt at regulere

- Datakommunikation

« Fjernstyring via Grundfos GO-app

Tekniske data:
Flowhastighed: 70 m?/t
Lgftehgjde: maks. 149 m
Medietemperatur: 0 til 70 °C
Driftstryk: maks. 16 bar

Enkeltpumpetrykforggeranlaeg med en enkelt
CME-pumpe til husholdninger og mindre erhvervsopgaver
som f.eks. lejlighedskomplekser, skoler, sma hoteller og
pensionater samt sma kontorbygninger.

- Konstanttryk via integreret hastighedsregulering
» Kompakt konstruktion

» Lavt st@jniveau, 55 dB(A)

« Fjernstyring via Grundfos GO-app

Tekniske data:
Flowhastighed: maks. 16 m3/t
Lgftehgjde: maks. 99 m
Medietemperatur: 0 til 60 °C
Driftstryk: maks. 10 bar




Kurver

HYDRO MULTI-E

Hydro Multi-E 2 CRIE 3-8

Hydro Multi-E 2 CRIE 5-9
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HYDRO MPC-E

Hydro MPC-E 2 CRIE 5-4 Hydro MPC-E 2 CRIE 10-3
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HYDRO SOLO-E

H
[m] Hydro Solo-E CRIE 3-7
Hydro Solo-E CRIE 5-5
Hydro Solo-E CRIE 5-7
120 Hydro Solo-E CRIE 5-9
Hydro Solo-E CRIE 10-3 (15 kW)
Hydro Solo-E CRIE 10-3 (2,2 kW)
0 Hydro Solo-E CRIE 152
Hydro Solo-E CRIE 15-3
100 24
90
80
70
~—
of 2 o
. 153
50
15-2
w16 18 20 22 24 2 28 Q[m/h]
H ]
[m] CMBE 1-44, 17230 V
CMBE 3-62,1°230 V
110 CMBE 3-93,1°230 V
CMBE 5-62,1°230 V
100
904
80 /
3-93
704
60] -
504
3-62 \
404
562
304 144
204
10 4
: _ ==

0 0,5 10 15 2,0 25 3,0 35 4,0 45 50 55 6,0 6,5 70 75 Q[mé/h



Produktnumre

Vores 5-dages forsendelsesservice tilbydes for fglgende trykforggere, mens
vores 48-timers premium-service afthaenger af tilgeengeligheden. Kontakt
dit lokale Grundfos-kontor for at hgre mere eller bestille.

Hydro Solo-E

CMBE

Hydro Multi-E

Hydro MPC-E
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