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VALG AF PUMPE

Brug tabellerne nedenfor til at veelge den korrekte pumpe til din spildevandsopgave. Brug derefter
storrelseseguiden til at vaelge den rigtige variant.

VANDTYPER
Maks.
partikelstgrrelse
[mm]
10 UNILIFT
Rent vand i cc
2= Draenvand UNILIFT
Til transportabel brug og 10 mm KP
permanent installatior:, ren.t vand Lettere snavset grat
eller lettere snavset grat spildevand spildevand B mm UNILIFT
samt dreenvand AP12
e
Grat spildevand med og uden fibre
‘h Overflade- og regnvand samt grat spildevand 35 mm li\htl’l;;;T
fra sanitaere installationer
(vaskemaskinevand er med fibre) - UNILIFT
AP50
50 mm UNILIFT AP50B

Sort spildevand
Husholdningsspildevand med udledning fra

toiletter i en-familieshuse UNILIFT APG
(GRINDER)
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Lofte- ?
hgjde
Lofte- ?

hejde

Lofte- ?
hgjde

Lengde

Lengde

joooon

UNILIFT CC

Eksempel

1. Valg den bedste pumpe til den opgave, du skal Igse
- Brug tabellen pa forrige side

2. Find den rigtige pumpe og valg den storrelse, der passer
bedst til opgaven
- Loftehgjde: 8 m
- Leengde: 300 m

3. Result:at AP12.50.11

0

AP12.40.08 AP12.50.11
Le)ftehq)jde\DiStance
14 m Maj. m
12m Max. 40 m Max.|125 m
10m NarTmciomy @_230 m
8m Max. 240 m Max. 330 m

lllustrationen med type- og stgrrelsesvalg er baseret pa den indre diameter af det angivne rgr og sikrer
selvrensende hastighed pa den vandrette straekning i réret med at angive flow i I/S.

Loftehpjde \EN84e
7m
6m

5m

4.5m

35m
3m
2,5m

2m

Ccc5 cCc7 cco
0,41/S 0,71/ 0,71/S
®32 mm PE @40 mm PE @40 mm PE

Max. 50 m

Max. 90 m

Max. 9 m Max. 125 m

Max. 25 m Max. 145 m

Max. 45 m Max. 165 m

Max. 65 m Max. 185 m

Max. 85 m Max. 200 m

Max.19 m Max. 100 m Max. 220 m
Max.30m Max.120 m Max. 240 m

P4 Grundfos Product Center kan det dimensioneres mere ngjagtigt.
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Illustrationen med type- og stgrrelsesvalg er baseret pa den indre diameter af det angivne rgr og sikrer
selvrensende hastighed i rgret pa den vandrette straekning.

KP 150 KP 250 KP 350
0,41/S 0,71/S 0,71/S
., \Lengde ’ ’ ’
Loftehpjde\ ®32 mm PE @40 mm PE @40 mm PE
7m Max. 30 m
6m Max.20 m Max. 65 m
5m Max. 55 m Max. 105 m
4m Max. 95 m Max. 140 m
UNILIFT KP
35m Max.15m Max. 115 m Max. 160 m
3m Max.30 m Max. 135 m Max. 180 m
2,5m Max. 40 m Max. 150 m Max. 200 m
2m Max. 55 m Max. 170 m Max. 220 m

lllustrationen med type- og stgrrelsesvalg er baseret pa den indre diameter @50 mm PE udledningsrgr
og sikrer en selvrensende hastighed inde i rgret pa den vandrette straekning.

AP12.40.04 AP12.40.06 AP12.40.08 AP12.50.11
er)fteho‘de\Laengde 111/S 111/S 1,11/S 1,11/S
) @50 mm PE @50 mm PE @50 mm PE @50 mm PE
14 m Max. 25 m
12m Max. 40 m Max. 125 m
10 m Max. 60 m Max. 140 m Max. 230 m
8m Max. 50 m Max. 160 m Max. 240 m Max. 330 m
UNILIFT AP12

6m Max. 150 m Max. 260 m Max. 340 m Max. 430 m
4m Max. 250 m Max. 360 m Max. 440 m Max. 530 m

2m Max. 350 m Max. 460 m Max. 550 m Max. 630 m
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lllustrationen med type- og storrelsesvalg er baseret pa den indre diameter @50 mm PE
udledningsrgr og sikrer en selvrensende hastighed inde i rpret pa den vandrette straekning.
AP35.40.06 AP35.40.08
111/S 111/S
. \Lengde ’ ’
Loftehpjde\ @50 mm PE @50 mm PE
9m Max.30 m
8m Max. 85 m
7m Max.35m Max. 135 m
6m Max. 85 m Max. 185 m
5m Max. 140 m Max. 235 m
UNILIFT AP35
4m Max.190 m Max. 285 m
3m Max. 240 m Max. 340 m
2m Max. 290 m Max. 390 m
lllustrationen med type- og storrelsesvalg er baseret pa den indre diameter @63 mm PE
udledningsrgr og sikrer en selvrensende hastighed inde i rgret pa den vandrette straekning.
AP35B.50.06 AP35B.50.08
1,66 1/S 1,66 1/S
. \Leengde ’ ’
L@fteha)Jde\ @63 mm PE @63 mm PE
9m Max. 8 m
8m Max. 80 m
7m Max. 14 m Max. 150 m
6m Max. 85 m Max. 225 m
5m Max. 155 m Max. 295 m
UNILIFT AP35B
4m Max. 230 m Max. 370 m
3m Max. 300 m Max. 440 m

2m Max. 375 m Max. 515 m
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lllustrationen med type- og storrelsesvalg er baseret pa den indre diameter @63 mm PE
udledningsrgr og sikrer en selvrensende hastighed inde i rgret pa den vandrette straekning.
AP50.50.08 AP50.50.11
Loftehojde\ "8 Q);fri lr‘ilSPE Q);fri lr‘ilSPE
9m Max. 65 m
8m Max. 140 m
7m Max. 50 m Max. 210 m
6m Max. 125 m Max. 285 m
5m Max. 195 m Max. 355 m
UNILIFT AP50
4m Max. 265 m Max. 430 m
3m Max. 340 m Max. 500 m
2m Max. 410 m Max. 575 m

lllustrationen med type- og stgrrelsesvalg er baseret pa den indre diameter »63 mm PE udledningsrgr
og sikrer en selvrensende hastighed inde i rgret pa den vandrette straekning.

AP50B.50.08 AP50B.50.11 AP50B.50.15
Loftehojde\l =° @61,36r?1 IrfPE @61’36:1 lrfPE @61’362 lrfPE
14 m Max. 50 m
12m Max. 190 m
Tm Max. 20 m Max. 265 m
10 m Max. 90 m Max. 340 m
9m Max. 160 m Max. 410 m
8m Max. 45 m Max. 235 m Max. 480 m
UNILIFT AP50B
6m Max.190 m Max. 380 m ’
5m Max. 265 m Max. 455 m ’
4m Max. 335 m Max. 525 m ’
3m Max. 410 m " *
2m Max. 480 m* Max. 640 m* Max. 920 m*

*Pumperne bgr ikke veere i leengere tids drift for denne Ipftehgjde
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UNILIFT APG passer pa flere typer autokoblinger med flanger (DN32/40) og rgrgevind (Rp 1%4”). Tilkgb af
alarmlgsning til spildevandspumper er pakraevet. Der kan veelges pumpemodel til szerskilt styring med alarm.

Loftehpjde \-EN84e PE 032 PE 940
20 24 m
18 55m 35m
16 90 m 75m
14 120 m 110 m
12 150 m 150 m
10 185m 190 m
UNILIFT APG 40.10 q - e
6 250 m 270 m
4 280 m 305m
3 300 m 325m
2 315m 345 m
Flow Q=0,6 /s Q=1l/s
(v=0,97 m/s) (v=1m/s)

Tryktab for elementer i brgnd er indregnet (fx kontraventil og afspaerringsventil).
Lgftehgjden males fra pumpens stopniveau.

Du kan med fordel anvende Grundfos’ vaerktgj til beregning af friktionstab,

som du finder pa grundfos.dk.

Publication number: 99973812
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