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Uppoasennettavat Grundfos SBA -pumput
on suunniteltu kotitalouskayttoon ja ne
voidaan asentaa esimerkiksi rengaskaivoihin
ja sadevesisailidihin. Ne ovat kestavia,
hiljaisia ja helppoja asentaa, ja tuottavat
luotettavasti jopa 3 m3 vetta tunnissa.

SBA on all-in-one-ratkaisu, jossa on
integroitu paineohjain.

Rakennettu kestamaan

Hiljainen
Uppoasennus on hiljaisempi vaihtoehto pintaan
asennettavalle pumpulle.

Kestava ja luotettava
Kestava rakenne, korroosionkestavat komposiitista ja
ruostumattomasta terdaksesta valmistetut osat.

Alhainen energiankulutus
Tayttaa energiatehokkuusvaatimukset MEI >0.70
(minimitehokkuusindeksi).

Sisadnrakennettu suojaus

Suojaukset kuivakayntia, ylikuormitusta ja moottorin
ylikuumenemista vastaan seka automaattinen
ilmanpoisto.

Tukkeutumisen ehkaisy

Ruostumattomasta terdksesta valmistettu siivila suojaa

pumpun runkoa suurilta partikkeleilta.

Kelluva imusihti

W-versioissa kelluva sihti mahdollistaa veden imemisen
ylempda, mika estaa hiukkasten ja lietteen padsyn
pumppuun.

Takaiskuventtiili
Pumput toimitetaan takaiskuventtiililla, joka estaa veden
takaisinvirtauksen pumpun pysahtyessa.

SBA: kaikki yhdessa mallissa
Taydellinen paketti, valmis asennettavaksi ja
pumppaamaan. Tarvitsee vain kytkea.
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Tarpeen mukaisesti

Grundfos SBA
Tuote Tuotenro LVI-nro
SBA 3-45 MW 92713100 4822623 SBAA SBAM
SBA3-45M 92834170 4822630 (vipalla) (ilman vippaa)
SBA 3-45 AW 92713101 4822624
SBA AW SBA MW
SBA3-45A 92713068 4822622 (vipalla ja (imusihdilla,
imusihdilla) mutta ilman
SBA 3-35 MW 92713062 4822620 vippaa)
SBA3-35M 92713049 4822618
SBA 3-35 AW 92713065 4822621
SBA3-35A 92713060 4822619
Automaattisessa SBA-versiossa on integroitu ohjaus. Kaikki Kaikki mallit ovat saatavilla kelluvalla vipalla tai ilman. Kelluva
SBA-pumput ovat saatavilla imusiivildlla (1 mm verkko) tai vippa pysayttaa pumpun veden tason laskiessa saadettyyn
sivuottoisella ja kelluvalla imusihdilld (1 mm verkko). korkeuteen.
Joustava pituus 1000 mm
Kellukkeen halkaisija 150 mm
llelln el Sihdin materiaali Polypropyleeni
Liitanta 1
Joustava materiaali  PVC
Mitoitustaulukko

Mitoitustaulukko osoittaa saavutettavan kayttopaineen (bar) eri pumpuilla,
ottaen huomioon korkoeron ja vaakasiirtyman kaivon ja rakennuksen valilla. Eri
pumpuille on oletettu mitoitusvirtaama ja kaytettava putkikoko.
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Lue lisda
Tekniset tiedot ja kayrat kaikista
SBA-pumpuista.
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