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Pumppumyyjan tyokalu

Avuksi pumppumyyjan arkeen

Grundfosin mallisto kasittaa tuhansia pumppuja. Arjen
helpottamiseksi kerasimme tahan esitteeseen tiedot
tuotteista, joita yleisimmin tarvitsette.

Sisallysluettelo

Jos et [0yda esitteestd haluaamasi tuotetta, voit katsoa
taydelliset tuotesarjamme Grundfos Product Centerista
kotisivuiltamme tai voit ottaa yhteytta myyntiimme.
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klikkaamalla Kirjaudu

ﬁksummin sisaan -valikkoa.

Tuntuuko sinusta siltd, etta paivan tunnit eivat aina tahdo riittaa? Etenkin, jos
joudut kayttamaan aikaasi tiedon etsimiseen?

Luo oma Grundfos-profiilisi, niin saat kayttoosi kaikki verkkopalvelumme:
tuotetietoa, koulutusta, yleiskatsauksen tilauksiisi ja paljon muuta.

Kirjautuneena tilillesi voit hyodyntaa helposti kaikkia verkkopalvelujamme:

Grundfos Product Center - Laajat tuotetiedot kaytossasi
Saat nopeasti kaiken pumpun valinnassa tarvittavan tiedon — pumppukayrat,
CAD-piirustukset, tekniset tiedot, BIM-mallit. Syota hakukenttaan vain LVI-nro
tai Grundfos-tuotenumero.

MyGrundfos - Oikeat vastaukset oikeaan aikaan

Ympari vuorokauden toimiva itsepalvelutyokalu, jolla I16ydat nopeasti tietoa
hinnoista, saatavuudesta, vaihtopumpuista, tilausten tilasta, seurannasta
ja paljon muuta. Palvelu on niin nopea ja helppokayttoinen, etta voit kayttaa
sita jopa asiakaspuhelun aikana.

ECADEMY - Kehita taitojasi pala kerrallaan

ECADEMY on verkkokoulutusalusta, jonka avulla voit perehtya pumppusovel-
luksiin ja -jarjestelmiin seka Grundfos-tuotteisiin omaan tahtiisi. Sina paatat,
missa ja milloin suoritat lyhyina videoina ja artikkeleina toteutetut koulutuk-
set.

Loydat kaikki tuotetiedot netissa: (V
@gsggBE?’SCENTER Peru¢t-se|ection,grundfos,com/ﬁ G R u N D Fos 2\
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Lammitysjarjestelman
energiankulutus ja pumppujen

kuluminen kuriin

Meluisat lampopatterit, epatasainen lampo,
korkea energiankulutus. Nama ovat tavallisia
asukkaiden reklamaation aiheita.

N&ihin kaikkiin on kuitenkin helppo ratkaisu:
lammitysjarjestelman tasapainotus Grundfosin
tapaan.

Vadranlaisen tasapainotuksen seuraukset
Lammitysjarjestelman riittamaton tasapainotus voi
aiheuttaa asentajille paanvaivaa, kun asukas valittaa
epatasaisesta lammadsta tai muista asumismukavuuteen
vaikuttavista ongelmista.

Lammitysjarjestelman riittamaton tasapainotus vaikut-
taa jarjestelmiin monin tavoin:

Liian suurella teholla toimivissa kondenssikattiloissa
paluuvirtaaman lampétila nousee kondenssiveden
puutteen takia, jolloin lammitysjarjestelma ei toimi yhta
tehokkaasti.

Lampdpumpuissa paluuveden lampdétilan on oltava mah-
dollisimman alhainen energiakustannusten minimoimi-
seksi ja suorituskyvyn maksimoimiseksi.

Virtausnopeuden kasvattaminen lisda myos pumpun
energiankulutusta ja aanta termostaattien ja pattereiden
sisalla.

Kaikki nama ongelmat voidaan ratkaista asianmukaisella
tasapainotuksella.

Lammitysjdrjestelmén tasapainotus
Grundfosin tapaan

Grundfos-tasapainotuksen edellytyksena on:

« Lammitysjarjestelmaan asennettu kiertovesipumppu
on tyypiltddn ALPHA2 (+ lisdvaruste ALPHA Reader).

«  Grundfos GO Balance -sovellus

Sovellus toimii monissa eri lammitysjarjestelmissa, myos
kaksiputkisissa patterijarjestelmissa ja lattialammitysjar-
jestelmissa, joissa on esiasetetut venttiilit.

Sovelluksen avulla tasapainotus hoituu helposti viidessa
katevassa vaiheessa:

+ lataaja avaa Grundfos GO Balance -sovellus.

+ Aloita tasapainotus. Sovellus opastaa lammitys-
jarjestelman tasapainotuksessa vaihe vaiheelta.

« Lisda huonekohtaiset tiedot, patterin tekniset tiedot
seka Q- ja H-arvot.

» Tee tasapainotus jokaisessa huoneessa. Kun mittauk-
set on tehty, saada kutakin lammityslaitetta lasketun
tavoitevirtaaman mukaisesti.

« Lataa raportti. Kun lammitysjarjestelma on tasa-
painotettu, voit ladata todistuksen tasapainotuksen
suorittamisesta.

Tasapainotuksen jalkeen rakennuksessa on jarjestel-
ma, joka parantaa asumismukavuutta ja tuo vuosittain
5-20 % energiansdastot (FH Minsterin tutkimus, 2015).

Loydat kaikki tuotetiedot netissa:
product-selection.grundfos.com/fi
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Pienet lampojohtopumput

Portaattomasti saatyvat, ilman liittimia ja vastalaippoja

ALPHA2 25-40 (180mm) ® DO © EEI < 0,15 [

LVI-nro 4615339 ]

Tuotenro 99411165 "]

Liitanta G1lw 0]

JanniteV 1x230 50

Teho W 3-18 40

Virta A 0,04-0,18 2]

Paino kg 21 o

ALPHA225-60 (180mm) (®(©® © EEI< 0,17 [

LVI-nro 4615340 " Qo
Tuotenro 99411175 o0 02 04 06 08 1o Qs
Liitant3 G1w” Tuote-edut

Jannite V 1x230 « Markkinoiden helpoin tasapainotus — ALPHA-

Teho W 3-34 menetelma on markkinoiden ainoa mobiilialustalla
Virta A 0,04-0,32 toimiva lammitysjarjestelmien tasapainotusohjel-
Paino kg 2,3 ma.

Kaikki toiminta-
muodot ovat
yhden painikkeen
takana.

©

+ Eijumiudu —varinakaynnistys, kesatila ja muut edis-
tykselliset ominaisuudet vahentavat, tai jopa poista-
vat, pumpun jumiutumisen aiheuttamat ongelmat

ALPHA2 25-40 (130 mm) 4615337 BICIC) « Ei kuivakdyntia — sisaanrakennettu kuivakdyntisuoja
ALPHA2 25-60 (130 mm) 4615338 ®OO takaa pitkan ian ja luotettavan toiminnan

ALPHA2 15-40 (130 mm) 4615335 © + Itsesaatyva — AUTOADAPT -toiminto maksimoi pum-
ALPHA2 15-60 (130 mm) 4615336 ® OO pun tehokkaan toiminnan huomioiden myos kaytto-

mukavuuden

» Markkinoiden paras hydtysuhde — luokkansa ener-
giatehokkain kiertovesipumppu VDE:n testien
mukaan

Toimintamuodon valinta

Loydat kaikki tuotetiedot netissa:
product-selection.grundfos.com/fi
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ALPHA125-40 (180mm) ® © © EEI < 0,2
LVI-nro 4615326

Tuotenro 99199576

Liitanta G1w”

Jannite V 1x230

Teho W 3-18

Virta A 0,04-0,18

Paino kg 2,1

ALPHA1 25-60 (180 mm) (B © © EEl < 0,2
LVI-nro 4615327

Tuotenro 99199579

Liitanta G1w”

JanniteV 1x230

Teho W 3-34

Virta A 0,04-0,32

Paino kg 2,1

ALPHA125-80 (180mm) ® ©® © EEI < 0,2
LVI-nro 4615328

Tuotenro 99199577

Liitanta G1w%”

JanniteV 1x230

Teho W 3-50

Virta A 0,04-0,44

Paino kg 2,1

Pistokkeet

p 1 HA
[kPal{ [m] J
80 — 8
70 — 7
60 — 6
50— 5
7z
/5)9474}
20+ 44 » X
s, %h\;‘,
0d %y %,
)
20 2
10— 1
0-  0-f T ™
0.0 04 0.8 12 16 2.0 24 28 3.2 36 Q [m“/h]
T T T T T T T
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 Q[is]
Tuote-edut

« Energiatehokas ja edullinen kiertovesipumppu

+ Suhteellinen painesaato: kolme toimintamuotoa
patterilammitysjarjestelmiin

« Vakiopainesaato: kolme toimintamuotoa lattialam-
mitysjarjestelmiin

+ Vakionopeussaato: kolme toimintamuotoa esimer-
kiksi kayttovesijarjestelmiin

+ Helppo asentaa ja kayttaa

LVI-nro

Tuotenro

ALPHA-pistoke | (Kdy myds MAGNA1- ja MAGNA3-pumpuille) ®DOO 4772015 98284561

ALPHA-pistoke | Kulmallinen, 4 m kaapelia (kdy myds MAGNA1- ja MAGNA3-pumpuille) 4772014 96884669

Alpha Reader Lammitysjarjestelman tasapainotukseen 4615186 98916967
GRUNDFOS Loydat kaikki tuotetiedot netissa: N
@ PRODUCT CENTER  product-selection.grundfos.com/fi GRUNDFOS 2>\



http://product-selection.grundfos.com
http://www.product-selection.grundfos.com/fi

Mita eroa on
ALPHA1 ja ALPHA2 -pumpuilla?

Lattialammitys

ALPHA1 ALPHA2

Suositellaan Sopii

Patterilammitys Sopii Suositellaan
Tasapainotustoiminto Ei Kylla
AUTOADAPT Ei Kylla
Virtaama (m3/h) Ei Kylla
Teho (W) Kylla Kylla
Suhteellinen paine Kylla Kylla
Vakiopaine Kylla Kylla
Varinakaynnistys Kylla Kylla
Eristekuoret Kylla Kylla
Kuivakayntisuoja Ei Kylla
Kesatoiminto Ei Kylla

UPS2 25-80 (180 mm)

®0 0 EEl < 0,23

LVI-nro 4615175
Tuotenro 98707853
Liitanta G1%”
Jannite V 1x230
Teho W 11-140
Virta A 0,1-11
Paino kg 2,9

UPS2 32-80 (180 mm) ®O®O EEl < 0,23
LVI-nro 4615176
Tuotenro 98707855
Liitdnta G2”
JanniteV 1x230
Teho W 11-140
Virta A 0,1-11
Paino kg 2,9

KORVAA VANHAT PUMPUT

UPS 25-80
> MAGNAT1 25-80
> UPS2 25-80

UPS 32-80

> MAGNAT132-80
> UPS2 32-80

Pumppu lammitettavan pinta-alan mukaan

Lammitettava

Pumpputyyppi
Patterilammitys

Pumpputyyppi
Lattialammitys

pinta-ala m?

80-120 ALPHA2 25-40 ALPHAL 25-40
120-160 ALPHA2 25-40 ALPHA1 25-60
160-200 ALPHA2 25-60 ALPHA1 25-60
200-240 ALPHA2 25-60 ALPHA1 25-80
240-280 ALPHA2 25-60 UPS2 25-80

Valintataulukko on ohjeellinen.

)
W
=

ey

IR ]

(PR3 1500 18 R

Hyva valinta puukattiloiden shunttipiirin pumpuksi.
Ulkoinen lampétila maks. 40 °C ja pumpattavan
nesteen lampotila maks. 95 °C.

GRUNDFOS
PRODUCT CENTER

Loydat kaikki tuotetiedot netissa:
product-selection.grundfos.com/fi
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ALPHAIL, UPM3

#
CRUNDF S

Ympariston lampotila

] maks. 55 °C.
L :
(Muilla ALPHA

-pumpuilla 40 °C.)

ALPHA1L 15-60 (130 mm)* ® © © EEl < 0,23
LVI-nro 4615354

Tuotenro 99160574

Liitanta ar”

Jannite V 1x230

Teho W 4-45

Virta A 0,05-0,42

Paino kg 2,0

*pumppuun ei sovi ALPHA-pistoke

UPM3 XX-70 PHHybrid* ® ©® ©

LVI-nro 4615355

Tuotenro 99135516

Liitanta Pumppupaa

JanniteV 1x230

Teho W 2-52

Virta A 0,04-0,52

Paino kg 1,2

*pumppuun ei sovi ALPHA-pistoke

UPM3 XX-70 PH

Vaihtotaulukko

Vanha pumppu LVI-nro Tuotenro Vaihtopumppu Huomaa

UPS2 25-40/60 130 4615354 99160574 ALPHAIL15-60130 | Vain pumppupai

ALPHA2L 25-60 130 12H 4615338 99411150 ALPHA2 25-60 130

UPS2 PH-40/60 4615354 99160574 ALPHA1L15-60130 | Vain pumppupai

UPSO15-65 CIL2 4615354 99160574 ALPHATL15-60 130 Vain pumppupaa

ALPHA2L 15-40-130 CIL2 4615354 99160574 ALPHATL15-60 130 Vain pumppupaa

ALPHA215-60-130 CIL2 4615354 99160574 ALPHATL15-60 130 Vain pumppupaa

UPM3 25-60 4615175 98707853 UPM3 XX-70 PH PH = pumppupaa

UPM3 AUTO L70 PH 4615355 99135516 UPM3 XX-70 PH PH = pumppupaa

UPM3 AUTO L 50 PH 4615355 99135516 UPM3 XX-70 PH PH = pumppupaa

UPM3 DHW 15-50 CIL3 4615355 99135516 UPM3 XX-70 PH PH = pumppupaa

WILO YONOS PARA RS 15-7 | 4615356 99165123 ALPHATL15-65130 Lammitysverkosto

GRUNDFOS
PRODUCT CENTER

Loydat kaikki tuotetiedot netissa:
product-selection.grundfos.com/fi
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MAGNAS3, kierreyhteelliset

(= E lal "Tatils

Tuote-edut

« Jarjestelman optimaalinen toiminta - Aseta, lue ja

rajoita virtaama suoraan naytolta.

« Edulliset kayttokustannukset - Ei vuotavia akselitii-
visteitd ja markkinoiden paras energiatehokkuus.

« Halytys- ja kdyntitiedot vaivattomasti kiinteistdauto-

maatioon - Relelahdot vakiona.

« 0-10 V ohjaus vakiona, jolloin nollavirtaaman pysay-

tys aseteltavissa.

« Ulkoisen anturin viestilla aT, lampdtilaero-ohjaus.

p H
[kPa] [m]
1 5
MAGNA3 25-40 (180mm) ® © O EEI < 0,18 P I MAGNAS 2540
LVI-nro 4615540 ] 1
30 3
Tuotenro 97924244 ] i
Liitants G11/2" 27 27 5
Jannite V 1x230 103 14 S
] 1 MIN N
Teho W 9-50 0od o | | | — — %
Virta A 0,09-0,46 o v 2 3 4 5 Qmm"
————
Paino kg 4,8 o y 00 0.5 1.0 15 Qifs)
[kPa] [m]
q 7
MAGNAS3 25-60 (180mm) ® © © EEl < 0,18 CORE (R e MAGNA3 2560
LVI-nro 4615541 03 5
Tuotenro 97924245 40_5 47
304 34
Liitanta G11/2” ] 1 @
20 - 2 — =
Jannite V 1x230 109 4 s
E : MIN =
Teho W 9-84 0 0 T T T — —T— g
Virta A 0,09-0,75 0 1 2z 3 4 5 6 Qmh £
———
Paino kg 4,8 o y 00 05 1.0 15 Q{is]
[kPa] [m]
4 12
MAGNA3 25-100 (180 mm) ® © © EEI < 0,18 100g o] M MAGNA3 25100
LVI-nro 4615512 804 g
Tuotenro 97924247 o0 ¢
Liitants G1u w04 4 =
Jannite V 1x230 204 24 8
Teho W 9-153 od o = 15
Virta A 0,09-1,33 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Q[m¥n] E
- L B B LN BUELERNL B
Paino kg 4,8 , 00 05 1.0 1.5 2.0 Qfis]
KPal (]
4 12
MAGNA3 32-100 (180 mm) ® © © EEl < 0,18 100 ] 1 wax MAGNA3 32100
1 104
LVI-nro 4615513 80 1 o
Tuotenro 97924257 i ]
60 — 6 -
Liitanta G2 40 - N
Jannite V 1x230 204 2_‘ ?n
Teho W 9-171 ] 1 o
. 0—0‘,‘,‘,‘,"V,"N‘,‘,‘,‘,‘,‘;
Virta A 0,09-1,47 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Q[m¥n] %
, e &
Paino kg 4,8 00 05 10 15 20 25 Q]
Loydat kaikki tuotetiedot netissa: ‘V
(D) siosiiScenrn  product-selection.grandfos.com, GRUNDFOS Y\
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MAGNA1 25-80 (180 mm) ® © © EEI < 0,20 "

LVI-nro 4615231 ] ~ MAGNAT >80

Tuotenro 99221213 : 1 = N

Liitants G1w o] -

Jannite V 1x230 z 1 —— :’ _

Teho W 9-128 = SS = 3
0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - N

Vll’taA 0,09'1,03 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 Q[m3/h] %

. LI L L L B N BN AL BN BN AL B R
Paino kg 4,4 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 QJl/s]
MAGNA1 32-80 (180 mm) ® ©® © EEl < 0,20

’
LVI-nro 4615306 [m] e 3280
Tuotenro 99221235 ‘

8
Liitant3 G2 ) | >
Jannite V 1x230 . —

_______.>-<
Teho W 9-151 , &
ol \0

Virta A 0,09-1,22 0 — il S B (7

- o 1 2 3 4 s & 7 & 9  Q[m¥n é

PamOkg 44 1 L T T
0.0 0.5 1.0 15 20 25 Qll/s)
MAGNAT -pumput hdlytysreleella
(ei 0-10 V ohjausta tai tilatietoa)
:
Mita eroa on e
L] L] I
MAGNAT- ja MAGNA3-pumpuilla? 0
"
i
MAGNA3 MAGNA1 - z
L]
Nostokorkeus, maks. 18 m 18 m p
Virtaama, maks. 70 m3/h 70 m3/h
Teho, maks. 1550 W 1550 W

Pumpattavan nesteen
[ampotila

Suhteellinen ja vakiopaine-
saato

Ulkoinen viestinta

-10 °C—+110 °C

Ulkoinen lampdtila 0°C—+40°C 0°C—+40°C
AUTOADAPT/FLOWADAPT/ Kylla Ei
FLOWLIMIT

Kyll3

Vakionopeuskaytto Kylla 3 kayraa
Naytto Vari TFT Ei
Ldmpdenergiamittaus Kylla Ei

1x analoginen tulo,
3 x digitaalinen tulo,

2 x relelshtd nistys/pysaytys
Vaylalahdot Kaikki yleisimmat Eivaylalahtoa
Tiedot toimintatilasta Kylla Ei
Grundfos GO Kylla Kylla

IV-lammitys / tuloilmakojeet MAGNA3

-10 °C—+110 °C

3 kdyraa molemmissa

1x halytysrele
1x digitaalinen kayn-

Maalammon keruupiirit MAGNAL

Loydat kaikki tuotetiedot netissa:
product-selection.grundfos.com/fi
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Suuret lampojohtopumput

Portaattomasti saatyvat, ilman liittimia ja vastalaippoja

MAGNAS3, laipalliset
MAGNAS3 32-120F (220mm) ® © © EEI < 0,18 Bl
q 14
LVI-nro 4615145 1204 4, | WA ‘ MAGNA3  32-120F
Tuotenro 97924259 100 30
Liitanta DN32 R
60 — 6 — ~
Jannite V 1x230 wd 4 &
Teho W 15-333 04 24 . @A
Virta A 0,18-1,55 od o 3
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18Q[m¥h] =
Paino kg 15,3 ——r——————r—r
0 1 2 3 4 5 Qll/s]
MAGNA3 40-80 F (220 mm) (© EEI < 0,19 &
LVI-nro 4615146 1% -4{ MAGNA3  40-80F
B 1 MAX
Tuotenro 97924268 807 84
Liitant3 DN40 07 6
Jannite V 1x230 a0 a2 o
B <
Teho W 17-267 0] 2] R
Virta A 0,19-1,26 od ol s N g
Paino kg 16,4 T—rﬁ—qﬁ—rﬁﬁ-ﬂrﬂ?—v—?ﬂ—ﬁ‘v—ﬂf‘w
0 1 2 3 4 5 Qll/s]
MAGNA3 40-120 F (250mm) ® © © EEI < 0,18 b H
[kPa] [m]
LVI-nro 4615148 g 14
1204 o, | WA MAGNA3  40-120 F
Tuotenro 97924270 ] ]
1004 0]
Liitants DN40 W
Jannite V 1x230 604 6 o
] (o)}
Teho W 17-427 03 4] o
20 . R
Virta A 0,19-1.96 | TF—= N R
Chn e B L L R B L DL I L L i e
Paino kg 16,1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Q[mé/h] E
AN ARRRE RRRRE RRREE RRRRE RRRRE RN
0 1 2 3 4 5 6 Qll/s]
MAGNAS3 40-150 F (250mm) (© EEI < 0,18 P H
[kPa] [m]
LVI-nro 4615149 18
160 16 max MAGNA3  40-150 F
Tuotenro 97924271 1403 144
120 -
Liitants DN40 P
Jannite V 1x230 803 8 &
60 6 =
Teho W 17-608 40 4 2
20 2 LN
Virta A 0,19-2,87 : =
e 0 R R R R ) I R S R =
Paino kg 16,1 0 2 4 6 8101214 16 18 20 22 24 Q[m%h]
[RRRRS RARRS RRARN RARR RARRN RARRY RARRN RARRN N
0 1 2 3 4 5 6 7 Qll/s]
Loydat kaikki tuotetiedot netissa:
(D) siosiiScenrn  product-selection.grandfos.com, GRUNDFOs %X
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H
MAGNA3 50-120F (280mm) ®© ©  EEI<0,18 (ba]  m]
14
LVI-nro 4615155 1204 4, | MAX MAGNA3  50-120 F
Tuotenro 97924284 1003 10
Liitants DN50 R
60 — 6 —
Jannite V 1x230 ] : o~
404 44 o
Teho W 20-498 0] 2] ~ §
Virta A 0,22-2,3 o ot T o
- 0 4 8 12 16 20 24 28 32Q[mYh] =
Paino kg 18,2 Al ARl AR LR EAAE) EAAR) EAARY LA Rl naad I
01 2 3 4 5 6 7 8 9 Q]
MAGNA3 50-150 F (280 mm) © EEI < 0,17 kPa] [;'?16]
LVI-nro 4615156 140 4y X MAGNA3  50-150 F
Tuotenro 97924285 1204 124
o 1004 40
Liitanta DN50 0] 5
Jannite vV 1x230 604 6 g
Teho W 22-601 7 47 3
09 27 =
Virta A 0,23-2,75 od  o+r—"T"rrtr—T—rrTr S
Paino kg 19 0O 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m%h] é
R LA L) LA i) LAY LAS) L) LA LA Ll ¥
0O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Qfis]
MAGNA3 65-120F (340mm) (® © © EEI < 0,17 Bl
14
LVI-nro 4615162 120—f . T max MAGNA3 65120 F
Tuotenro 97924298 1004 10
Liitants DN65 80 8-
.. . 60—: 6 — ~
Jannite VvV 1x230 ] ] >
0o a4+ o
Teho W 16-763 20 : i
= 2+ . oM
Virta A 0,18-3,45 od oy S
T T T T T =
Paino kg 215 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q[mi/h] =
’ M T T T T
0 2 4 6 8 10 Q[l/s]
MAGNA3 65-150 F (340 mm) (O EEI < 0,17 p_H
[kPa] [m]
LVI-nro 4615163 160 18
16 max MAGNA3  65-150 F
Tuotenro 97924299 1404 14
1209 45
Liitants DN65 100d 1o
Jannite v 1x230 B ~
60 6 - o
Teho W 29-1377 40 4 i
- 20 2] M
Virta A 0,3-6,18 MIN L0
0% T T T T Tl 2
Paino kg 25 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Q[m¥h] =
RN RARN RARE RARE RARE RERE KRN RERE N
0 2 4 6 8 10 12 14 QJifg]
MAGNA3 80-120F (360mm) (© © EEI < 0,17 (bl tm)
| 14
LVI-nro 4615168 1204 g, [MAX MAGNA3  80-120F
Tuotenro 97924320 100 10
Liitants DN80 e
. . 60—: 6 — N
Jannite vV 1x230 wd o] &
Teho W 31-1496 204 24 . E
Virta A 0,32-6,65 o o T T T T 3
i 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Q[m?*/h] =
Paino kg 30,5 RS Ran RaAN RS AARS aA) RS RAR) nann AR L
0 2 4 6 8 10 12 14 16 Q[l/s]
GRUNDFOS Loydat kaikki tuotetiedot netissa: N
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Kayttovesipumput

Portaattomasti saatyvat, ilman liittimia ja vastalaippoja

MAGNA3 25-60 N (180mm) © EEI < 0,18 kPa] [:1]
;7
LVI-nro 4615644 04 oM ‘ MAGNA3 2560 N
Tuotenro 97924337 504 5
Liitanta G1w a0 4]
Jannite v 1x230 07 34 o
Teho W 9-84 o ©
- 109 14 Q
Virta A 0,09-0,75 E 1 MIN N
X 0= 0 T T T T T T 169
Paino kg 53 0 1 2 3 4 5 6 Q[mh =
r T T T L
0.0 05 1.0 15 Q{is]
MAGNA3 25-100N (180mm) ® ©©  EEI<0,18 B o
4 12
LVI-nro 4615645 100 ] 1 MAX MAGNA3  25-100 N
Tuotenro 97924339 1 "7
80 — 8 —
Liitanta G1lw ] ]
60 — 6—
Jannite V 1x230 : ] )
I =
Teho W 9-153 ] < @
N 20 2 - O
Virta A 0,09-1,33 : —— o
: Chad s B B B R L R L R N
Paino kg 53 001 2 3 4 5 6 7 8 Qi =
T
00 05 10 15 20 Q{is]
. H
MAGNA3 32-100N (180 mm) ® © © kBal
4 12
LVI-nro 4615523 . 1 max MAGNA3  33-T00N
Tuotenro 97924344 1 7
80 g
Liitants G2 1%
- A 60 — 6 -
Jannite V 1x230 ] i "
404 4 in
Teho W 9-153 ] ] o
- 204 2 S
Virta A 0,09-1,47 1 ] - =
Paino k 48 SR R NN HL L L LN EL R N N B
g ’ 001 2 3 4 5 6 7 8 9Qimih —
S R R B L A
00 05 10 15 20 25 Qs
Tuote-edut

+ Jarjestelman optimaalinen toiminta - Aseta, lue ja
rajoita virtaama suoraan naytolta.

 Edulliset kayttokustannukset - Ei vuotavia akselitiivis-
teita ja markkinoiden paras energiatehokkuus.

+ Halytys- ja kayntitilatieto vaivattomasti kiinteisto-
automaatioon - Relelahdot vakiona.

« 0-10 V ohjaus vakiona, jolloin nollavirtaaman pysaytys
on otettavissa kayttoon.

« Ulkoisella anturilla tehtavissa lampcotilaero-ohjaus
seka [ampdenergian mittaus.

0
|
£
4
v
"
0
W

%
3

Loydat kaikki tuotetiedot netissa:
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ALPHA1 20-40 N (150 mm) ® © © ! o [ wosr_2040m |
[m]
LVI-nro 4616558
o
Tuotenro 99452178 )
Liitants G11/4” ’ g5
Jannite V 1x230 2 —
annite ////
Teho W 3-18 1 "
I I
Virta A 0,04-0,18 . -]
Paino kg 213 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 Q[mi/h]

Korvaa vanhat UP-sarjan -kdyttovesipumput
(UP 20-07, UP 20-15, UP 20-30 ja UP 20-45N).

W
N .

ALPHA1 25-60 N (180 mm) ®©

LVI-nro 4615333

Tuotenro 99199593

Liitanta G11/2"

JanniteV 1x230

Teho W 3-34

Virta A 0,04-0,32 ALPHA120-40 N
Paino kg 2,1

ALPHA225-40N (180mm) ®©®©

LVI-nro 4615348
Tuotenro 99411365
Liitanta G1w”
JanniteV 1x230
Teho W 3-18
Virta A 0,04-0,18
Paino kg 2,1

ALPHA225-60N (180mm) ® ©® ©

LVI-nro 4615349
Tuotenro 99411424
Liitanta G1%”
JanniteV 1x230V
Teho W 3-34
Virta A 0,04-0,32
Paino kg 2,1

Katso ALPHA2-pumppukayrat sivulta 5.

Loydat kaikki tuotetiedot netissa: ‘V
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UP (Sarja 100, kdyttovesipumput)

UP 15-14 B PM (80 mm)

®00O

Pal [m] ] —
LVI-nro 4615601 121, UP15-14 B PM
4 ] \\
Tuotenro 97916771 120
Liitanta G1lw 8708
Jannite V 1x230 1067 S
4404 =
Teho W 8,5 f ] o
402 )
Virta A 0,11 1] o
0- 0.0 ‘ ‘ S
Paino kg 1 00 01 02 03 04 amhl =
I
0.00 0.04 0.08 012 Qlysl
UP 20-07 N (150 mm) ©® O Bt O N
alg [m] |
7 UP20-07N
LVI-nro 4615602 o 2»; T
Tuotenro 59640506 5_ 0'5 p N
Liitants Gl 4304l N
Jannite V 1x230 3403 \\\
Teho W 50 23027 ANEE
1—: 0.1 N g
Virta A 0,24 oJdoottt bt N1 o
. o
Paino kg 21 00 02 04 06 08 10 12 14 16Q[m¥h] =
’ I B BN I I
00 01 02 03 04 Q]
UP 20-15 N (150 mm) ® © Bt
al] [m] ] 1 T 1
LVI-nro 4615604 12—: 12 UP 20-15N
Tuotenro 59641500 1031.01 \\
Liitanta G1w 8708
6 0.
Jannite V 1x230 1%°7
4404 N
Teho W 65 1 N 0
2402 NS 2
Virta A 0,28 0300 N 2
Paino kg 2,1 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 Q[m*h] é
[ R R R I RS R
00 01 02 03 04 05 Qi
UP 20-30N (150 mm) @ [kPal 1 [:]7 T T T 1
12412 UP20-30N
LVI-nro 4615606 11N
104910 AN
Tuotenro 59643500 805
Liitanta G1w” 6051 N
Jannite v 1x230 404 \\\ N
TehoW 75 2502+ . B
virta A 031 000 S S
i 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 Q[m*h] é
Paino kg 2,1 I I R I RN RN A
00 01 02 03 04 05 Qlis]
Malli LVI-nro
UP 20-45N (150 mm, 1x230V) @ 4615608
UPS 25-60N (180 mm, 1x230 V) @ 4615616
Loydat kaikki tuotetiedot netissa:
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UP (Sarja 100, kdyttovesipumput)

UP 15-14 B PM UP 20-07N
UP 20-15N
UP20-30N

ra
CcRUNDFOS

1,5 m kaapelilla ja maadoittamattomalla
pistotulpalla.

UP 15-14 B PM

sahkonkulutus vain

8,5wr

Kiertovesipumppujen lisatarvikkeet

Liittimet ja laipat Kayttokohde Pumpputyyppi Liitdanta LVI-nro Tuotenro
LJ-pumppu | Liitinpari, valurauta, Rp 1” Lammitys 25-XX G11/2"xRp1" 4616556 99672022
L-pumppu | Liitinpari, valurauta, Rp 11/4” | Limmitys 32-XX G2"xRp11/4" 4616557 99672033
KV-pumppu | Liitinpari, messinki, Rp 3/4” Kayttovesi 20-XXN G11/4"xRp3/4" | 4615923 529982
KV-pumppu | Liitinpari, messinki, Rp 1” Kayttovesi 25-XXN G1l1/2"xRpl" 4615924 529972
KV-pumppu | Liitinpari, messinki, Rp 11/4” | Kayttovesi 32-XXN G2"xRp11/4" 4615906 509971
KV-pumppu | Liitinpari suluilla, messinki, Kayttovesi 20-XXN G11/4"xRp3/4" | 4615907 519802
Rp 3/4”
KV-pumppu | Liitinpari suluilla, messinki, Kayttovesi 25-XXN G11/2"xRp1" | 4615908 519806
Rp1”
Pistokkeet LVi-nro Tuotenro
ALPHA-pistoke (kdy myds MAGNAL- ja MAGNA3-pumpuille) 4772015 98284561
ALPHA-pistoke kulmallinen, 4 m kaapelia (kdy my6s MAGNA1- ja MAGNA3-pumpuille) | 4772014 96884669
ALPHA-pistoke ALPHA1L-pumpuille 99165309

Loydat kaikki tuotetiedot netissa: ‘V
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Tuotteet liikekiinteistoihin

TPE-kuivamoottoriset kiertovesipumput, 3x380-400 V

Grundfosilla on kattava valikoima kiertovesipumppuja
jokaiseen liikerakentamisen sovellukseen. Tehokkaan
Grundfos BlueFlux®-moottorijarjestelman ansiosta TPE-
pumput sadstavat energiaa ja selvaa rahaa. TPE-pumput
on saatavissa myos integroidulla paine-eroanturilla.

Ota tarvittaessa yhteytta, niin autamme pumpun mitoit-
tamisessa ja oikean akselitiivisteen valinnassa.

Glykolintayttopumppaamot

Grundfos GTP 100 on helppokayttdinen ja kompakti
tayttopumppaamo, joka soveltuu glykoliliuoksille. Kokoonpano
Pumppaamo koostuu 100 litran s3ilidsta ja siihen Joutsassa
kiintedsti asennetusta pumpusta. Imu- ja paineputkisto ‘
on varustettu takaiskuventtiililla.

GTP 100 -tayttopumpaamon etuna on helppo ja nopea

verkoston taytto. Lisaksi glykoli-vesiliuos voidaan sekoit-
taa suoraan sailiossa.

LVI-nro 4965357

Tuotenro 98690557

Pumppu P 4-47

Liitanta 3/4"

JanniteV 1x230

Teho W 850W

Sailio 1001

Paino kg 19

Grundfos GTP 100/6 - sahkdpumpulla ©

Grundfos GTP 100/HJ - kisipumpulla (® © ©

LVI-nro 4965392 LVI-nro 4965360

Tuotenro 99595188 Tuotenro 99565630

Pumppu JP 5-48 Pumppu Nira 6B

Liitanta 3/4" Liitanta 1"

Jannite V 1x230 Jannite V -

Teho W 1490W Teho W -

Sailio 1001 Sailio 1001

Paino kg 22 Paino kg 7

GRUNDFOS Loydat kaikki tuotetiedot netissa: N
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MIXIT

MIXIT on kattava ratkaisu sekoituspiireihin ja sisaltaa
2-tai 3-tieventtiilin, toimilaitteen, takaiskuventtiilin ja
anturit. MIXIT on asentajan unelma, silla optimaalinen
sekoituspiiri on helppo toteuttaa kahdella komponentil-
la: Grundfos MIXIT -yksikolla ja Grundfos MAGNA3- tai
Grundfos TPE3 -pumpulla. Sen kokoaminen, asennus ja
kayttoonotto sujuvat perinteista jarjestelmaa huomatta-
vasti nopeammin.

!
1
[+
z
'
n
g
]
;

«  Selked MIXIT-kayttoliittyma sisaltaa perustiedot,
kuten lampétilan (meno- ja paluuldmpdtila), vir-
taaman, asetuspisteen, varoitukset/halytykset ja
venttiilin asennon.

*  Yksikdsta voi muodostaa helposti Bluetooth-yhtey-
den Grundfos GO Remote -sovellukseen

« Tarkedt datapisteet nakyvat selkeana kaaviona
Grundfos GO Remote -sovelluksessa, joka sisaltaa
myos katevia lisatoimintoja

« Grundfos GO Remote -sovelluksen kayttodnottotoi-
mintoja ja asetuksia on helppo kayttaa o

+ Integroitu kenttavayla (BACnet MS/TP ja IP + MOD- SR S
BUS RTU ja TCP) saatavissa padivityksen kautta. !

Kapasiteetti
22.0001/h
630 kW
' 13700 I/h
: 390 kW
8.800I/h
' 250 kW
5500 I/h
150 kW 2.0001/h
3500 I/h STkw
90 kW

1300 1/h
37 kW
8001/h
23 kW
500 1/h
15 kW
3001/h

10 kW
MIXIT 25-6.3 MIXIT 25-10 MIXIT 32-16 MIXIT 40-25 MIXIT 50-40
KV 0.63-6.3 KV1.0-10 KV 1.6-16 KV 2.5-25 KV 4.0 - 40

Virtaama Dp 5-50 kPa
Teho At 30°C

Loydat kaikki tuotetiedot netissa: ‘V
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MIXIT

MIXIT-malli Tuotenro KVS-arvo B-portin suunta  Yhde
MIXIT 25-6.3 L NRV 99508816 6.3 Vasen 11/2" G
MIXIT 25-6.3 R NRV 99508818 6.3 Oikea 11/2" G
MIXIT 25-10 L NRV 99508819 10 Vasen 11/2"G
MIXIT 25-10 R NRV 99508820 10 Oikea 11/2" G
MIXIT 32-16 L NRV 99508822 16 Vasen 2"G
MIXIT 32-16 R NRV 99508834 16 Oikea 2"G
MIXIT 3216 LF 99508836 16 Vasen DN32
MIXIT 32-16 R F 99508837 16 Oikea DN32
MIXIT 40-25LF 99508838 25 Vasen DN40
MIXIT 40-25R F 99508839 25 Oikea DN40
MIXIT50-40 L F 99508840 40 Vasen DN50
MIXIT 50-40 R F 99508841 40 Oikea DN50
MIXIT DYNAMIC 25-6.3 L NRV 99524563 6.3 Vasen 11/2" G
MIXIT DYNAMIC 25-6.3 R NRV 99524667 6.3 Oikea 11/2" G
MIXIT DYNAMIC 25-10 L NRV 99524668 10 Vasen 11/2" G
MIXIT DYNAMIC 25-10 R NRV 99524669 10 Oikea 11/2" G
MIXIT DYNAMIC 32-16 L NRV 99524670 16 Vasen 2"G
MIXIT DYNAMIC 32-16 R NRV 99524671 16 Oikea 2"G
MIXIT DYNAMIC 32-16 LF 99524683 16 Vasen DN32
MIXIT DYNAMIC 32-16 RF 99524684 16 Oikea DN32
MIXIT DYNAMIC 40-25LF 99524685 25 Vasen DN40
MIXIT DYNAMIC 40-25R F 99524686 25 Oikea DN40
MIXIT DYNAMIC50-40 L F 99524687 40 Vasen DN50
MIXIT DYNAMIC 50-40R F 99524688 40 Oikea DN50
Lisdosat Tuotenro Lisdtieto

Ulkolampatila anturi, 1tuotteelle 99113175 -30°C-50°C

Ulkolampétila anturi, usealle tuotteelle 99113183 -40°C-60°C

MIXIT DYNAMIC 1 lisenssi, fyysinen 99558420 -

MIXIT CONNECT 1 lisenssi, fyysinen 99558443 -

MIXIT DYNAMIC 1 lisenssi, digitaalinen 99725067 -

MIXIT DYNAMIC 5 lisenssia, digitaalinen 99725068 -

MIXIT CONNECT 1 lisenssi, digitaalinen 99725069 -

MIXIT CONNECT 5 lisenssia, digitaalinen 99725070 -

Lisdtietoa mallimerkinnoista

32 2” G (2 tuuman ulkokierre)
16 KVS 16

L Kirjain ilmaisee B-portin suunnan: L (left) vasen / R (right) oikea

NRV | (Non-return valve): takaiskuventtiili kuuluu toimitukseen, laipallisessa MIXIT-venttiilissa (F) ei ole takaiskuventtiilia

Loydat kaikki tuotetiedot netissa: ‘V
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Pumput lammontalteenottojarjestelmiin

Monijaksoisia paineenkorotuspumppuja integroidulla taajuusmuuttajalla, ilman paine-eroanturia

CRE-paineenkorotuspumppu

CRE-sarjan monijaksoiset keskipakopumput on varustet-
tu integroidulla taajuusmuuttajalla. Taajuusmuuttaja on
optimoitu kyseiselle pumpulle niin, ettd se mahdollistaa
energiasaaston virtaaman vaihdellessa.

CRE-pumput ovat saatavissa my6s integroidulla paine-
anturilla. CRE-sarjan pumpuissa on Grundfos BlueFlux®
-moottori, joka vastaa EU-direktiivin vuodeksi 2017 aset-
tamia hyétysuhdevaatimuksia.

CRE1-4 © o
LVI-nro 4925321 "l I
Tuotenro 98389277 A
Liitanta OVAL/Rp1" ol - S
=T e .
Jannite V 1x230 w p——pe=—s || s |
Teho W 370W ) ‘_—':_ __-____‘1__"““&“ e :
PN 16 ol P
Paino kg 21,6 e
CRE3-5 O o
LVI-nro 4925322 i —
Tuotenro 98389686 o o .
Liitanta OVAL/Rp1" o —— y - T
m—Ss e —_
Jannite vV 1x230 = = =" H‘“‘a‘\ .
o e o >
Teho W 750W e
120 s — A o= = ==
PN 16 P = y ____:‘:‘_—-——-.____h_‘hﬁ = s
Paino kg 22,8 wi —
as o 05 o7 as " 1 Wooap
EZ £
LVI-nro 4925323 T .
Tuotenro 98390009 == :
Liitants OVAL/Rp1 1/4" o= - @44 00202
Jannite V 1x230 pESS——w @ -
—— — = -
G |- . === “'m.h‘_H_h S
Teho W 1100W [T
PN 16 pSEEy 20000000
Palno kg 23,8 ‘.- o _0-,]_ — ;l- or s u Lo 5 w 1w an 4 5 FA l:lnrlﬂ]
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Grundfos GO
tyokalut asentajille

Grundfos GO Remote - ota ohjat kasiisi

Kauko-ohjaa pumppujasi ja saasta aikaa tiedon keraami- - Luo raportteja sovelluksessa - Sovelluksella voit luoda

sessd ja raportoinnissa intuitiiviselld GO Remote -sovelluk- ja allekirjoittaa PDF-raportteja paikan paalla, mika

sella. (*vaatii donglen) saastaa aikaa ja vaivaa.

+  Kauko-ohjaa pumppuja - Sovelluksella voit kauko- «  Helppo ongelmanratkaisu - Ei enaa arvailua miksi
ohjata yhta tai useampaa pumppua, valvoa toiminta pumppu ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla. So-
pisteita, virrankulutusta, nopeutta ja lampétilaa. vellus kertoo mika on vialla ja mita asialle voi tehda.

« Vaihtotyokalu - Etsi Grundfosin tai muun merkkinen
tuote jonka haluat vaihtaa.

UNIVERSAL-DONGEL MI301 (Android, iPhone, iPad) ©

LVI-nro 4615956
Tuotenro 98046408

Grundfos GO Balance - Idyda tasapaino helposti

Grundfos GO Balance -sovellus ohjaa sinua askel « Tee raportit heti paikan paalla - Sovellus luo raportin

askeleelta [ammitysjarjestelman tasapainotusprosessin automaattisesti, kun jarjestelma on tasapainotettua.

lapi ja tekee siita nopeampaa ja helpompaa kuin koskaan. Voit Iahettaa raportin sahkopostilla tai tulostaa suo-

Muistathan, etta tarvitset sovelluksen lisaksi ALPHA raan sovelluksesta.

Reader -lukijan. « Arkistoi vanhat tasapainotustulokset - Jos sinun tar-

» Tasapainota patterit helposti - Kun sinulla on kasissasi vitsee katsoa vanhoja tasapainotusraportteja, ovat ne
sovellus saat ohjeet koko tasapainotusprosessin lapi — helposti saatavissa sovelluksen kautta.

alusta loppuun.

ALPHA Reader Lataa sovellus iOS-laitteille App Storesta

LVI-nro 4615186 ja Android-laitteille Google Play -kaupasta m

Tuotenro 98916967
GRUNDFOS Loydat kaikki tuotetiedot netissa: N
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Porakaivopumput

SQE-porakaivopumput, upotettavat 1x230 V

SQE 2-55, sis. kaapelin 30 m 3x1,5 mm? ®0O SQE 2-70, sis. kaapelin 60 m 3x1,5 mm? ®0D00O
LVI-nro 4762527 LVI-nro 4762528
Tuotenro 99047428 Tuotenro 99047422
Lx@ 741 mm x 3" Lx@ 768 mm x 3"
Jannite V 1x230 Jannite vV 1x230
Teho kW 1,02 Teho kW 1,65
Virta A 52 Virta A 8,4
Paino kg 8,6 Paino kg 12
SQE 2-85, sis. kaapelin 80 m 3x2,5 mm? ®DO SQE 2-100, sis. kaapelin 100m 3x4 mm> (© ©
LVI-nro 4762529 LVI-nro 4762795
Tuotenro 99047452 Tuotenro 99762284
Lx@ 825 mmx 3" LxO 861 mmx 3"
JanniteV 1x230 JanniteV 1x230
Teho kW 1,65 Teho kW 2,32
Virta A 8,4 Virta A 11,2
Paino kg 25,5 Paino kg 46,4
Nappara ja luotettava SQE-pumppu Pal m]
1600 160 ggg-N
| -115
3" SQE-pumppu soveltuu puhtaiden vesien pumppauk- T SaE 2
seen kotitalouksien vesihuoltotehtavissa, vapaa-ajan | 140 0 8506 Ao
asunnoissa ja kastelujarjestelmissa. Pumppu voidaan T —
asentaa pieneenkin tilaan, silla sen [apimitta on vain 12007120 ~_
74 mm. Tarvittaessa SQE-pumppu voidaan asentaa myos I e
1100
vaakatasoon. L [ ~—_
Tuote-edut 800 go —
« mahdollisuus portaattomaan paineen saatoon 1 e —
+ toimii myos yksinkertaisella on/off -ohjauksella - \\ \
« sisaanrakennettu pehmokaynnistys 4007 40 — —
+ yli-ja alijannitesuoja | \\ o
- yli-jaalivirtasuoja N
+  kuivakayntisuoja od o ‘ ‘ ‘ ‘ — =
0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 20 2.4 28 32 qmmyn

(ulkoinen moottorisuoja tarpeeton)

SQE 2-55+10 m kaapeli, LVI-nro: 4762535

Mitoitusohje sivulla 25

SQE-pumput soveltuvat

kaytettavaksi generaat-
torilla tai invertterilla
(siniaalto). Tehon oltava
pumpun P1+10 %.

Loydat kaikki tuotetiedot netissa:
product-selection.grundfos.com/fi
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Tee vaivaton
vakiopaineratkaisu

SQE-porakaivopumppu on erinomainen valinta
esim. kotiin ja vapaa-ajanasunnoille. Kompakti
SQE on halkaisijaltaan vain 74 mm, eli se voi-
daan asentaa helposti myés vanhan pumpun
tilalle. Sita voidaan ohjata olemassa olevilla
painekytkimilld, mutta SQE toimii myo6s ilman
painekytkinta ulkoisella katkaisijalla on/off-
periaatteella.

SQE:ssa on lisaksi integroitu automatiikka, joka
mahdollistaa kayton vakiopainesovelluksissa.
Valitse pumpun lisaksi vain sopiva Grundfos-
vakiopainepaketti, Basic tai laajempi Premium.

Vakiopainepaketti Basic sisaltaa CU301-ohjaus-
keskuksen ja paineanturin. Laajempi Premium-
vakiopainepaketti sisaltaa lisaksi 8 litran
painesailion, painemittarin, sulkuventtiilin ja
kaapelikiinnikkeet.

SQE-vakiopainepaketti Premium

Premium ja basic paketit Tuotenro Soveltuvuus esimerkiksi:

Basic Ohjauskeskus CU301, paineanturi 4772016 98594079 Olemassa oleviin asennuksiin, joissa
® © painesiilid

Premium | Ohjauskeskus CU301, 8 | painesailio, pai- 4772017 96524504 Uusiin kohteisiin
nemittari, paineanturi, kaapelikiinnikkeet,
sulkuventtiili @ @ @ GE

PREMIUM-VAKIOPAINEPAKETTI

e Vakiopainepaketti sdataa pumpun
toimintaa siten, etta vedenpaine pysyy
tasaisena vedenkulutuksesta riippumatta

Nosta tai laske jarjestelman painetta

1
helposti ohjauspaneelista

N
PRI
T ._w-mi..

Ohjausyksikossa on kateva paalle/pois
-painike

Mahtuu pieneenkin tilaan kahdeksan litran
painesailion ansiosta
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SP-porakaivopumput, upotettavat 3x400 V

SP 2A-13 ®00O SP 2A-23 ®0O
LVI-nro 4762512 LVI-nro 4762520
Tuotenro 09001K13 Tuotenro 09001K23
Lx@ 669 mm x 4" Lx@ 944 mm x 4"
JanniteV 3x400 JanniteV 3x400
Teho W 550 Teho kW 11
Virta A 2,2 Virta A 3,4
Paino kg 10,9 Paino kg 15,6
SP2A-18 ®00O SP 2A-28 ®O®O
LVI-nro 4762516 LVI-nro 4762524
Tuotenro 09001K18 Tuotenro 09001K28
Lx@ 809 mm x 4" Lx@ 1089 mm x 4"
JanniteV 3x400 Jannite V 3x400
Teho W 750 Teho kW 15
Virta A 2,3 Virta A 4,2
Paino kg 133 Paino kg 18,3
i ) Y
Kayttovarma SP-pumppu ikl [ .
8 . . e . . T 50 Hz
4” SP A -pumppuja voidaan kayttaa kesdasunnoissa, === 1509906 Aniex A
omakotitaloissa, maatiloilla seka vesihuoltolaitoksissa. 520
Ne on tarkoitettu avo- ja porakaivokayttéon. Tarvittaessa w0
pumppu voidaan asentaa myos lahes vaakatasoon. T
440
Tuote-edut
40004 o IT5 -
« erinomainen lapaisykyky hiekkapitoiselle vedelle = -
+ helppo purkaa, puhdistaa ja koota i —n A
D s == \
+ luotettava ja kayttovarma 32009 539 =] ] N
. . . . . + ™~ A\
- veteen liittyvat osat ruostumattomasta teraksesta tai o T .
NBR-kumista ~ Y
24004 50 =22 ] N
- \
Valitse pumpun kanssa oikean mittainen kaapeli ja 200 I T \ \\\
turvavaijeri s.26. 1 == N
1600 160 :;r——— L] ™~ \ \
Mitoitusohje sivulla 25. | L O\
120 e ™~ \
S e e e = —~ \
[ — NN
800 80_77'1‘3 I— -
9 _*‘ = i 8
40 ==, = —— 5
= SN N
0- 0 N
0.0 0.4 0.8 12 16 20 24 28 Q[m3/h] g
o
=
[

Sailio- ja rengaskaivoasennuk-
sissa suositellaan jaahdytys-
vaippaa. Kysy lisatietoa.

GRUNDFOS Loydat kaikki tuotetiedot netissa:
,0 PRODUCTCENTER  product-selection.grundfos.com/fi
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Porakaivopumppujen mitoitusohje

25

SP-ja SQE-pumput

Mitoitusohje SQE-pumput, 1230 V

(fasennussyvyys [m] kun asettelupaine on 3,0 bar, LVI-nro siséltaa sahkokaapelin)

LVI-nro

Tuotenro

Kaivon syvyys, m
Teho P1, kW
Virtal/l, A
Pituus, mm
Halkaisija, tuumaa
Pumpun paino, kg
Virtaama 0,5 m3/ h
Virtaama 1,0 m3*/ h
Virtaama 1,5 m3/ h
Virtaama 2,0 m3/ h
Virtaama 2,5 m3/ h

Kaapeli, m

Mitoitusohje SP-pumput, 3x400 V

(*fasennussyvyys [m] kun asettelupaine on 3,0 bar)

LVI-nro

Tuotenro

Kaivon syvyys, m
Teho P1, kW
Virtal/1,A

Pituus, mm

Halkaisija, tuumaa

Pumpun paino, kg

Virtaama 0,5 m3/ h
Virtaama 1,0 m3/ h
Virtaama 1,5 m3/ h
Virtaama 2,0 m3/ h

Mitoitusohje on
viitteellinen ja perustuu
yhden kotitalouden
vedentarpeeseen.

Mitoituksessa huomioitava
mm. putkisto, vedenpinnan
korkeus kaivossa, kaivon
tuotto ja etdisyys kaivolta
kayttokohteeseen.

Valitse pumpun kanssa oikean

mittainen kaapeli ja turvavaijeri

SQE 2-55 SQE 2-55 SQE2-70 SQE2-85 SQE 2-100
4762535 4762527 4762528 4762529 4762795
99047468 | 99047428 | 99047422 | 99047452 99762284
1-10 10-30 30-60 60-80 80-100
1,02 1,02 1,65 1,65 2,32
52 52 8,4 8,4 11,2
741 741 768 825 861
3” 3” 3” 3” 3"
4,8 4,8 54 5,5 6,2
35* 35* - - -
32" 32* 51* 69* 95*
28" 28* 45* 62" 87"
22* 22* 37" 52* 75*
12* 12* 25* 37* 65"
10 30 60 80* 100
SP2A-13 SP2A-18 SP2A-23 SP2A-28
4762512 4762516 4762520 4762524
09001K13 | 09001K18 | 09001K23 | 09001K28 A
20-50 50-80 80-100 90-120
0,55 0,75 11 15
2,2 2,3 3,4 4,2
670 810 945 1090
4”7 4 4” 4”
10,9 13,3 15,6 18,3
45* 74* - -
40* 67" 95* 122*
32* 56" 81* 106*
19* 39* 59* 81*

GRUNDFOS
@ PRODUCT CENTER

Loydat kaikki tuotetiedot netissa:
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Porakaivopumppujen asennustarvikkeet ja painesdiliopaketit

SP-ja SQE-pumput

Turvavaijerit, sis. sakkelit 2 kpl LVI-nro Tuotenro
10 m Hst. vaijeri @ = 3 mm, 6x7 + WS 4772050 91465247
20 m Hst. vaijeri @ = 3 mm, 6x7 + IWS 4772051 91465248
30 m Hst. vaijeri @ = 3 mm, 6x7 + IWS 4772052 91465249
40 m Hst. vaijeri @ = 3 mm, 6x7 + IWS 4772053 91465251
50 m Hst. vaijeri @ = 3 mm, 6x7 + IWS 4772054 91465252
60 m Hst. vaijeri @ = 3 mm, 6x7 + IWS 4772055 91465252
70 m Hst. vaijeri @ = 3 mm, 6x7 + IWS 4772056 91465254
80 m Hst. vaijeri @ = 3 mm, 6x7 + IWS 4772057 91465255
90 m Hst. vaijeri @ = 3 mm, 6x7 + IWS 4772058 91465256
100 m Hst. vaijeri @ = 3 mm, 6x7 + IWS 4772059 91465257
110 m Hst. vaijeri @ = 3 mm, 6x7 + IWS 4772060 91465258
120 m Hst. vaijeri @ = 3 mm, 6x7 + IWS 4772061 91465259
130 m Hst. vaijeri @ = 3 mm, 6x7 + IWS 4772062 91465260
140 m Hst. vaijeri @ = 3 mm, 6x7 + IWS 4772063 91465261
150 m Hst. vaijeri @ = 3 mm, 6x7 + IWS 4772064 91465262

SP-sdahkokaapelit, asennetulla liitossarjalla

sis. madramittaisen kaapelin, asennetun moottorin, Tuotenro
liitossarjan ja kaapelin kiinnityssarjan

Sihkokaapeli 15 m, 4x1,5mm? 4772000 96737342
Sdhkokaapeli 20 m, 4x1,5mm? 4772001 96737343
Sahkokaapeli 30 m, 4x1,5mm? 4772002 96737345
Sihkokaapeli 40 m, 4x1,5mm? 4772003 96737347
Sdhkokaapeli 50 m, 4x1,5mm? 4772004 96737349
Sahkokaapeli 60 m, 4x1,5mm? 4772005 96737350
Séhkokaapeli 70 m, 4x1,5mm? 4772006 96737351
Sihkokaapeli 80 m, 4x1,5mm? 4772007 96737352
Séhkokaapeli 90 m, 4x1,5mm? 4772008 96737353
Sihkdkaapeli 100 m, 4x1,5mm? 4772009 96737354
Sihkokaapeli 120 m, 4x1,5mm? 4772010 96900673

Pressostaatit vesiautomaattei n

Max.

LVI-nro Tuotenro moottori teho

PM1 1,5 bar 4772011 96848693 230 6A/1,2kW
PM1 2,2 bar 4772012 96848722 230 6A/1,2kW
PM21,5-5bar | 4772013 96848740 230 10A/2kW

PM1 = kiintealla kaynnistyspaineella
PM2 = saadettavalla kdynnistyspaineella PM2

Loydat kaikki tuotetiedot netissa: ‘v
@E%%QSCENTER peruct-seIection.grundfos.com/ﬁ GRUNDFOS 2>\
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Painesailiot pora- ja
avokaivopumpuille

Kalvopainesiiliot, polttomaalattu teras

Polttomaalatusta teraksesta valmistettu painesailio, joka on varustettu kiintealla kalvolla.
+  FDA-hyvaksytty butyylikalvo

+ 80 litraa suuremmat koot vaihdettavalla pussilla

+ Esipaine1,9 bar

Tilavuus, Yhde,

WVi-nro  Tuotenro : e Maxl.,:?me, Ko:rI:;us, Ler\'l‘zs, PaI:;o, Astt:r'l’r;us
GT-H-24H | 3436633 | 96528388 24 1" UK 10 444 289 5,5 vaaka*
GT-H-60 3436650 | 96528341 60 1" SK 10 528 388 10,9 pysty
GT-H-80 3436634 | 96894291 80 1" SK 10 626 388 15,2 pysty

Komposiittisailiot

*vaakamallin pituus: 447 mm

Komposiittirakenteiset sailiot ovat ruostumattomia, kevyita ja helppoja asentaa. Painesadilidssa vesi ei ole kosketuksis-

sa sailion pintaan. Tama takaa sen, ettd sailion ulkopintaan ei padse kondensoitumaan vetta. Esipaine 1,4 bar.

Tilavuus,

Yhde,

WWlnro  Tuotenro Max. paine, Korkeus, Leveys, Paino, Asennus
| tuumaa bar mm mm kg tapa
GT-C-60 3413400 | 96733303 60 1”7 UK 8,6 650 418 5,00 pysty
GT-C-80 3413401 | 96733304 80 1”7 UK 8,6 852 418 6,00 pysty
GT-C-100 3413408 | 96733305 100 1”7 UK 8,6 967 418 8,00 pysty

GT-C ja GT-H sailion rakenne

1. Sailion kuori

2. Butyylikuminen
kalvo

3. Polypropeeni vaippa
kuoren ja kalvon
valissa

GT-painesiilididen tuote-edut

Edullinen ja kestava
Ei vaihdettavaa pussia
Asennusjalka mukana toimituksessa

Vain yksi paineluokka, helppo valinta
Kompaktin mallinen

Kevyt kuljettaa ja kasitella

Painesailiot

5vuoden
takuulla

GRUNDFOS
@ PRODUCT CENTER

Loydat kaikki tuotetiedot netissa:
product-selection.grundfos.com/fi
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Avokaivopumput

SBA-avokaivopumput

LVI-nro 4822618 LVI-nro 4822622
Tuotenro 92713049 Tuotenro 92713068
Liitanta R1” Liitanta R1”
Jannite V 1x230 Jannite V 1x230
Teho W 800 Teho kW 1,05

Virta A 3,8 Virta A 48

SBA 3-45 MW ilman vippaa,

kelluva imusihti® © ©

SBA 3-45 M ilman vippaa @
LVI-nro 4822545
Tuotenro 97896289
Liitanta R1”
Jannite V 1x230
Teho kW 1,05
Virta A 4.8
SBA 3-45 MW
jarveen
SBA3-45A
avokaivoon
H
(ml SBA
454345 50/60 Hz
40 ] < 1SO 9906 Annex A
35335 AN

30 T~

25 \\\
20 \:\
o N\
10 \
] A\

0 20 40 60 80 100 120
Q [I/min]

o

TMOS5 74371013

LVI-nro 4822623
Tuotenro 92713100
Liitanta R1”
Jannite V 1x230
Teho kW 1,05
Virta A 4,8

SBA vedenottoon

SBA soveltuu vedenottoon kodissa ja kesamokilla seka

kastelutehtaviin.

«  Adneton toiminta

- Eiimuongelmia, alhaisempi jaatymisriski

+ Kaikkiyhdessa pakkauksessa: sisaanrakennettu kuiva-
kaynti- ja lamposuoja, automatiikka kaynnistaa ja
pysayttaa pumpun vedenkdyton mukaisesti

« Laadukkaat materiaalit: komposiitti ja ruostumaton
teras

Vipallisen pumpun edut

«  Pumppu ei pumppaa kaivoa tyhjaksi

«  Pumppu kdynnistyy automaattisesti kun
kaivossa on vetta

Mitoituksessa ja kaytossa huomioitavaa

+ Yhden perheen kotitalouskayttoon

«Max. 20 kaynnistysta tunnissa

« Pumppua eitule upottaa sahkokaapelin varassa

+  Pumppu saaolla enintaan 15 asteen kulmassa pysty-
asentoon nahden

+  Max. korkoero 13 m (SBA 3-35) ja 20 m (SBA 3-45)
pumpun ja vesipisteen valilla

+ Eipohjaan tai likaiselle vedelle

Grundfos suosittelee:
Avokaivoon: SBA 3-45 A (LVI-nro 4822622)

Jarveen: SBA 3-45 MW (LVI-nro 4822623)

GRUNDFOS Loydat kaikki tuotetiedot netissa:
,O PRODUCTCENTER  product-selection.grundfos.com/fi
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SBA-avokaivopumput

Vaihtotaulukko

Jan- Halkai-

Merkki . " Pituus Paino Huomioi
nite sija
Marina SVM100-5 1w v 9% 451 | 105 7 55 55 | 4822546 | SBA3-45A NOStOkOVk:‘;a‘;'ﬁ;emp" imu
Marina SCM 4-F 11 T-v 130 492 157 11/4” 100 47 4822546 SBA 3-45A Nostokorkeus pienempi
Xylem SCUBA 5M 055 | 1V 12 | 114 | 75 | a8 | 4822546 | SBA3-45A
SCUBA ) 4
Xylem 5T(5C205T) 055 | 3v | 128 526 | B5 | 114 75 | 48 | 4822546 | SBA3-45A T-vaiheinen pumppu
Xylem SCUBA 075 | 3v | 128 566 15 | 1147 | 75 | 48 | 4822546 | SBA3-45A T-vaiheinen pumppu
Y 7T(SC207T) g pumpp

Nocchi | Dominator55-50 | 0,65 | 1V 98 549 | 88 | 11/4” | 55 50 | 4822546 | SBA3-45A

Grundfos|  SBA3-45A 105 | v | 150 553 97 7 no | 45

Avokaivopumppujen mitoitustaulukko

Mitoitustaulukko osoittaa saavutettavan kayttopaineen (bar) eri pumpuilla,
ottaen huomioon korkoeron ja vaakasiirtyman kaivon ja rakennuksen valilla. Eri
pumpuille on oletettu mitoitusvirtaama ja kaytettava putkikoko.
korkoero
m

o 2,6 2,3 2] Q I:l SBA 3-45
T @ 0,5 /s (=2 vesipistettd samanaikaisesti kaytossa)

32mm ja 40mm muoviputki
5

34

&

10 50 100 m vaakasiirtyma

Loydat kaikki tuotetiedot netissa: ‘V
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Vesiautomaatit

JP-pumput ja -vesiautomaatit

P 4-47 PT-H ®D 0 JP-vesiautomaatti on todellinen ty6hevonen!
LVI-nro 4732540 JP-vesiautomaatti soveltuu seuraaviin kohteisiin:
Tuotenro 99463875 + kaivo- ja jarviveden pumppaukseen
Liitanta 1 «  kasteluun
Jannite V 1x230 - sade- ja tulvavesien poistoon
Teho W 850 +  painevesijarjestelmaksi
Kaynnistysvirta 11,3A
Paino kg 16,7 Tuote-edut
« kevyt ja vahva rosterirakenne
JP 5-48 PT-H BICIE + helpostisiirrettavissa
LVI-nro 4732542  pieni koko mahdollistaa sijoittamisen
Tuotenro 09463877 vaikkapa keittion kaappiin
Litants m + imukyky 7 metria (veden pinnasta + putkivastukset)
. . [:]
Jannite V 1x230 . ouar
Teho W 1490 35 2\\
Kaynnistysvirta 279A NN N
Paino kg 20,2 » N N
2 -~ Pumpun tuottokayrat
" \1 \\ \\\ AN eri imukorkeuksilla.
JP 4-47 PM1 @@@ 0 i} \51 \
LVI-nro 4732543 ' A\ :
0
Tuotenro 99515136 00 05 10 15 20 25 3.Io 35 40 S[Smi/a.]o
Liitanta 1" (IJ 1:) zlo 3|o 4|o slo elo 70Q [I/min]
JanniteV 1x230
Teho W 850 P48
Kaynnistysvirta 113A
Paino kg 11,6
2 N \\
. PN A
JP-puutarhapumput & ’ \\ \\\ \\ \\
IP 4-47 ®0®0 4732536 ° i
JP5-48 ®®© 4732538 000‘05‘10‘15‘20‘25‘30‘35‘jO\‘LS‘SO‘SS?GO

JP PM1

Q[m*/h]
T T T T

0 10 20 30 40 50 60 70 80 Q[l/min]

GRUNDFOS
PRODUCT CENTER

Loydat kaikki tuotetiedot netissa:
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JP-pumput ja -vesiautomaatit

JP imuputken mitoitustaulukko JP vaihtotaulukko
Vanha JP Uusi JP LVI-nro Tuotenro
JP5 JET Puutarha- JP4-47 4732536 | 99458767
pumppu
JpeJerT | Puutarha- JP5-48 4732538 | 99458769
pumppu
JP5 + Vesiautomaatti

PM1 (JP5P) | pressostaatilla JP4-47 PM1 | 4732543 99515136

JPB5 24L Vesiautomaatti | JP4-47

4732540 99463875

(JP5T) sailiolla PT-H
JPB6 24L Vesiautomaatti | JP5-48
0 (JPeT) sailiolla PT-H 4132542 99463877

4 812 162024 28 32 36 40 [M

DN25 putkikoolla
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LVI-nro 4732545
Tuotenro 99530405
Liitanta R1"
Jannite V 1x230
Teho W 910

Virta A 3.85
Paino kg 12

SCALA1 5-55 ® ©

LVI-nro 4732546
Tuotenro 99530407
Liitanta R1"
Jannite V 1x230
Teho W 1200
Virta A 53

Paino kg 14

SCALA-pumppuijen lisavarusteet

Grundfos SCALA1 on kompakti vesiautomaatti.

Ohjaus alypuhelimen sovelluksella —
kalenteritoiminto

Kaksi mallia, 3 ja5m3/h
AZnitaso 55 dB(A)

SCALA1 sisaltaa kehittyneita suojausominaisuuksia,
kuten:

Kuivakdyntisuoja, joka pysayttaa pumpun auto-
maattisesti, jos vedesta on pulaa

Toistuvien kaynnistysten esto, jotta pumppu ei kayn-
nisty jatkuvasti, jos jarjestelmaan tulee pieni vuoto
Sisaanrakennettu moottorinsuoja, joka pysayttaa
pumpun, jos se kuumenee liikaa korkean ymparis-
ton [ampatilan, jumittumisen tai ylikuormittumisen
takia ja estaa siten moottorin palamisen

Suosittelemme SCALA1-pumppua kasteluun ja puhtaan
veden pumppaamiseen puutarhoissa tai marjatiloilla.

Fiksu valinta ulkokayttoon!

Tuote LOVEDTH AV/ BT () Tuotenro
Joustava kytkentaletku 99891639 - 99725165
Suodatin - A D © 99725183 4772048 99725183
@GRUNDFOS Loydat kaikki tuotetiedot netissa: GRUNDFOS x
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SCALA2 3-45 ®00O

LVI-nro 4732505
Tuotenro 98562862
Liitanta G1”
Jannite V 1x230
Teho W 550

Virta A 2,8

Paino kg 10

Grundfos SCALA2 on vakiopaineominaisuudella
varustettu kompakti vesiautomaatti.

« Hiljainen —aanitaso kuin astianpesukoneessa
(47 dB(A))

« Alykas ohjaus — saadettava vakiopaine

+ Vesijaahdytteinen kestomagneettimoottori

+  Kuivakayntisuoja

+  Selked ja yksinkertainen kayttopaneeli

+  Helppo tyhjennys ja ilmaus

« All-in-one-ratkaisu — helppo asentaa

Ihanteellinen omakotitalojen paineenkorotukseen!

Huom. Jokainen 10 m vaakasiirtymaa vie yhden
korkeusmetrin. Imukyky max. 8 m.

Imuputken mitoitustaulukko alla.

SCALA2-pumpun mitoittaminen

SCALA2 imuputken mitoitustaulukko

] I Imuputken koko
] [T DN 32
Imuputken [ Imuputken | Imuputken | Imuputken
- korkoero/ pituus korkoero/ pituus
pituus pituus
e & Hm] L[m] H [m] L[m]
35 ; 0 68 0 207
L= z 3 43 3 129
= 2 6 17 6 52
7 9 7 26
Imukaytossa huomioitavaa!
« Imukaytossa max. paine 3 baria
« Imuputken koko vahintadn 32mm
« Imukaytossa enintaan 150 m? rakennuksiin
Kayttokohteet: kodit ja kesamokit
Kerroksia: maks. 3
Hanoja: maks. 8
Imumatka: maks. 8 korkeusmetria
GRUNDFOS Loydat kaikki tuotetiedot netissa: N
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Hydro Solo-E CRIE

Hydro Solo-E CRIE

Grundfos Hydro Solo-E CRIE on valmis paineenkorotus-
asema. Jarjestelmassa on mukana CRIE-pumppu, sulku-
ja takaiskuventtiili, paineputki, paineanturi, painemittari,
kuivakdyntisuoja ja painesailio. Hydro Solo-E CRIE on
tarkoitettu puhtaan veden paineenkorotukseen ja siir-
toon. Asema on kayttoonotettavissa taajuusmuuttajan
ohjauspaneelista.

Hydro Solo-E CRIE kw
99432874 Hydro Solo E CRIE 3-7 0,75 | 1x230V
99432875 Hydro Solo E CRIE 5-5 11 1x230V
99432876 Hydro Solo E CRIE 5-7 1,5 1x230V
99432877 Hydro Solo E CRIE 5-9 2,2 3x400V
99432878 Hydro Solo E CRIE 10-3 15 1x230V
99432879 Hydro Solo E CRIE 10-3 2,2 3x400V
99432880 Hydro Solo E CRIE 15-2 3 3x400V
99432881 Hydro Solo E CRIE 15-3 4 3x400V
|REE{] l?’l]

1200 o d L | Hydro Solo-E Optimum
100 |, INCRS

1009 1on

B0 -

B0 ap \

el

—
=N

|
Narer e
1 CR&T i CH 15
200 20 ! ! ! . L ! B 3.':'::1':'.3 ! ! !

] ! CRES
100= 10— CH 3-T
=0 T T 1 T T T T T T T 1
0 2 4 8 @ 1 o M 6 W W 2@ 2 W 0[myh)
f T T T T T T T
0 z 3 4 5 8 7 Qvs)
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CM-SP

ltseimeva CM-SP -keskipakopumppu on tehokas pumppu
kiinteistojen ja kotitalouksien veden pumppaukseen. Ja-
rea RST-rakenne tekee pumpusta kestavan ja luotettavan.
Monijaksoisen pumpun imukyky on 8 m. Kompaktinko-
koinen pumppu on hiljainen ja helppohoitoinen.

« vaaka-asenteinen
« vedenottoon
+ painekorotukseen

CM-SP 5-7, 7 juoksupydraa

LVI-nro 4925320

Tuotenro 98478418

Liitanta 171"

JanniteV 1x230

Teho kW 1,3

Virta A 8,4

Paino kg 25,9

Juoksupyorat ja pesa AlSI 304

. : : : _ ; : : ; : ) CM 5-7,1x220 V, 50 Hz -
‘ PUMPATTAVA NESTE = VESI || ™
] NESTEEN LAMPOTILA =20°C
T e TIHEYS = 998,2 KG/M3
o 4
883
e ]
£20 a
L Juel BQ
L] ]
300 an
1] e—— T ——— L]
- e = a0
i . m i
100 : - a
B0 i
i‘t o 63 63 04 0% o8 0T 08 08 18 ¥ 3. 13 (IR E T K I & jvej ?

Vaihtotaulukko

Malli Moottorikoko Grundfos

MAKO 312 11ja15kw Vaihda vanha

MAKO 313 15ja 2,2 kw CM-SP 5-7 ve5|rengaspHmppu
uuteen tekniikkaan!

MAKO 314 15ja 2,2 kw

*ohjeellinen vaihtotaulukko, CM-SP pumpun tulee sijaita vesilahteen laheisyydessa

Valitse pumpun yhteyteen painesailic GT-H 60 (3436650) tai GT-C (3413400)
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Tyhjennyspumput

KP 150A-1 KP 150M-1 KP 150AV-1
. - ®0 oo @00
sis. pintavipan ei vippaa integroitu vippa
LVI-nro 4822503 LVI-nro 4822501 LVI-nro 4822521
Tuotenro 011H1800 Tuotenro 011H1300 Tuotenro 011H1900
Liitants Rp 1%4” Liitanta Rp 1%4” Liitanta Rp 1%”
JanniteV 1x230 JanniteV 1x230 JanniteV 1x230
Teho W 300 Teho W 300 Teho W 300
Virta A 13 Virta A 13 Virta A 13
Paino kg 7 Paino kg 7 Paino kg 7
Kaapelin pituus | 10 m + pistotulppa Kaapelin pituus | 10 m + pistotulppa Kaapelin pituus | 10 m + pistotulppa
KP 250A-1 KP 250M-1 KP 250AV-1 ®0O
sis. pintavipan ei vippaa integroitu vippa
LVI-nro 4822507 LVI-nro 4822505 LVI-nro 4822523
Tuotenro 012H1800 Tuotenro 012H1300 Tuotenro 012H1900
Liitanta Rp 14" Liitanta Rp 1%” Liitanta Rp 14"
JanniteV 1x230 JanniteV 1x230 JanniteV 1x230
Teho W 480 Teho W 480 Teho W 480
Virta A 2,3 Virta A 2,3 Virta A 2,3
Paino kg 7,0 Paino kg 7 Paino kg 7
Kaapelin pituus | 10 m + pistotulppa Kaapelin pituus | 10 m + pistotulppa Kaapelin pituus | 10 m + pistotulppa
Unilift KP -pumppu on varma valinta wba o T —
e G Unilift KP
- i 3 - g ! 50 Hz
KP pumppu on yalrmstettu ruosjcgmattoma§t?:cerakses wld 1N 50 99 Ao A
ta. Siind on 1-vaiheinen moottori, johon on sisaanraken- | PN
nettu moottorisuoja. Moottorisuoja pysayttaa pumpun 1, \\
likuormitustilanteissa. 1 1
y 60— ¢ !\\ \\
KP-pumppu soveltuu seuraaviin kdyttotarkoituksiin: 1 —\Kpléo \
1 :
+ sadevesi (pintavesi) 1 \ \\
. . . 40 — I
+ kellariin tunkeutuva pohjavesi 14T TN \\ \
+ uima- jasuihkualtaan tyhjennys 13 : \\ \
« harmaan veden tyhjennys- ja ) : \ \ \
siirtopumppaus 10 \ \ \
1 i
1 o
0 f ‘ ‘ ‘ ‘ o)
0 2 4 6 8 10 12 Q[m¥h] &
T T I =
0 1 2 3 Qll/s] =

KP-AV integroidulla vipalla

mahtuu halkaisijaltaan jo
250 mm kaivoon.
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KP- ja CC-tyhjennyspumput
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*putkikoolla DN32

*putkikoolla DN32

GRUNDFOS
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cmi o

LVI-nro 4822526 LVI-nro 4822528 LVI-nro 4822530

Tuotenro 98624419 Tuotenro 98624463 Tuotenro 98624465

Liitanta Rp 17" Liitanta Rp 14" Liitanta Rp 14"

JanniteV 1x230 JanniteV 1x230 JanniteV 1x230

Teho W 250 Teho W 380 Teho W 780

Virta A 0,98 Virta A 1,8 Virta A 3,5

Paino kg 4,35 Paino kg 46 Paino kg 6,5

Kaapelin pituus | 5 m +pistotulppa Kaapelin pituus | 5 m+pistotulppa Kaapelin pituus | 5 m+pistotulppa
I

LVI-nro 4822562 LVI-nro 4822563 LVI-nro 4822564

Tuotenro 96280965 Tuotenro 96280967 Tuotenro 96280969

Liitanta Rp 1%" Liitanta Rp 1%” Liitanta Rp 1%”

Jannite V 1x230 JanniteV 1x230 JanniteV 1x230

Teho W 250 Teho W 380 Teho W 780

Virta A 0,98 Virta A 18 Virta A 3,5

Paino kg 4,35 Paino kg 46 Paino kg 6,5

Kaapelin pituus | 5 m+pistotulppa Kaapelin pituus | 5 m+pistotulppa Kaapelin pituus | 5 m+pistotulppa
Komposiittirakenteinen Unilift CC -pumppu on B-CC7-tulvapakkaus

helppo asentaa
Nopea ja tehokas ensiapupakkaus veden pumppaukseen

+  Vesijadhdytteinen moottori sisaltaa Unilift CC7 -pumpun Storz-C-liittimell3, letkun ja
«  RST-siivil3 letkusuojuksen seka suodattimena toimivan sailytyspak-
+ Kiintoaineiden lapaisykyky jopa 10 mm kauksen.

« 5m kaapeli pistokkeella VI-nro 4762517 ©

+ Helppo asentaa Grundfos-nro 97519841

+  Kevyt ja kestava
« Kannettava

H
fm) ' "
1 | Unilift CC
10 : 50 Hz
19
o \'\
I
8 ! \
7|
7 ]
N
6
1, ':\ CC-pumpun alaosassa
® | on helposti irrotettava
T I

siivila. Siivila poistamalla
s | CC-pumppu tyhjentaa
] \ _ vedenpinnan aina 3 mm asti.

| \
: ! N 3
m
| ™ \ |2
0 T T T T T T T T T T T T T T . .« . .
0 1 2 3 4 5 5 7 8 3 10 1 12 1 MQmH = Vippaohjaimella 300 x 350 mm tilaan
OI.O 0‘.5 1I.0 1I.5 2‘.0 2‘.5 3‘.0 3‘.5 4‘.0 Qlis]
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Harmaavesipumput

Unilift AP AP-B

39

Unilift AP 12.40.04.A1 (vipalla) ©

Unilift AP 35.B.50.06.A1 (vipalla) ©

LVI-nro 4822511 LVI-nro 4822556
Tuotenro 96011018 Tuotenro 96004562
Liitanta Rp 17" Liitanta R2"
Jannite vV 1x230 Jannite vV 1x230
Teho W 700 Teho kW 1

Virta A 3 Virta A 4,6

Paino kg 11 Paino kg 9,37

Unilift AP 12.40.08.A1 (vipalla) ©

Unilift AP 35.B.50.08.A1 (vipalla) ©

LVI-nro 4822531 LVI-nro 4822555

Tuotenro 96010980 Tuotenro 96004574

Liitanta Rp 1% Liitanta R2"

JanniteV 1x230 JanniteV 1x230
Teho kW 13 Teho kW 1,25 LVI-nro 4836114

Virta A 5,9 Virta A 5,44 Tuotenro 96004577

Paino kg 14 Paino kg 11 Jinnite V 3x400

Siirrettavat AP-pumput soveltuvat

monenlaiseen harmaavesikayttoon

Unilift AP -pumput on suunniteltu vaativaan harmaave-
sikayttoon, esim. pohjaveden pinnan alentamisesta aina
harmaan veden pumppaukseen kasittelyyn asti. AP 12
-pumppu soveltuu puhtaalle, ei syovyttavalle vedelle, seka
likavedelle, joka sisaltaa halkaisijaltaan enintdan 12 mm

kiintoaineita.

AP 35.B -pumppu puolestaan ldpdisee jopa 35 mm kiinto-
aineita sisaltavaa harmaata vetta tai lietetta. Pumpussa

on asennusjalusta ja pumpun paineliitanta on vaakasuo-
rassa. Napparien salpakiinnikkeiden ansiosta huolto sujuu
nopeasti ja vaivattomasti.

Kaikki AP-pumput ovat siirrettavia, mutta soveltuvat
hyvin pysyvaankin asennukseen. AP-pumput asennetaan
pystyasentoon, mutta AP35-mallit voidaan asentaa myos
vaaka-asentoon ja jopa viistoon. Automaattista kayttoa
varten AP-pumppu on varustettu pintavipalla (saatavilla
myds ilman vippaa).

P H
P H kPa]  [m]
(kPa] | [m] AP12 2
160 — -1 134 AP35B
16 50 Hz =4 ] 50 Hz
DS ISO 9906 +/- 10% 120 12 IS0 9906 Annex A
] o4 - 11
] 40.08 100 10 ]
120 4, 111
1] 1o
14 40.04 807 81
17
80— g - ]
4 7] 60— 6
- % - 51
0 4 07 4]
N 4 34
4 20— 2-
— a | 1 n
0- 0 T T I T % T ; 0: 07
5 10 15 20 B 0 35 Qmm 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Qmh)
I“‘I“‘I“‘I“‘I“‘I rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr T
0 2 4 6 8 10 Qllis] 1 3 5 6 Qliis]
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Unilift APG

UNILIFT APG on kotitalouksien paineistettuihin
jatevesijarjestelmiin suunniteltu uppopumppu.
Pumpussa on Rp 1%», DN 32 & DN40 yhdistelmalaippa.

Monipuolinen ja luotettava repijapumppu on helppo
asentaa ja huoltaa. Ratkaisun avulla kotitalouksien
jatevetta ja mustaa vettd voidaan pumpata sujuvasti
omakotitalojen ja matalien asuinrakennusten
kayttokohteista.

Pumpussa on ammattitason repijajarjestelma, jota
kaytetaan myos liikerakennusten tarpeisiin suunnatussa
Grundfos SEG -pumppusarjassa. UNILIFT APG -pumpun
repijajarjestelma pilkkoo kiintoaineet ja hiukkaset pieniin
osiin, jolloin kotitalouksien jatevetta ja mustaa vetta
voidaan pumpata sujuvasti pienempien putkien kautta
seka pysty- ettd vaakasuunnassa kauempana sijaitsevaan
paaviemariin.

UNILIFT APG sopii moniin eri kayttokohteisiin, ja se voi-
daan asentaa:

« Rakennuksen kellaritilaan viemarointitason

alapuolelle
+ Rakennuksen ulkopuolella sijaitsevaan
pumppaamoon -
 Erillisratkaisuksi bownd i ] APG.40.10.1
EE 50 Hz
24 M _\\\ IS0 9506:2012 38
224 22
UNILIFT APG.40.10.1 UNILIFT APG.40.10.A1 © 203 20] AN cie
LVI-nro 4836184 LVI-nro 4836182 18318 EE‘*\ 8
1.6 3 16 3z
Tuotenro 92616890 Tuotenro 92611467 wad s /7 \\ ™ -
Liitant DN 32/40 Liitants DN 32/40 123 1] /" ANERN [
Jannite v 1x230 Jannite V 1x230 1050 7 AN T
0835 8 R — 18
Teho W 1,3 Teho W 13 R SN L
Virta A 5.8 Virta A 5.8 045 4 / A\ -8
Paino kg 22,1 Paino kg 22,1 22]_ 2 1 - Z
Kaapelin pituus | 10 m Kaapelin pituus | 10 m nOoBE LD 1S 20 25 30 s
DM 40 TTT T[T T TT [T T T T [ TT T T [TT T T[T T T T[T
ol.c cl_s II.D 1|.5 2I.o 2|.5 v ||'In-'s]
UNILIFT APG.40.10.3 © UNILIFT APG.40.10.A3 A
LVI-nro 4836187 LVI-nro 4836186 P :lzr;]—-ﬂ 4540103
E g z
Tuotenro 92616893 Tuotenro 92616892 R ISO 9906:2012 38
24 22
Liitants DN 32/40 Liitant3 DN 32/40 I D Bt
3204 < 13%]
JanniteV 3x400 Jannite vV 3x400 185 18 S 3
Teho W 1,1 Teho W 1,1 16118 N R -3
143 14 28
Virta A 2,8 Virta A 2,8 N D NN o
E / L
Paino kg 22,1 Paino kg 22,1 1,05 104 7 LAY 7
06 8 = S 16
Kaapelin pituus | 10 m Kaapelin pituus | 10 m ER . N F s
n.si_% ] / \\\ [ &
023 2] / L4
wd ofpr g v t——t+——4+—+—++F++—1++20
a0 05 1.0 1.5 2.0 2.5 30 G [lis]
e DAL DL DLELL N BN NI L I
a0 0.5 1.0 148 20 25 wimib]

Loydat kaikki tuotetiedot netissa: ‘V
@E%%QSCENTER peruct-seIection.grundfos.com/ﬁ GRUNDFOS 2>\


http://product-selection.grundfos.com
http://www.product-selection.grundfos.com/fi

41

Vaihtotaulukko
Merkki Jannite Gr undfos LVI-nro Adapteri LVI-nro Tuotenro
vaihtoehto
\ liman UNILIFT
Xylem DXGM 25-115G 11| x230v Rp1 Jippas APC.A0101 4836184
; . UNILIFT
Xylem DXGM 25-T1 1| w230V Rp1 vipalla | ocoioag | 4836182
] llman UNILIFT
Xylem DXG 25-T1 11| 3x400v Rp1 viopan | APGaOI0n3 | 1836186
Xylem | MP3069170HT250 | 24 | 3x400V Rp2" J!I';:a’; SEG.4026.250B | 4836104 | SEG-Flygt - 96076191
. ] DN32/40,Rp | llman UNILIFT
Wilo | REXACUTGIO326/S-M | 15 | 1x230V " Jippas APC.A0101 4836184
. ] DN32/40,Rp | llman UNILIFT
Wilo | REXACUTGI03.26/ST | 15 | 3x400V " viopaa | ApGaoi03 | 4836187
A REXA MINI3-503/ . UNILIFT
Wilo M008-523/ 075 | 1x230v | DN32/40 vipalla | ocono | 4836182
- liman UNILIFT
Lining JUNG UAK 20/2M 24 3x400V DN32 vippaa APG.4010.A3 4836186
- llman UNILIFT
Lining JUNG UAK 25/2M 26 | 3x400V DN32 vippan | APGaOI0n3 | 2836186
Lining JUNGUAK35/2M | 337 | 3x400V DN32 J:r;;a’; SEG.4031250B | 4836105 | SEGJung | 4836181 | 92605909
Lining JUNG UAK 36/2M 42 | 3xa00v DN32 J:;”:a'; SEG.4040250B | 4836107 | SEG-Jung | 4836181 | 92605909
Lining JUNG UAK45/2M | 484 | 3x400v DN32 J'I:“;ar; SEG.4040.2.50B| 4836107 | SEGung | 4836181 | 92605909
Grundfos | UNIUFTAPG40101 | 13 | 1xe3ov | DN32/40Rp | liman
11/2 vippaa
Grundfos | UNILFTAPG.A010AT | 13 | 1x230V DN3121//‘;?' RP | Vipalla
Grundfos | UNILFTAPG40103 | 11 | 3xaoov | PN3%/40Rp | liman
11/2 vippaa
Grundfos | UNILIFTAPGA4010A3 | 11 | 3x400V DN3121//‘;9' RP| Vipalla
llman
Grundfos SEG.4015.2.50B 21 | 3x400V | DN40/50 ;
vippaa
llman
Grundfos SEG.40.26.2.50B 32 3x400V DN 40/50 )
vippaa
llman
Grundfos SEG.40.312.50B 37 | 3x400v | DN40/50 ,
vippaa
llman
Grundfos |  SEG.40.40.2.50B 49 | 3x400v | DN40/5O | TRD

Taulukko suuntaa antava. Tarkista toimintapiste ja adapterin malli ennen lopullista valintaa.
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Kondenssivesipumppu

CONLIFT1

CONLIFT1 ®0 0O

LVI-nro 4965326 ‘
Tuotenro 97936156 m\\ ]

Teho W 75 \

Virta A 0,65 =

Paino kg 2

Sailion tilavuus | 2,65/0,9

Tuotto I/h 588

Nostokorkeus m 5,7

Koko (P/K/L) mm 258/183/165

CONLIFT1 on esiasennettu kondenssivesipumppu vedelle,
joka on pH-arvoltaan vahintaan 2,5. CONLIFT1:een saa
lisdvarusteena halytyskortin, joka sisaltaa johdotetun
potentiaalivapaan halytyskytkimen, johon voidaan kytkea
ulkoinen halytyslaite tai jolla kondenssivesilahde voidaan
kytkea pois paalta silta varalta, ettd vedenpinta yksikon
sisalla nousee korkeaksi.

Kondenssivesipumpun pakkauksessa on mukana 6 metrin
poistoletku seka sovittimet tulo- ja poistoletkuun. CON-
LIFT1 on varustettu schuko-pistokkeella (1,7 m).
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Jatevesipumppaamot

MULTILIFT

MULTILIFT-tuotteet mahdollistavat luotettavan jateveden
poiston tiloista, jotka ovat paineviemarin alapuolella tai
joissa viettoviemarin tai pumppaamon rakentaminen on
vaikeaa.

MULTILIFT-asema on ratkaisultaan tilaasaastava,
kustannustehokas ja helppo asentaa seka huoltaa.

MULTILIFT-sarjasta loytyy mallit niin yhdella
kuin kahdella pumpulla ja sailidtilavuudet
aina 44 litrasta 450 litraan.

MULTILIFT 93 litran saili6lla, suurin partikkelikoko 50mm

Yhdelld pumpulla

MOG.09.3.2 14 14 97901125 4965367
MOG.12.3.2 20 18 97901127 4965368
MOG.15.3.2 25 2,3 97901128 4965369
MOG.26.3.2 33 3,7 97901130 4965370
MOG.31.3.2 36 3,9 97901132 4965371
MOG.40.3.2 44 5,2 97901134 4965372

Kahdella pumpulla

MDG.09.3.2 14 1,4x2 97901137 4965373
MDG.12.3.2 20 1,8x2 97901139 4965374
MDG.15.3.2 25 2,3x2 97901140 4965375
MDG.26.3.2 33 3,7 x2 97901142 4965376
MDG.31.3.2 37 3,9x2 97901144 4965377
MDG.40.3.2 45 5,2x2 97901146 4965378
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UNOLIFT JA DUOLIFT

UNOLIFT- ja DUOLIFT-pumppaamot ovat harmaan tai jate-
veden keruusailioita, kokonaistilavuudeltaan 270 litraa. Ne
sisaltavat putkisarjan kohteessa asennettavaa pumppua
varten. Sailiét varustetaan joko AP-tai SEG-pumpulla, jotka
tulee tilata erikseen.

Taydellisen EN12050 mukaisen pienpumppaamon kokoon-
pano vaatii pumput, takaiskuventtiilin, kasikaynnistys-
mahdollisuuden seka korkean vedenpinnan halytyksen
vahintaan pinnankorkeuden tunnistuksella. Nama kompo-
nentit eivat sisally toimitukseen.

Unolift-pumppaamokokonaisuus koostuu kolmesta osas-
ta: pumppaamosailio, keskus ja pumppu.

Malli Tuotenumero
UNOLIFT.270.40.SEG-sailio 97642371
LC 221.1.400.3.4 MPU-ohjauskeskus 98996780

Pumppuvaihtoehdot SEG 1,2 kW (LVI-nro: 4836103) tai SEG
1,5 kW (LVI-nro: 4836102)

Malli Tuotenumero
UNOLIFT.270.50.APB-sailio 97642387
LC 221.1.400.3.4-ohjauskeskus 98996779

Pumppuvaihtoehto: 3-vaiheiset AP-B pumput, esim. 4836114

Sm
Bm(Ma:.ﬁl]m_.. 1EmM—" 21 m Max.35m_ o
Max. 75 m Max. 160 m
?mrw—b 14m _— e — 18.mf —
Max. 160 Max. 250
&m Max. 180m 12mik m 16'm} m
1
Max. 250 m Max. 430 m
Sm/‘—_iMa:.ZBDm__, Mmp— " 12mf—_
L
Max. 410 m Max. 600 m
4m#wﬂ- finbl—"" shi——""
1
Mane. 350 m__. Mat. 510 m _ Max. T8O m __
am dm{—— Amf————
/ - rd
AP358.50.08 SEG.40.12 SEG40.15

Loydat kaikki tuotetiedot netissa: N
@%%BQSCENTER product-selection.grundfos.com/fi GRUNDFOS 2\


http://product-selection.grundfos.com
http://www.product-selection.grundfos.com/fi

Malli Tuotenumero
DUOLIFT.270.40.SEG-sailio 97642372
LC 221.2.400.3.4 MPU-ohjauskeskus 98996795

1,5 kW (LVI-nro: 4836102)

Pumppuvaihtoehdot SEG 1,2 kW (LVI-nro: 4836103) tai SEG

Malli Tuotenumero
DUOLIFT.270.50.AP35/50B 97642388
LC 221.2.400.3.4-ohjauskeskus 98996794

Pumppuvaihtoehto: 3-vaiheiset AP-B pumput, esim. 4836114

Malli Tuotenumero
DUOLIFT.540.40.SEG 99017729
LC 221.2.400.3.4 MPU-ohjauskeskus 98996795

1,5 kW (LVI-nro: 4836102)

Pumppuvaihtoehdot SEG 1,2 kW (LVI-nro: 4836103) tai SEG

Malli Tuotenumero
DUOLIFT.540.50.APB 99017735
LC 221.2.400.3.4-ohjauskeskus 98996794

Pumppuvaihtoehto: 3-vaiheiset AP-B pumput, esim. 4836114

Pumput tilattava

erikseen!
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UNOLIFT JA DUOLIFT

GRUNDFOS Loydat kaikki tuotetiedot netissa:
,© PRODUCT CENTER  product-selection.grundfos.com/fi

GRUNDFOSs ¢


http://product-selection.grundfos.com
http://www.product-selection.grundfos.com/fi

46

Pienjatevesipumppaamot

SOLOLIFT2

LVI-nro 4965313 4965315 4965312 4965317
Tuotenro 97775315 97775317 97775314 97775318
Kaytto kohteet pyykinpesukone, asti-
. anpesukone, suihku,
wc, pesuallas, suihku, k e .
! S ylpyamme, keittio- w, pesuallas suihku, pesuallas
urinaali, bidé-suihku e
allas, bidé-suihku,
pesuallas
Tehonkulutus Kork. 620 W 640 W Kork. 620 W 280 W
Kayttojannite 1x220-240V-10%/ | 1x220-240V-10%/ | 1x220-240V-10%/ | 1x220-240V -10% /
+6 % 50 Hz +6 % 50 Hz +6 % 50 Hz +6%, 50 Hz

Paino 7,3 kg 6,6 kg 7,3 kg 4,3 kg
Nesteen l[ampdotila maksimi . 75 °Cjatkuvasti . .

50 C R 50 C 50 C

(90 C 30 min. ajan)
Nimellisvirta 3,0A 3,1A 3,0A 1,3A
Virtaama maksimi 149 |/min. 204 |/min. 149 |/min. 119 |/min
Kayttopaine maksimi 8,5 bar 8,5 bar 8,5 bar 5,5 bar
Liitantakaapeli 1,2 m (3x0,75 mm?) 1,2 m (3x0,75 mm?) 1,2 m (3x0,75 mm?) 1,2 m (3x0,75 mm?)
Kaynnistystaso (pohjasta) 72 mm 65 mm - 58 mm
Pysdytystaso (pohjasta) 52 mm 35 mm - 35mm
Kaytto S3—50% — 1 min. S3 —50% — 1 min. S3 —50% — 1 min. S3 —50% — 1 min.
(30s. paalla; 30 s. pois) | (30s. paalld; 30 s. pois) | (30s. paalla; 30 s. pois) | (30 s. paalla; 30 s. pois)

Tuloputket, halkaisija (mm) 32/36/40/50 32/36/40/50 32/36/40 36/40
Paineputket, halkaisija (mm) 22/25/28/32/36/40 22/25/28/32/36/40 22/25/28/32/36/40 22/32

Vapaudu viemaroinnista!

SOLOLIFT2-pienpumppaamosarja tarjoaa markkinoiden ’
tehokkaimman ja luotettavimman pienpumppaamon I
kotitalouksien tarpeeseen. Se on helppo asentaa ja huoltaa '
likaamatta kasia.

SOLOLIFT2 on taysin riippumaton paaviemariputkesta,

jolloin se mahdollistaa sijoituksen mihin tahansa asiakkaan J
kotong. SOLOLIFT2 anfcaa.re.mon.toija.lle enem man mahdolli- SOLOLIFT2 WC-1 =
suuksia muuntaa kodin tiloja toimivimmiksi!

Saatavilla myo6s seina-WC-istuimeen:

SOLOLIFT2 CWC-3.

LVI-nro 4772019
Tuotenro 97775370

P

SOLOLIFT2 WC-3
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SOLOLIFT2
Max.6 m I I |
D @36.2 mm
ﬂ ©28.4 mm
m
D 036.2 mm
T f =|$ 028.4 rrI\m
@26 mm
T D ©36.2 mm
/ fﬁ 028.4 rr m
@26 mm
3m @23 mm
?36.2 mm
49| T / ' ! 5 $28.4mm
— /=|—'_n @26 mm
g 5 —=> (23 mm
m |
T | | | : ?36.2mm
/ : : | D|?28.4 mm
, @26 mm
= (23 mm
Tm I
T | | | | ; @36.2mm
: : | D|@28.4 mm
, ®| @26 mm
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® | 6m
= ='|=n / \ 5m
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Lattiakaivopumppaamot

LIFTAWAY

LIFTAWAY-B
- Sisaanrakennettu jatko-osa korkeuden saatoon

(140mm) “

+  Nopea asennus

+ Metallikansi kehikolla LIFTAWAY-B
_--
LVI-nro 4965395 )
Tuotenro 92613179 '
Poistoaukko R1k"
Muut liitannat 3xDN 100, 1xDN 70 "
Paino kg 18 ""’FJ
Pumppujen maara 1 _—
|

LVI-nro - i T T
Tuotenro 92614070 %

Poistoaukko Rp 17" ' '

" M e
Muut liitannat 3xDN 100, 1xDN 70 e
Paino kg 18,6 ]ﬂ
Pumppujen maara 2 T i _
|
I
LIFTAWAY-B120-1 asennus: L ,7}
Vaihtoehto 1 Pumppu vipalla w

Vaihtoehto2 ~ Pumppu ilman vippaa +
LC 2311x ohjauskeskus

LIFTAWAY-B120-2 asennus:

Vaihtoehto1 ~ Pumputilman vippoja + g

LC 231 2x ohjauskeskus

Pumppu, ohjauskeskus

ja paineanturi tilattava
erikseen!
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Lisavarusteet
LC2311x Yhden pumpun pinnanohjauskeskus 99369644
LC 231 2x Kahden pumpun pinnanohjauskeskus 99369650
Pumppaamon mitat
991 851 430 140 568 400 585 590 DN100 Rp 174" DN70
LIFTAWAY-C-KERAYSSAILIO
+  Pesukoneet, suihkukaapit ja muut vesipisteet.
« Tilavuus 28 litraa, hyotytilavuus 13 litraa.
+  Katso my6s SOLOLIFT C-3 (LVI-nro 4965315)
tai SOLOLIFT2 D-2 (LVI-nro 4965317).
LIFTAWAY-C
LVI-nro 4965355
Tuotenro 96003985
Poistoaukko 40 mm
Muut liitdnnat 3x40 mm, 1x40/50 mm
Paino kg 2,5
GRUNDFOS Loydat kaikki tuotetiedot netissa: N
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Jatevesipumput

SEG-jdtevesipumppu repijalla

LVI-nro 4836103 LVI-nro 4836104 LVI-nro 4836107
Tuotenro 96075905 Tuotenro 96075913 Tuotenro 96075917
Liitanta DN40 Liitanta DN40 Liitanta DN40
Jannite V 3x400 JanniteV 3x400 Jannite V 3x400
Teho kW 1,2 Teho kW 2,6 Teho kW 4,0
Virta A 3,2 Virta A 6,1 Virta A 8,2
Paino kg 38 Paino kg 57 Paino kg 65
Tuote-edut
WVI-nro 4836102 WVI-nro 4836105 * Pumpun kaapeliliitos on helposti
irrotettavissa ilman sahkotoita.
Tuotenro 96075909 Tuotenro 96075915 . . A
— —— + Lyhyt akseli kuormittaa vahan
Liitanta DN40 Liitanta DN40 laakereita ja pidentéié pumpun
Jannite V 3x400 JanniteV 3x400 kayttoikaa.
Teho kW 1,5 Teho kW 3,1 « Kaksinkertainen mekaaninen
Virta A 38 Virta A 63 akselitiiviste on toimintavarma ja
Do k 28 Do k pe pitkdikainen.
alno alino . . e .
8 & « Huoltotoimenpiteet eivat tarvitse
erikoistyokaluja, silla pumpun
kiinnityspanta nopeuttaa pumpun
L avaamista ja purkamista.
Lisavarusteet
Uppoliitin 4836106 96076063 Rp 14"
Luisti ja tiiviste 4836127 96592055
p . H
(cPal fml ] SEG .40
450': 45 ] 50 Hz
1 \\ 0 1SO 9906 Annex A
40 4o
350—: ] — I
1 35 —
] I .
300_: . —— : 31.3 \
1 26.3
250; 25 — \
1 ——
200 0 == — T 153 \ \
E \\ 123 \\ \
R —— \
] i \ 12.1 \
100 10 09.3 RS ™~
50-: 5 081 \ \
od o . . o
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5-0Q[|/s] g
T T T T T T T T T T =
0 2 4 6 8 10 12 14 16 Q [m 3/hl
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w1 m) SEG.40.09.3
16 16 50 Hz Eta
1SO 9906 Annex A %]
LVI-nro 4836108 M *
Tuotenro 96878506 el *
1.0+ 10 25
Liitanta DN40 sl & "
Jannite V 3x400 06-{ 6 15
Teho W 900 04 4 LIPS
Xe)
Virta A 2,7 e i O
00— 0 0
Paino kg 38 ° 4 am %
F2— H
I;V;L g;l SEG.40123
20 20 aH 1S0 995006'1\2""3)(/-\
LVI-nro 4836109 18 10
16 Eta
Tuotenro 96878510 e v
Liitanta DN40 12 *
Jannite V 3%x400 utaE 8 20
Teho kW 1,2 06 & N s E
04 4 10 N
Virta A 3,2 02 2 s 9
Paino kg 38 R s 4 s om ’ E
IEVE’L gE]WQ,. SEG.40.153
26- 24 180 Q:tsﬂfnnexA
LVI-nro 4836110 j:a z Ea
7] [%]
Tuotenro 96878514 f‘;: :2 i
Liitanta DN40 1614 3
14— 12 30
Jannite V 3x400 1210 ]
10+ 8 20
Teho kW 1,5 a8 6 15 g
. 06 4 10 ~
Virta A 3,8 04 2 5 2
J o
Paino kg 38 e o 3 4 5 Qs ° E
P2 H
g Iml SEGs.ég.ZZG.i%
8% IS0 9906 Annex A IE;:]
LVI-nro 4836111 e ¥ | %
Tuotenro 96878516 N ®
5425 25
Liitanta DN40 E 0
Jannite V 3x400 3 1s 15
Teho kW 2,6 2 10 10
Virta A 61 i R
X 0 o 0 ~
Paino kg 57 o 3 4 5 aps %
=
W] ) SEG40.313
°qe o 150 QQSDDGHAznnexA IE“ZEI
LVI-nro 4836112 s %
Tuotenro 96878518 1 *
54 26 25
Liitanta DN40 A "
Jannite V 3x400 ads s
Teho kW 3,1 2910 0
N
Virta A 6,3 R s o
E o
Paino kg 65 e 0 3 4 5 ol ’ =
=
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SEG-AUTOADAPT -jatevesipumppu repijalla

P2 H
(kW] [m] SEG.40.40.3
10 50 50 Hz
LVI_nrO 4836113 9 5 QH 180 9906 Annex A Ela
8 40 \ [?:0]
Tuotenro 96878520 . o
Liitanta DN40 6 20 30
Jannite V 3x400 R %
4 20 20
Teho kW 4,0 a3 s 5o
Virta A 8,2 2910 TN
. 14 s 5 N
Paino kg 65 D . %
Q 1 2 3 4 5 Qllfs]
Lisdvarusteet
Uppoliitin 4836106 96076063 Rp 1%”
Luisti ja tiiviste 4836127 96592055

AUTOADAPT-valvontajarjestelma
— tehokas tapa kasitella jatevetta!

AUTOADAPT on Grundfosin patentoima valvontajarjes-
telm3, joka mukauttaa pumpun automaattisesti kaivon
olosuhteisiin optimoiden pumpun suorituskyvyn huip-
puunsa.Jateveden kasittely on entistakin turvallisempaa.

AUTOADAPT-valvontajarjestelman ansiosta kaivossa ei
enaa tarvita ulkoisia antureita tai hairidalttiita pintakyt-
kimia, jolloin sen toiminta on luotettavaa. Asennus- ja
kustannustehokkaana jarjestelmana AUTOADAPT valvoo
pumpun toimintaa ja huolehtii tarpeellisista halytyksista.

Pumpussa on my6s PLUG AND PUMP -toiminto, joka
helpottaa ja nopeuttaa asennusta.

Mitoitusohje sivulla 53.
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SEG-pumppujen mitoitustaulukko

- bEH 3. PN1O
20m | SEG.40153 | SEG.40.31.3 | SEG.40.31.3 | SEG.40.313 | SEG.40313 | SEG.40.31.3 | SEG.40.40.3 | SEG.40.40.3
19m | SEG.40.153 | SEG.40153 | SEG.40.313 | SEG.40.313 | SEG.40.31.3 | SEG.40313 | SEG.40.313 | SEG.40.40.3
18m | SEG.40153 | SEG.40.153 | SEG.40313 | SEG.40.313 | SEG.40.31.3 | SEG.40313 | SEG.40.313 | SEG.40.31.3
17m | SEG.40153 | SEG.40153 | SEG.40.153 | SEG.40.313 | SEG.40313 | SEG.40.313 | SEG.40.31.3 | SEG.40.313
16m | SEG.40153 | SEG.40153 | SEG.40153 | SEG.40.313 | SEG.40.31.3 | SEG.40313 | SEG.40.313 | SEG.40.31.3
15m | SEG.40153 | SEG.40153 | SEG.40.153 | SEG.40.153 | SEG.40313 | SEG.40.313 | SEG.40.31.3 | SEG.40.313
14m | SEG.4042.3 | SEG.40.153 | SEG.40153 | SEG.40.153 | SEG.40.31.3 | SEG.40313 | SEG.40.313 | SEG.40.313
13m | SEG.40123 | SEG.40.23 | SEG.40153 | SEG.40.153 | SEG.40.153 | SEG.40.313 | SEG.40.31.3 | SEG.40.313
12m | SEG.4012.3 | SEG.40.123 | SEG.40153 | SEG.40.153 | SEG.40.153 | SEG.40313 | SEG.40.313 | SEG.40.313
Nm | SEG.4012.3 | SEG.4012.3 | SEG.4012.3 | SEG.40153 | SEG.40.153 | SEG.40.153 | SEG.40313  SEG.40.31.3
10m | SEG.40.12.3 | SEG.40.12.3 | SEG.40.123 | SEG.40.53 | SEG.40.153 | SEG.40.153 | SEG.40313  SEG.40.313
9m | SEG.40123 | SEG.4012.3 | SEG.40.12.3 | SEG.4012.3 | SEG.40153 | SEG.40.153 | SEG.40.153 | SEG.40.313
8m | SEG.40.09.3 | SEG.40.12.3 | SEG.40.12.3 | SEG.40.12.3 | SEG.40.53 | SEG.40.153 | SEG.40.153 | SEG.40.15.3
7m | SEG.40.09.3 | SEG.40.09.3 | SEG.40.123 | SEG.4012.3 | SEG.40.12.3 | SEG.40153 | SEG.40153 | SEG.40.15.3
6m | SEG.40.09.3 SEG.40.09.3 | SEG.40.12.3 | SEG.4012.3 | SEG.40.12.3 | SEG.40.153 | SEG.40.153 | SEG.40.15.3
5m | SEG.40.09.3 | SEG.40.09.3 | SEG.40.09.3 | SEG.40.12.3 | SEG.40.12.3 | SEG.40123 | SEG.40153 | SEG.40.15.3
4m | SEG.40.09.3 | SEG.40.09.3 | SEG.40.09.3 | SEG.40.09.3 | SEG.40.12.3 | SEG.40.12.3 | SEG.40.12.3 | SEG.40.15.3
3m | SEG.40.09.3 | SEG.40.09.3 | SEG.40.09.3 | SEG.40.09.3 | SEG.40.12.3 | SEG.40.12.3 | SEG.40.123 | SEG.40.15.3
2m | SEG.40.09.3 | SEG.40.09.3 | SEG.40.09.3 | SEG.40.09.3 | SEG.40.09.3 | SEG.40.12.3 | SEG.40.123 | SEG.40.12.3
Tm | SEG.40.09.3 | SEG.40.09.3 | SEG.40.09.3 | SEG.40.09.3 | SEG.40.09.3 | SEG.40.12.3 | SEG.4012.3 | SEG.40.12.3

100 m 200m 300m 400 m 500 m 600 m 700 m 800 m
a ep e
- ; 0. PN 10
20m | SEG.40153 | SEG.40.313 | SEG.40.31.3 | SEG.40313 | SEG.40313 | SEG.40.313 | SEG.40.40.3 | SEG.40.40.3
19m | SEG.40153 | SEG.40313 | SEG.40313 | SEG.40.313 | SEG.40.31.3 | SEG.40313 | SEG.40.403 | SEG.40.40.3
18m | SEG.40153 | SEG.40.153 | SEG.40313 | SEG.40.313 | SEG.40.31.3 | SEG.40313 | SEG.40.313 | SEG.40.40.3
17m | SEG.40153 | SEG.40153 | SEG.40.31.3 | SEG.40.31.3 | SEG.40313 | SEG.40.313 | SEG.40.31.3 | SEG.40.40.3
16m | SEG.40153 | SEG.40153 | SEG.40.153 | SEG.40.313 | SEG.40.31.3 | SEG.40313 | SEG.40.313 | SEG.40.31.3
15m | SEG.40153 | SEG.40153 | SEG.40.153 | SEG.40.313 | SEG.40313 | SEG.40.313 | SEG.40.31.3 | SEG.40.313
14m | SEG.4012.3 | SEG.40153 | SEG.40153 | SEG.40.153 | SEG.40.31.3 | SEG.40.313 | SEG.40.313 | SEG.40.31.3
13m | SEG.40123 | SEG.40153 | SEG.40.153 | SEG.40.153 | SEG.40313 | SEG.40.313 | SEG.40.31.3 | SEG.40.31.3
12m | SEG.4012.3 | SEG.40.123 | SEG.40.153 | SEG.40.153 | SEG.40.153 | SEG.40.313 | SEG.40.313 | SEG.40.31.3
Mm | SEG.4012.3 | SEG.40.12.3 | SEG.40.53 | SEG.40.153 | SEG.40.153 | SEG.40.31.3 | SEG.40313 | SEG.40.313
10m | SEG.40.2.3 | SEG.40.12.3 | SEG.40.123 | SEG.40.153 | SEG.40.153 | SEG.40.153 | SEG.40313 SEG.40.313
9m | SEG.40.09.3 | SEG.40.12.3 | SEG.40.12.3 | SEG.40.153 | SEG.40.153 | SEG.40.153 | SEG.40.31.3 | SEG.40.313
8m | SEG.40.093 | SEG.40.12.3 | SEG.40.12.3 | SEG.40123 | SEG.40153 | SEG.40153 | SEG.40.153 | SEG.40.313
7m | SEG.40.09.3 | SEG.40.09.3 | SEG.40.12.3 | SEG.40.12.3 | SEG.40153 | SEG.40.153 | SEG.40.53 | SEG.40.313
6m | SEG.40.093 SEG.40.09.3 | SEG.40.12.3 | SEG.40123 A SEG.40.12.3 | SEG.40.153 | SEG.40.53 | SEG.40.15.3
5m | SEG.40.09.3 | SEG.40.09.3 | SEG.40.09.3 | SEG.40.12.3 | SEG.40.12.3 | SEG.40.153 | SEG.40.153 | SEG.40.15.3
4m | SEG.40.09.3 | SEG.40.09.3  SEG.40.09.3 | SEG.40.12.3 | SEG.40.12.3 | SEG.40.12.3 | SEG.40153 | SEG.40.15.3
3m | SEG.40.09.3 | SEG.40.09.3 | SEG.40.09.3 | SEG.40.09.3 | SEG.40.12.3 | SEG.40.12.3 | SEG.40153 | SEG.40.15.3
2m | SEG.40.09.3 | SEG.40.09.3 | SEG.40.09.3 | SEG.40.09.3 | SEG.40.12.3 | SEG.40.12.3 | SEG.40.123 | SEG.40.15.3
Tm | SEG.40.09.3 | SEG.40.09.3 | SEG.40.09.3 | SEG.40.09.3 | SEG.40.09.3 | SEG.40.12.3 | SEG.40.12.3 | SEG.40.15.3
100 m 200m 300m 400 m 500 m 600 m 700 m 800 m
d ep e
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Pumppaamot

POLAR-kiinteistopumppaamot

Kiinteistopumppaamot

+ Varastotuotteita, joilla on lyhyt toimitusaika « Polar-kiinteistopumppaamoiden vakiotoimitukseen

« Lampoeristetyt sdiliot soveltuvat hyvin pohjoisiin kuuluu mm. sisdinen putkisto (RST tai PE) ja hapon-
saaolosuhteisiin. kestava pallotakaiskuventtiili (HST).

+ Kaasutiiviit sahkokaapelin lapivienti-insertit « Kiinteistopumppaamoissa kaytetaan Grundfos

« Polar 9-ja 10 -pumppaamoissa on 1-3 vaihtoehtois- SEG-, Grundfos SEG AUTOADAPT- tai Grundfos AP
ta tuloyhteen paikkaa. Polar 1000 -pumppaamon -pumppua, joka tilataan erikseen kohteen mitoituk-
tuloyhteen paikka tehdaan vasta tyomaalla asen- sen mukaan.

nusolosuhteiden mukaisesti.

Vakiokokoonpano koostuu kolmesta osasta:

il Kaikissa Grundfosin Polar-
" pumppaamosariio pumppaamoissa on EU-direktiivissa

* pumppu (s.50-53) 1.7.2013 pakolliseksi tullut CE-merkinta.
 sahkokeskus

CE-merkintd on myonnetty kaikille Polar-sailiGille,
suurille kunnallisteknisille ja teollisuuskayttoon
tarkoitetuille sailigille, sailididen tulo- ja
paineyhteille seka putkistoille.

Pumppaamoiden sahkokeskukset ja lisavarusteet

Sahkokeskukset
Keskuspaketit (SEG-pumput) FPC PLUS LIGHT + Vipat © © | 98249737 4965343
FPC PLUS LIGHT HP + Vipat (pistorasialla) ~ © 98249738 4965344
Keskus (SEG AUTOADAPT -pumput) AUTOADAPT sahkokeskus O © | 98380829 4965345
AUTOADAPT schuko -sahkokeskus © 98131304 4965346
Lisdvarusteet
Pumppaamon korotuspala Polar9 I;]ozr%tgz%ala >00 mm, © ©| 98181414 4965338
sdadettava korotuspala (0
Polar 10 max 1000 mm, h = 3750 (max) 98249250 4965339
Polar 1000 korotuspala 500 mm, 97504157 4965321
h=3000 mm
Polar 1000 korotuspala 1000 mm, 97504161 4965322
h=3500 mm
Lisaeristelevy Polar9ja 10 30 mm D ©) | 98181417 4965341
Polar 1000 30 mm @ 96887389 4965324
Hatasulkukahva Polar 1000 Venttiilin jatkokara © 97504252 4965325

Loydat kaikki tuotetiedot netissa: ‘V
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POLAR 7S -perusvesipumppaamo

Grundfos Polar 7S on laadukas ja edullinen perusvesi-
pumppaamo, jonka sailion korkeus on 2000 mm. Tele-
skooppirakenteen ansiosta sailiéta voidaan viela korottaa
tarvittaessa jopa 500 mm. Sdili6 on varustettu 40 tonnin
ajokansistolla.

Pumppaamon pinnansaatd tapahtuu pumpun vipalla.

Pumppaamoon on saatavilla useita pumppuvaihtoehto-

ja:

+  Unilift CC on helppokayttdinen ja edullinen, kompo-
siittirakenteinen pumppu.

+ Unilift KP on tehokas ja vankkarakenteinen, ruostu-
mattomasta terdksesta valmistettu pumppu.

« Unilift AP on luotettava ja kestava pumppu, joka on
suunniteltu vaativaan harmaavesikayttoon.

P

L
V./‘-‘-:-\ll

w PP

2000

1000
755
1105

1288

Hmax
Hmin

HUOM. Pumppaamo ja pumppu toimitetaan erikseen.
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LVI-nro 4965356
Tuotenro 98683860
Halkaisija 700 mm
Korkeus 2000 mm

1. | Sailio, PE-HD D =700 mm, korkeus
2000 mm

2. | Teleskooppikaulus, PE-HD D =500 mm

3. | Ajokansisto 40tn, EN 124

4. | Tuloyhde D=110mm

5. | Tuloyhde D=110 mm

6. | Sahkolapivienti D=75mm

7. | Paineyhde PE 50

8. | Sulkuventtiili 1% PVC

9. | Paineputki PE 50

10. | Takaiskuventtiili 17%" Messinki

11. | Pumppuvaihtoehdot:
CC7A-1 (1x230V, 380 W) LVI-nro: 4822528
KP 250A-1 (1x230, 480 W) LVI-nro: 4822507
AP 12.40.08.A1 (1x230V, 1300 W) | LVI-nro: 4822531

GRUNDFOS Loydat kaikki tuotetiedot netissa:
,O PRODUCT CENTER  product-selection.grundfos.com/fi
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Grundfos PS.R -perusvesipumppaamot C €

Grundfos PS.R 500/2000 on edullinen perusvesipump- Pumppaamo on varustettu Grundfos Unilift CC7A-1 pum-
paamo ja pumppukaivo pienten vesimaarien hallintaan pulla, jossa on vippa ja ldppamallinen takaiskuventtiili.
kesamokkien ja omakotitalojen tonteilla. PS.R. 500/1000

on 2000mm korkea ja rungosta 400mm ja alaosasta

500mm levea.

PS.R pumppaamon kansisto on PE-muovia. Pumppaa-
mossa on joutsenkaulamallinen muoviputkisto, mika
mahdollistaa pumpun helpon irrottamisen huollon Unilift CC7A-1 pumppu pumppaa 2 I /s kahteen
yhteydessa. metriin

400
GROUND LEVEL

iz 1. S3ilio, PE-muovi D =400/500mm, H =
2000mm
B B
4 4 2. Kansisto, PE-muovi Ei yliajoa, 60 kg
{—ﬁ% 3. Paineyhde 40mm
9 = Tuloyhde Lapivientikumi

1000

sovitetaan tydmaalla.
Pumppaamon mukana

< L lapivientikumi 63mm
putkelle (porataan
75mm reika).
Takaiskuventtiili Pumpussa
7 i Paino 55 kg
| R Sailion tilavuus 100 / 400 litraa
@/ %

00900

PS.S.R.05.20.CC7.A1 99425299 4965358 2000mm 500mm CC7A1 56
PS.S.R.04.15.CC7.A1 99439277 4965362 1500mm 400mm CC7A-1 29
PS.S.R.04.10.CC7.A1 99439275 4965361 1000mm 400mm CC7A-1 24

Loydat kaikki tuotetiedot netissa: ‘V
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PS.W 800/2500 jatevesipumppaamo

Grundfos PS.W on edullinen jatevesipumppaamo omakoti-
talojen ja kesamokkien jatevesien pumppaamiseen. Pump-
paamo on 2500 mm korkea ja 800 mm leved. Pumppaamo
varustetaan T-vaiheisella SEG AUTOADAPT -pumpulla, jon-

ka ansiosta pumppaamolle ei tarvita omaa sahkokeskusta.
Pumppu hoitaa pinnanvalvonnan itsendisesti.

Helppo asentaa ja yllapitaa:
- Ei ongelmia vippojen kanssa
« Tuloyhde vapaasti sovitettavissa

« Luotettava ja pitkaikdinen repijapumppu

57

Pumppaamosiilio

LVI-nro:

4965363

Tuotenro

98423572

Pumppu, SEG 1,2 kW AUTOADAPT, 1-V

LVI-nro

4836128

Tuotenro

96878509

Lisdavaruste; Halytysvalo ja tuotekytkin, 1P44

LVI-nro:

4965364

Tuotenro

98101254

Ajokansisto (40 tn), saddettava

LVI-nro: 4965366
Tuotenro 98841855
1. Sailio, PE-muovi D =820 mm, H = 2500
mm
2. Kansisto, PE-muovi Eiyliajoa, 60 kg
3. Paineyhde 2" PE-muovi
4, Pallotakaiskuventtiili 11/2” AlSI 316
5. Paineputki 11/27 AISI 304
6. Johdeputket 17 AISI 304
7. Liitin 2” muovi
8. Sulkuventtiili 2” muovi
9. | Tuloyhde 110 mm
P2 H
] i ] SEG.40.12.1
22 22 50 Hz
20 2 NS 1SO 9906 Annex A
18— 18 |
16— 16 | Etal
] %]
14— 14 39|
124 12 | 30]
1.0+ 10 : \\ 25

5 Qi

Loydat kaikki tuotetiedot netissa:
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POLAR 9 -kiinteistopumppaamo

Polar 9 -kiinteistopumppaamo tarjoaa toimivan ratkaisun
omakotitalojen ja pienten kiinteistojen jateveden pump-

2500-3000

paamiseen‘ LVI-numero 4965336
Polar 9 -kiinteistopumppaamon vakiokorkeus on Grundfos nro 98185741
2500 mm. Pumppaamoa voidaan korottaa 500 mm Halkaisija 900 mm
lisavarusteena myytavan korotuspalan avulla. Korkeus 2500 mm (<3 000 mm)
il
1. | Uppoliitin SEG-pumpulle
2. Pallotakaiskuventtiili HST AISI 316/DN40
| 3. | Paineputki RST
4. Sulkuventtiili PVC/DN40
y 5. Paineyhde, pohjasta 970 mm | PEH 50
T 6. Laponestoventtiili PVC1”
b 7. | Johdeputket RST
L 8. | Nostoketju RST-ketju
j 9. Kansi PE
ol it ] 10. | ssilis PE, @ = 900 mm
) Korkeus 2500 mm
(<3000 mm)
11. | Pumppu Grundfos SEG/SEG AUTOADAPT
12. | Tuloyhde, pohjasta1100 mm | 2 kpl, @ 110 mm
13. | Pinnanohjaus Kari M2H/
AUTOADAPT
14. | Ylarajahalytys SLCK/AUTOADAPT
15. | Keskus IP44, tolppa 2”
- Lisaeristelevy 30 mm

970

HUOM. Tuloyhteen korkeus on ilmoitettu asennustason
pinnasta tuloputken keskelle.

Betonilaatta

Saattolammitys

Loydat kaikki tuotetiedot netissa:
product-selection.grundfos.com/fi
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POLAR 10 -kiinteistopumppaamo

Grundfos Polar 10 -kiinteistopumppaamo tarjoaa hyvan
lampderistyksen kylmien talvien varalta. Teleskooppi-
ominaisuuden ansiosta pumppaamon korkeus on

saadettavissa 2200—-3000 mm, mutta korotuspalan avulla

pumppaamon korkeus voi olla jopa 3750 mm.

Sailion halkaisija on 1000 mm, joka antaa enemman tilaa

huoltotoimille.

59

LVI-nro 4965337
Tuotenro 98185742
Halkaisija 1000 mm
Korkeus 2200-3000 mm
LVI-nro 4965320
Tuotenro 96887414
Halkaisija 1000 mm
Korkeus max. 3750 mm

1. | PE-HD ssili6 | 2=1000mm
Korkeus 2 200 mm -3 000 mm (< 3 750 mm)

2. Kansisto, kennorakenne |ukittava PE-HD
Tuloyhde, pohjasta 1000 3 kpl, ® 110/160 mm
mm

4. | Paineyhde, pohjasta PE 50
1100 mm

5. | Uppoliitin SEG -pumpulle

6. Pallotakaiskuventtiili HST AISI 316 / DN40

7. Sulkuventtiili PVC/DN40

8. | Johdeputket RST

9. Laponestoventtiili PVC1”

10 | Pumppu Grundfos SEG / SEG AUTOADAPT

11. | Pinnanohjaus KariM2H / AUTOADAPT

12. | Ylarajahalytys SLCK / AUTOADAPT

13. | Sahkokeskus P44

14. | Halytysvalo Ylarajahalytys

15. | Kierreinsertti 2" keskuksen jalustalle

16. | Lapiviennit kaapelille M 40x1,5+11/4”

17. | Keskuksen tolppa @ 2"

18. | Valikansi, solumuovia 30 mm

Korotuspala

22003000 (37500

H=

1100

=0
g L\ . @
o™ N

GRUNDFOS" 2\

HUOM. Tuloyhteen korkeus on ilmoitettu asennustason
pinnasta tuloputken keskelle.

GRUNDFOS Loydat kaikki tuotetiedot netissa:
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Taydellinen vedenpaine

SEENERERTLGIE

Taydellisen vedenpaineen s A2 on loistava valinta sisatiloihin ja
SCALAT1 ulkona tapahtuva een.
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Grundfos - tavallista
parempaa palvelua

Grundfos tarjoaa laadukkaat ja monipuoliset huolto-, kor-
jaus- ja yllapitopalvelut pumppujen ja pumppaamoiden
koko elinkaaren ajan.

Huoltosopimukset

Ongelmien ennaltaehkaisy on usein halvempaa kuin
vikojen korjaaminen. Huoltosopimuksella takaat itsellesi
mielenrauhan ja me huolehdimme puolestasi.

Kayttoonotot

Moitteettoman toiminnan takaamiseksi on kayttoon-
otossa noudatettava oikeita toimintatapoja.

Tarkastukset ja energialaskelmat

Grundfosin ammattitaitoinen huoltohenkil6sto tekee
kiinteistojen pumppujen ja pumppaamoiden tarkastuksia
niin teknisesti kuin energiataloudellisesti.

Digitaaliset palvelut

Tarjoamme digitaalisia palveluja aina mobiilisovelluksista
pumppujarjestelmien saatoon ja valvontaan, kuin myos
verkossa toimiviin jarjestelmien saatoon, valvontaan ja
halytysten hallintaan.

Grundfosin huoltopalveluiden asiakkaana saat
nopeita ja luotettavia huoltopalveluita meilta
ja valtuutetuilta huoltopartnereiltamme.

huolto-fi@grundfos.com
puh. 0207 889 500
www.grundfos.fi
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Vaihtotaulukot

Vanha Grundfos-pumppu Uusi Grundfos-pumppu

Asen- Liitintd  Uusi pumppu LVI-nro Toinen vaih- Asen- Liitanta
nusmitta toehto nusmitta
[mm] [mm]
UP 20-07N 150 G11/4” Alphal20-45N 4615580 150 G11/4”
UP20-15N 150 G11/4” Alphal20-45N 4615580 150 G11/4”
UP20-30N 150 G11/4” Alpha120-45N 4615580 150 G11/4”
UP 20-45N 150 G11/4” Alphal20-45N 4615580 150 G11/4”
UP25-30N 150 G11/4” Alphal20-45N 4615580 150 G11/4”
UP 25-55 180 G1%” Alpha2 25-60 N 4615349 180 G1%”
UP 25-80 180 G1%” UPS2 25-80 4615175 4615231 180 G1%”
UP 25-80 180 G1%” MAGNA3 25-100 4615512 180 G1%”
UP 25-60 180 G1%” Alpha2 25-60 4615340 4615327 180 G1%”
UP 25-80B 180 G1%” UPS 25-80 N 4615614 180 G1%”
UP 25-80B 180 G1%” MAGNA3 25-100 N 4615645 180 G1%”
UP 26-50 180 G1%” Alpha125-80 4615328 180 G1%”
UP 26-65 180 G1%” Alpha125-80 4615328 180 G1%”
UP 26-80 180 G1%” UPS2 25-80 4615175 4615231 180 G1%”
UP 26-80 180 G1%” MAGNAT1 25-80 4615231 180 G1%”
UP 32-55 180 G2 UPS232-80 4615176 4615306 180 G2
UP 32-80 180 G2 UPS232-80 4615176 4615306 180 G2
UP32-80B 180 G2 MAGNA332-100 N 4615523 4615615 180 G2
UP36-50 F 200 Laippa UPS232-80 4615176 4615306 180 G2 Putkitoita vaaditaan
UP 40-37F 200 Laippa UPS232-80 4615176 4615306 180 G2 Putkitoita vaaditaan
UP40-50 F 200 Laippa UPS232-80 4615176 4615306 180 G2 Putkitoita vaaditaan
UP40-75R 180 G2 MAGNAT132-80 4615306 180 G2
UP 40-80 180 G2 MAGNAT132-80 4615306 180 G2
UP65-75F 340 DN 65 MAGNA3 65-60 F 4615159 340 DN 65
UP65-90F 340 DN 65 MAGNA3 65-100 F 4615161 4615162 340 DN 65
UPS 15-35x20 | 180 G1%” Alpha2 25-40 4615339 4615326 180 G1%”
UPS15-35x21 | 120 G1%” Alpha2 25-40 4615339 4615326 180 G1%” Putkitoita vaaditaan
UPS 15-40 130 G1 Alpha215-40 4615335 4615354 130 G1
UPS 15-60 130 G1 Alpha215-60 4615336 4615354 130 G1
UPS 20-35 180 G1%” Alpha2 25-60 4615340 4615327 180 G1%”
UPS 20-40 130 G1%” Alpha2 25-40 4615339 4615326 130 G1%”
UPS 20-45 180 G1%” Alpha2 25-60 4615340 4615327 180 G1%”
UPS 20-60 180 G1%” Alpha2 25-60 4615340 4615327 180 G1%”
UPS 21-40 F 120 Laippa Alpha2 25-40 4615339 4615326 180 G1%” Putkitoita vaaditaan
UPS 25-20 180 G1%” Alpha2 25-40 4615339 4615326 180 G1%”
UPS 25-25 180 G1%” Alpha2 25-40 4615339 4615326 180 G1%”
UPS 25-30 180 G1%" Alpha2 25-40 4615339 4615326 180 G1%”
UPS 25-40 180 G1%” Alpha2 25-40 4615339 4615326 180 G1%”
UPS 25-40B | 180 G1%” Alpha2 25-40 N 4615348 180 G1%”
UPS 25-55 180 G1%” Alpha2 25-60 N 4615349 180 G1%”
UPS 25-60 180 G1%" Alpha2 25-60 4615340 4615327 180 G1%”
UPS 25-60B | 180 G1%" Alpha2 25-60 N 4615349 180 G1%”
UPS 25-80 180 G1%" UPS2 25-80 4615175 4615231 180 G1%”
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Vanha Grundfos-pumppu

Uusi Grundfos-pumppu

Asen- Liitintd  Uusi pumppu LVI-nro Toinen Asen- Liitintd Huom!
nusmitta vaihto- nusmitta
[mm] ehto [mm]
UPS 25-100 180 G1%” MAGNA3 25-100 4615512 180 G1%”
UPS 25-120 180 G1%” MAGNA3 25-120 4615101 4615512 180 G1%” Toinen vaihtoehto, tarkista
mitoitus
UPS 25-125 180 G1%” MAGNA3 25-120 4615101 4615512 180 G1%” Toinen vaihtoehto, tarkista
mitoitus
UPS 26-80 180 G UPS2 25-80 4615175 4615231 180 G4
UPS 32-25 180 G2 UPS2 32-80 4615176 180 G2
UPS 32-55 180 G2 UPS2 32-80 4615176 180 G2
UPS 32-60 180 G2 UPS2 32-80 4615176 180 G2
UPS 32-80 180 G2 UPS2 32-80 4615176 4615306 180 G2
UPS 32-60 F 220 DN 32 MAGNA332-80 F Pyyda tarjous | 4615145 220 DN 32
UPS 32-80 F 220 DN 32 MAGNA332-80 F Pyyda tarjous | 4615145 220 DN 32
UPS 32-120 F 220 DN 32 MAGNA3 32-120 F 4615145 220 DN 32
UPS 32-120 FB 220 DN 32 MAGNA332-120 FN | Pyyda tarjous 220 DN 32
UPS 36-50 F 200 Laippa MAGNAT32-80 4615306 4615513 180 G2 Putkitoita vaaditaan
UPS 36-80 F 200 Laippa MAGNAT32-80 4615306 4615513 180 G2 Putkitoita vaaditaan
UPS40-30 F 250 DN 40 MAGNA3 40-40 F Pyyda tarjous | 4615148 220 DN 40 Putkitoita vaaditaan, toisessa
vaihtoehdossa ei
UPS 40-30 FB 250 DN 40 MAGNA3 40-40 FN Pyyda tarjous 220 DN 40 Putkitoita vaaditaan
UPS 40-50 F 250 DN 40 MAGNA3 40-40 F Pyyda tarjous | 4615148 220 DN 40 Putkitoita vaaditaan, toisessa
vaihtoehdossa ei
UPS 40-60 F 250 DN 40 MAGNA340-80 F 4615146 4615148 220 DN 40 Putkitoita vaaditaan, toisessa
vaihtoehdossa ei
UPS 40-60/4 F 250 DN 40 MAGNA340-80 F 4615146 4615148 220 DN 40 Putkitoita vaaditaan, toisessa
vaihtoehdossa ei
UPS 40-60/2 F 250 DN 40 MAGNA340-80 F 4615146 4615148 220 DN 40 Putkitoita vaaditaan, toisessa
vaihtoehdossa ei
UPS40-60/2FB | 250 DN 40 MAGNA3 40-80 FN Pyyda tarjous 220 DN 40 Putkitoita vaaditaan
UPS40-120 F 250 DN 40 MAGNA3 40-120 F 4615148 250 DN 40
UPS 40-180 F 250 DN 40 MAGNA3 40-180 F 4615150 250 DN 40
UPS 40-185F 250 DN 40 MAGNA3 40-180 F 4515150 250 DN 40
UPS 50-30 F 280 DN 50 MAGNA3 50-40 F 4615151 4615155 240 DN 50 Putkitoita vaaditaan, toisessa
vaihtoehdossa ei
UPS 50-60/4 F 280 DN 50 MAGNA3 50-60 F 4615152 4615155 240 DN 50 Putkitoita vaaditaan, toisessa
vaihtoehdossa ei
UPS 50-60/4 FB 280 DN 50 MAGNA3 50-60 FN Pyyda tarjous 240 DN 50 Putkitoita vaaditaan
UPS 50-60/2 F 280 DN 50 MAGNA3 50-60 F 4615152 4615155 240 DN 50 Putkitoita vaaditaan, toisessa
vaihtoehdossa ei
UPS 50-60/2 FB 280 DN 50 MAGNA3 50-60 FN Pyyda tarjous 240 DN 50 Putkitoita vaaditaan
UPS 50-120 F 280 DN 50 MAGNA3 50-120 F 4615155 280 DN 50
UPS 50-180 F 280 DN 50 MAGNA3 50-180 F 4615157 280 DN 50
UPS 65-30 F 340 DN 65 MAGNA3 65-40 F 4615158 4615162 340 DN 65
UPS 65-60/4 F 340 DN 65 MAGNA3 65-60 F 4615159 4615162 340 DN 65
UPS 65-60/2 F 340 DN 65 MAGNA3 65-60 F 4615159 4615162 340 DN 65
UPS 65-120 F 340 DN 65 MAGNA3 65-120 F 4615162 340 DN 65
UPS 65-120 FB 340 DN 65 MAGNA3 65-120 FN | Pyyda tarjous 340 DN 65
UPS 65-180 F 340 DN 65 MAGNA3 65-150 F 4615163 340 DN 65
UPS 80-30 F 360 DN 80 MAGNA3 80-40 F 4615164 4615168 360 DN 80
UPS 80-60 F 360 DN 80 MAGNA3 80-80 F 4615166 4615168 360 DN 80
UPS 80-120 F 360 DN 80 MAGNA3 80-120 F 4615168 360 DN 80
GRUNDFOS Loydat kaikki tuotetiedot netissa: N
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Vanha Grundfos-pumppu Uusi Grundfos-pumppu

Asen- Liitdintda  Uusi pumppu LVI-nro Toinen Asen- Liitdanta Huom!
nusmitta vaihtoehto nusmitta
[mm] [mm]
UPS100-30 F 450 DN100 | MAGNA3100-40F | Pyyda tarjous 450 DN 100
UPS100-30 F 450 DN100 | MAGNA3100-60F | Pyyda tarjous 450 DN 100
UPE 15-40 130 G1 Alpha215-40 4615335 4615354 130 G1
UPE 25-25 180 G1%” Alpha2 25-40 4615339 4615326 180 G1%”
UPE 25-25 180 G1%” MAGNA3 25-40 4615540 180 G1%”
UPE 25-40 180 G1%” Alpha2 25-40 4615339 4615540 180 G1%” Valitse toinen vaihtoehto, jos
liitynta VAK:iin
UPE 25-40 B 180 G1%” Alpha225-40 N 4615348 180 G1%”
UPE 2545 Selec- | 180 G1%” Alpha2 25-60 4615340 4615327 180 G1%”
tronic
UPE 25-60 180 G1%” Alpha2 25-60 4615340 4615327 180 G1%”
UPE 25-60 B 180 G1%” Alpha2 25-60 N 4615349 4615644 | 180 G1%” Valitse toinen vaihtoehto, jos
liityntd VAK:iin
UPE 25-80 180 G1%” MAGNA3 25-100 4615512 180 G1%”
UPE 3240 180 G2 UPS 32-80 4615176 4615543 180 G2 Valitse toinen vaihtoehto, jos
liitynta VAK:iin
UPE 32-60 180 G2 UPS 32-80 4615176 4615542 180 G2 Valitse toinen vaihtoehto, jos
liityntd VAK:iin
UPE 32-80 180 G2 MAGNA3 32100 4615513 180 G2
UPE 32-80F 220 DN 32 MAGNA332-80F | Pyyditarjous | 4615145 220 DN 32
UPE 32-80B 180 G2 MAGNA332-100N | 4615523 180 G2
UPE 32-120 F 220 DN 32 MAGNA332-120F | 4615145 220 DN 32
UPE 40-80 F 250 DN40 | MAGNA340-80F | 4615146 180 DN40 Putkitdits vaaditaan
UPE 40-120 F 250 DN40 | MAGNA340-120F | 4615148 250 DN 40
UPE 50-60 F 280 DN 50 MAGNA350-60 F | 4615152 240 DN 50 Putkitdits vaaditaan
UPE 50-80 F 280 DN 50 MAGNA350-80F | 4615153 180 DN50
UPE 50-120 F 280 DN 50 MAGNA350-120F | 4615155 280 DN 50
UPE 65-60 F 340 DN 65 MAGNA3 65-60 F | 4615159 4615162 340 DN 65
UPE 65-120 F 340 DN 65 MAGNA3 65-120F | 4615162 340 DN 65
UPE 80-120 F 360 DN80 | MAGNA380-120F | 4615168 360 DN 80
UPE 100-60 F 450 DNT100 | MAGNA3100-100F | 4615172 450 DN 100
UPE 100-60 F 450 DN100 | TPE3100-120-S Pyyda tarjous 450 DN 100
LME 40-200/205 | 390 DN40 | MAGNA340-120F | 4615148 250 DN 40 Putkitdits vaaditaan
LME 40-200/205 | 390 DN40 | TPE340-120-S Pyyda tarjous 250 DN 40 Putkitdits vaaditaan
LM 40-125/142 | 390 DN40 | MAGNA340-80F | 4615146 4615148 220 DN 40 Putkitdits vaaditaan
LM 40-200/205 | 390 DN40 | TPE340-120-S Pyyda tarjous 250 DN 40 Putkitdits vaaditaan
LM 40-200/205 | 390 DN40 | TPE340-150-S Pyyda tarjous 250 DN 40 Putkitdits vaaditaan
LM 50-125/117 | 425 DN 50 MAGNA350-60F | 4615152 4615155 240 DN 50 Putkitdits vaaditaan
LM 65160/158 | 475 DN 65 MAGNA3 65-100 F | 4615161 4615162 340 DN 65 Putkitdits vaaditaan
LM 65160/158 | 475 DN65 | TPE365-80-S Pyyda tarjous 360 DN 65 Putkitdits vaaditaan
LM 80-125/140 | 525 DN80 | MAGNA380-100F | 4615167 4615168 360 DN 80 Putkitdits vaaditaan
LM 80-125/140 | 525 DN80 | TPE380-120-S Pyyda tarjous 360 DN 80 Putkitdits vaaditaan
LM 80-200-200 | 525 DN80 | TPE380-180-S Pyyda tarjous 360 DN 80 Putkitdits vaaditaan
[ X ]
PUMPPUIJEN VAIHTOTYOKALU OGRUNDF@S
p PRODUCT CENTER
Grundfosin Vaihtotyokalu auttaa valitsemaan sopivan pumpun tilalle vanhan tilalle. Syéttamalla vaihdettavan
pumpun valmistajan ja tyypin, naet listauksen sopivista Grundfosin vaihtoehdoista. Voit helposti verrata eri pump-
pujen suorituskykya ja muita ominaisuuksia toisiinsa. www.grundfos.com/fi/vaihtotyokalu
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Vanha Wilo-pumppu

Asen-
nusmitta

[mm]

Liitanta

Uusi pumppu

Uusi Grundfos-pumppu

LVI-nro

Toinen
vaihtoehto

Asen- Liitdnta Huom!
nusmitta

[mm]

StarEP30/15 | 180 G2 Alpha2 32-60 4615330 180 G2
StarRS15/4 | 130 G1 Alpha2 15-40 4615335 4615354 | 130 G1"
StarRS25/2 | 180 G1%” | Alpha225-40 4615339 4615540 | 180 G1%”
StarRS25/4 | 180 G1%” | Alpha225-40 4615339 4615540 | 180 G1%”
StarRS25/6 | 180 G1%" | Alpha225-60 4615339 180 G1%”
StarRS25/7 | 180 G1%” | MAGNA325-60 4615541 180 G1%”
StarRS30/2 | 180 G2 Alpha132-40 4615329 180 G2
StarRS30/4 | 180 G2 Alpha132-40 4615329 180 G2
StarRS30/6 | 180 G2 Alpha132-60 4615330 180 G2
StarE25/13 | 180 G1%” | Alpha225-40 4615339 4615540 | 180 G1%”
StarE25/15 | 180 G1%" | Alpha225-60 4615340 4615327 180 G1%”
RS 25/2 180 G1%" | Alpha225-60 4615340 4615327 180 G1%”
RS 25/3E 180 G1%” | Alpha225-60 4615340 4615327 180 G1%”
RS 25/60 r 180 G1%" | Alpha225-60 4615340 4615327 180 G1%”
RS 25/70 1 180 G1%” | MAGNA3 25-40 4615540 180 G1%”
RS 25/80 1 180 G1%” | MAGNA325100 | 4615512 180 G1%”
RS30-60 1 180 G2 Alpha132-60 4615330 180 G2
RS30/70 180 G2 MAGNA3 32-60 4615541 180 G2
RS30/80 180 G2 MAGNA332-100 | 4615513 180 G2
RS30/100r | 180 G2 MAGNA332-100 | 4615513 180 G2
$40/80 220 DN40 | MAGNA340-60F | Pyyda tarjous 220 DN 40
TOP-E25/17 | 180 G1%” | MAGNA325100 | 4615512 180 G1%”
TOP-E30/17 | 180 G2 MAGNA3 32-80 4615545 180 G2
TOP-E30/1-10 | 180 G2’ MAGNA332-100 | 4615513 180 G2
TOP-E40/1-4 | 220 DN40 | MAGNA340-40F | Pyyda tarjous 220 DN 40
TOP-E 40/1-10 | 250 DN40 | MAGNA340-120F | 4615148 250 DN 40
TOP-E50/1-6 | 240 DN50 | MAGNA350-60F | 4615152 240 DN 50
TOP-E50/17 | 280 DN50 | MAGNA350-80F | 4615153 240 DN50 | Putkitsiti vaaditaan
TOP-E50/110 | 280 DN50 | MAGNA350-120F | 4615155 280 DN 50
TOP-E65/1-10 | 340 DN65 | MAGNA365120F | 4615162 340 DN 65
TOP-E80/1-10 | 360 DN80 | MAGNA380-120F | 4615168 360 DN 80
TOP-RE 25/17 | 180 G1%” | MAGNA325100 | 4615512 180 G1%”
TOP-RE 30/17 | 180 G2’ MAGNA332-100 | 4615513 180 G2
TOP-RE30/1- | 180 G2 MAGNA332-100 | 4615513 180 G2
10

TOP-RS 25/4 | 180 G1%” | Alpha225-40 4615339 4615540 | 180 G1%”
TOP-RS25/7 | 180 G1%” | MAGNA325-100 | 4615512 180 G1%”
TOP-RS30/7 | 180 G2 MAGNA332-100 | 4615513 180 G2
TOP-RS30/10 | 180 G2 MAGNA332-100 | 4615513 180 G2
TOP-S2510 | 180 G1%” | MAGNA325100 | 4615512 180 G1%”
TOP-$32-10 | 180 G2 MAGNA332-100 | 4615513 180 G2
TOP-S40/4 | 220 DN40 | MAGNA340-40F | Pyyda tarjous 220 DN 40
TOP-S40/7 | 250 DN40 | MAGNA340-120F | 4615148 220 DN 40
TOP-540/10 | 250 DN40 | MAGNA340-120F | 4615148 250 DN 40
TOP-540/15 | 250 DN40 | MAGNA340-150F | 4615149 250 DN 40
TOP-S50/4 | 240 DN50 | MAGNA350-60F | 4615152 240 DN 50
TOP-S50/7 | 280 DN50 | MAGNA350-120F | 4615155 240 DN 50
TOP-S50/10 | 280 DN50 | MAGNA350-120F | 4615155 280 DN 50
TOP-S65/7 | 280 DN65 | MAGNA365-60F | 4615159 340 DN65 | Putkitsits vaaditaan
TOP-S65/10 | 340 DN65 | MAGNA365-100F | 4615161 4615162 340 DN 65
TOPS65/13 | 340 DN65 | MAGNA365-150F | 4615153 340 DN 65
TOP-580/7 | 360 DN80 | MAGNA380-60F | 4615165 4615168 360 DN 80
TOP-580/10 | 360 DN80 | MAGNA380-120F | 4615168 360 DN 80
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Vanha nimimerkinta Vanha Kolmeks- Rakenne- LVi-nro Uusi pumppu LVI-nro Toinen vaihtoehto Rakenne-
pumppu* mitta mitta
ASH-20/AHS-32/AH-32 AE 20/4-70-120 260 mm 4615541 MAGNA3 25-60 4615250 MAGNA1 25-60 180
X/VH-32/VHS-32
ASH-20/AHS-32/AH-32 X | AE 20/4SC 260 mm 4615512 MAGNA3 25-100 4615233 MAGNAT 25-100 180
ASH-25 AE 25/2-100 260 mm 4615101 MAGNA3 25-120 4615316 MAGNA1 25-120 180
ASH-25 AE 25/2-110 260 mm TPE 32-250/2-S 340
ASH-25 AE 25/2-120 260 mm TPE 32-250/2-S 340
ASH-25 AE 25/2-125 260 mm TPE 32-250/2-S 340
ASH-25 AE 25/2-80 260 mm 4615512 MAGNA3 25-100 4615233 MAGNAT 25-100 180
ASH-25 AE 25/2-90 260 mm 4615512 MAGNA3 25-100 4615233 MAGNAT 25-100 180
ASH-25 AE 25/4-70-120 260 mm 4615541 MAGNA3 25-60 180
ASH-25 AE 25/4FC 260 mm 4615512 MAGNA3 25-100 4615233 MAGNAT 25-100 180
ASH-25 AE 25/4SC 260 mm 4615512 MAGNA3 25-100 4615233 MAGNAT 25-100 180
AE 26/2-100 260 mm 4615101 MAGNA3 25-120 4615316 MAGNAT 25-120 180
AE 26/2-110 260 mm TPE 32-250/2-S 340
AE 26/2-120 260 mm TPE 32-250/2-S 340
AE 26/2-125 260 mm TPE 32-250/2-S 340
AE 26/2-80 260 mm 4615101 MAGNA3 25-120 4615316 MAGNA1 25-120 180
AE 26/2-90 260 mm 4615101 MAGNA3 25-120 4615316 MAGNA1 25-120 180
AE 26/4-100 260 mm 4615541 MAGNA3 25-60 4615231 MAGNAT1 25-80 180
AE 26/4-110 260 mm 4615541 MAGNA3 25-60 4615231 MAGNAT1 25-80 180
AE 26/4-120 260 mm 4615541 MAGNA3 25-60 4615231 MAGNA1 25-80 180
AE 26/4-125 260 mm 4615541 MAGNA3 25-60 4615231 MAGNAT1 25-80 180
AE 26/4-80 260 mm 4615340 ALPHA2 25-60 4615327 ALPHA1 25-60 180
AE 26/4-90 260 mm 4615340 ALPHA2 25-60 4615327 ALPHA1 25-60 180
AE 26/4FC 260 mm 4615512 MAGNA3 25-100 4615233 MAGNAT 25-100 180
AE 26/4SC 260 mm 4615512 MAGNA3 25-100 4615233 MAGNAT 25-100 180
ASH-32 AE 32/4 80-145 300mm 4615512 MAGNA3 25-100 4615233 MAGNAT 25-100 180
ASH-32 AE 32/4FC 300mm 4615512 MAGNA3 25-100 4615233 MAGNAT 25-100 180
ASH-32 AE 32/4FC 300mm 4615512 MAGNA3 25-100 4615233 MAGNAT 25-100 180
AE 33/4 80-145 300mm 4615512 MAGNA3 25-100 4615233 MAGNAT 25-100 180
AE 33/4FC 300mm 4615512 MAGNA3 25-100 4615233 MAGNAT 25-100 180
AE 33/45C 300mm 4615512 MAGNA3 25-100 4615233 MAGNAT 25-100 180
AEP 26/4 260 mm 4615645 MANGA3 25100 N 4615302 MAGNAT25-100 N 180
AEP 32/4 300mm 4615523 MANGA3 32-100 N 4615312 MAGNAT132-100 N 180
AEP 33/4 300mm 4615523 MANGA3 32-100 N 4615312 MAGNAT132-100 N 180
AHV 25/2 180mm 4615512 MAGNA3 25-100 4615231 MAGNAT1 25-80 180
AHV 25/4 180mm 4615339 ALPHA2 25-40 4615326 ALPHA1 25-40 180
AKN 32/4 250mm 4615512 MAGNA3 25-100 4615233 MAGNAT 25-100 180
AKN 40/4 240mm 4615148 MAGCNA3 40-120 F 4615190 MAGNAT40-120 F 250
AKN 50/4 334mm 4615157 MAGNA3 50-180 F 4615198 MAGNAT150-180 F 180
AKN 53/4 280mm 4615157 MAGNA3 50-180 F 4615198 MAGNAT150-180 F 250
AKN 65/4130-160 423 mm 4615162 MAGNA3 65-120 F 4615213 MAGNAT65-120 F 340
AKN 65/4161-185 423 mm 4615163 MAGNA3 65-150 F 4615215 MAGNAT65-150 F 340
AKN 65/6 423 mm 4615162 MAGNA3 65-120 F 4615213 MAGNAT65-120 F 340
AKN 80/4 450mm 4615168 MAGNA3 80-120 F 4615224 MAGNAT180-120 F 360
AKN 80/6 450mm 4615168 MAGNA3 80-120 F 4615224 MAGNAT180-120 F 360
AKP 20/2 190mm 4615580 ALPHAT20-45N 150
AKP 20/2-42 190mm 4615580 ALPHAT20-45N 150
AKP 20/2-47 190mm 4615580 ALPHAT20-45N 150
AKP 20/2-52 190mm 4615349 ALPHA2 25-60 N 180
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Vanha nimimerkinta Vanha Kolmeks- Rakenne- LVi-nro Uusi pumppu LVi-nro Toinen vaihtoehto Rakenne-
pumppu* mitta mitta
AKP 20/2-57 190mm 4615349 ALPHA2 25-60 N 180
AKP 20/4-47 190mm 4615601 COMFORT 15-14 B PM 90
AKP 20/4-52 190mm 4615601 COMFORT 15-14 B PM 90
AKP 20/4-57 190mm 4615601 COMFORT 15-14 B PM 90
ASP-15 AP-15/270-90 Kulma 4615145 MAGNA3 25-100 N 4615302 MAGNAT125-100 N 180
ASP-15 AP-15/470-100 Kulma 4615349 ALPHA2 25-60 N 4615333 ALPHA125-60 N 180
ASP-20/SVP-20 AP-20/270-90 Kulma 4615145 MAGNA3 25-100 N 4615302 MAGNAT125-100 N 180
ASP-20/SVP-20 AP-20/470-125 Kulma 4615644 MAGNA3 25-60 N 4615300 MAGNAT 25-60 N 180
ASP-25 AP 25/4 260 mm 4615645 MANGA3 25-100 N 4615302 MAGNAT125-100 N 180
AP 26/4 260 mm 4615645 MANGA3 25-100 N 4615302 MAGNAT125-100 N 180
ASP-32/SV-32 AP 32/4 300 mm 4615523 MANGA3 32-100 N 4615312 MAGNAT132-100 N 180
AP 33/4 300 mm 4615523 MANGA3 32-100 N 4615312 MAGNAT132-100 N 180
ASH 20/4-70-120 260 mm 4615541 MAGNA3 25-60 4615250 MAGNA1 25-60 180
ASH 32/4 80-145 300 mm 4615145 MAGNA3 32-120 F 4615187 MAGNAT132-120 F 220
"AKN-32/AKN-40/A-50/ L-32A/4 70-105 220 mm 4615145 MAGNA3 32-120 F 4615187 MAGNAT32-120 F 220
AH-50/AHL-50/AL-
1040/V-50/VH-50/
VHL-50
"AKN-32/AKN-40/A-50/ L-32A/ASC 220 mm 4615145 MACNA3 32-120 F 4615187 MAGNAT132-120 F 220
AH-50/AHL-50/AL-
1040/V-50/VH-50/
VHL-50
AL-1032 L-40A/4 80-145 250 mm 4615148 MAGNA340-120 F 4615190 MAGNAT140-120 F 250
AL-1032 L-40A/4FC 250 mm 4615148 MAGNA340-120 F 4615190 MAGNAT140-120 F 250
AL-1032 L-40A/4SC 250 mm 4615148 MAGNA340-120 F 4615190 MAGNAT140-120 F 250
AL-1054 L-50A/4 80-145 280 mm 4615157 MAGNA3 50-180 F 4615198 MAGNAT150-180 F 280
AL-1054 L-50A/AFC 280 mm 4615157 MAGNA3 50-180 F 4615198 MAGNAT150-180 F 280
AL-1054 L-50A/4SC 280 mm 4615157 MAGNA3 50-180 F 4615198 MAGNAT150-180 F 280
ASH-50/AKN-50/AKN-53/ | L-50B/2 90-110 280 mm 4615155 MAGNA3 50-120 F 4615196 MAGNAT50-120 F 280
AL-1053
ASH-50/AKN-50/AKN-53/ | L-50B/4 80-145 280 mm 4615157 MAGNA3 50-180 F 4615198 MAGNAT50-180 F 280
AL-1053
AL-1055 L-50C 120-150 280 mm TPE 50-290/2-S 340
L-50D/4 80-145 280 mm 4615157 MAGNA3 50-180 F 4615198 MAGNAT150-180 F 280
AL-1056 L-65A/4113-164 340 mm 4615162 MAGNA3 65-120 F 4615213 MAGNAT65-120 F 340
AL-1056 L-65A/4165-188 340 mm 4615163 MAGNA3 65-150 F 4615215 MAGNAT65-150 F 340
AL-1056 L-65A/4FC 0,7kW 340 mm 4615162 MAGNA3 65-120 F 4615213 MAGNAT65-120 F 340
AL-1056 L-65A/4FC 1,6kW 340 mm 4615162 MAGNA3 65-120 F 4615215 MAGNAT65-150 F 340
AL-1056 L-65A/4SC 340 mm 4615162 MAGNA3 65-120 F 4615213 MAGNAT65-120 F 340
AL-1081 L-80A/4120-188, 360 mm 4615168 MAGNA3 80-120 F 4615224 MAGNAT80-120 F 360
0,37-1,5kW
AL-1081 L-80A/4FC (0,7-1,6kW) | 360 mm 4615168 MAGNA3 80-120 F 4615224 MAGNAT80-120 F 360
AL-1081 L-80A/4SC 360 mm 4615168 MAGNA3 80-120 F 4615224 MAGNAT80-120 F 360
*tyyppinimi, laippakoko, juoksupydran koko

Eiké vanhaa pumppua I6ydy taulukosta?
Ota yhteytta:
puh 0207 889 500

asiakaspalvelu@sales.grundfos.com
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Oy Grundfos Pumput Ab
Trukkikuja 1

01360 Vantaa

Puh. +358 (0) 207 889 500
www.grundfos.fi

GRUNDFOS
ASIAKASPALVELU

Asiakaspalvelu
puh: +358 (0) 207 889 500
sahkopostilla: asiakaspalvelu@sales.grundfos.com

tuotetiedot verkossa: product-selection.grundfos.com/fi

Tilaukset ja seuranta

sahkopostilla: tilaukset@sales.grundfos.com
Huoltopyynnot, tuotereklamaatiot ja takuuasiat

sahkopostilla: huolto-fi@grundfos.com

verkossa: www.grundfos.fi
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