Grundfos ALPHA GO -kiertovesipumput

ALPHAI

Grundfos ALPHA1 GO - sopii uudiskohteisiin
kuin myos koneikkoihin integroitujen
UPS-kiertovesipumppujen ja useimpien
itsendisten kiertovesipumppujen

korvaamiseen.

Grundfos GO -sovelluksen GO Replace
kiertovesipumpuille-tyokalu auttaa sinua
|6ytamaan oikean vaihtopumpun eri
asennuskohteisiin. Lisaksi voit helposti
kopioida vanhan pumpun asetukset
uuteen ALPHA1 GO -malliin, mika tekee

kayttoonotosta sujuvaa ja tehokasta.

ALPHA1 GO ominaisuudet

« Vaihtopumpuksi UPS- kuin myds itsendisesti
asennetuille kiertovesipumpuille

+ Itseilmaava
«  Kuivakayntisuoja
«  Varinakaynnistys

+ Suositellaan lattialammitykseen

Tekniset tiedot

Ominaisuus
Maksimivirtaama*

Maks. nostokorkeus*

Maks. teho*

Kayttojannite
Energiatehokkusindeksi (EEI)
Akustinen danipainetaso (Lp)
Suojausluokka

Putkiliitanta®

Runkopituus*

Ympariston lampatila
Nesteen lampotila*

*Mallista riippuen

3,9 m3/h

8m

60 W

1x220-240V, 50/60 Hz
<£0,20

<25dB(A)

P44

G1,G11/2, G2

130 mm, 180 mm

55°C 70 °C

-10*...110 °C -10%...75°C
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Grundfos ALPHA GO -kiertovesipumput

ALPHAZ2

Uusi ALPHA2 GO on tarkoitettu itsenadisesti
asennettujen kiertovesipumppujen ja
koneikkoihin integroitujen UPM3- ja UPM4-
kiertovesipumppujen korvaamiseen.

=

Grundfos GO -sovelluksen ohjattu asennustoiminto
ja laskettu asetuspiste tekevat kayttoonotosta
helppoa ja varmistavat optimaalisen saadon —

mika parantaa asumismukavuutta ja pienentaa
energiankulutusta.
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ALPHA2 GO ominaisuudet

ALPHA1 GO:n ominaisuuksien lisaksi

«  Vaihtopumpuksi UPM3- ja UPM4- kuin myds
itsenadisesti asennetuille kiertovesipumpuille

«  AUTOADAPT

+  Laskettu asetuspiste Grundfos GO —sovelluksen
avulla

« Trenditiedot

«  Suositellaan patterilammitysjarjestelmiin

ALPHA2 GO
Tekniset tiedot Pumppuksyri
Ominaisuus 0
9
Maksimivirtaama* 4,8 m3/h .
Maks. nostokorkeus™ 9m 7
Maks. teho* 0W _°
E s
Kayttsjannite 1x 220-240V, 50/60 Hz :,
Energiatehokkuusindeksi (EEI) <016 to 0,20* 3
Akustinen danipainetaso (Lp) < 25dB(A) 2
1
Suojausluokka P44
0
K-versio: IPX4D 0 1 2 3 4 5 6
Q[m¥h]
Putkiliitanta* G1,G11/2,G2 — ALPHA2 GO xx-40 ——ALPHA2 GO xx-60 —— ALPHA2 GO xx-75 ALPHA2 GO xx-90
Runkopituus* 130 mm, 180 mm
Ympariston lampotila 55°C 70 °C
Nesteen lampdtila* -10..110 °C -10..75°C
K-versio: K-versio:
-20..710 °C -20..75°C

*Mallista riippuen
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