
Oletko varautunut 
tulviin?

Onko sinulla jo uppopumppu valmiina 
asiakkaidesi tulvaongelmien ratkaisuun?
astewater_networks

Tulviin varautuminen on yhä tärkeämmässä roolissa: ilmastonmuutoksen vuoksi äärimmäiset sääilmiöt ovat 

tavallisia. Lisäksi ne voivat olla yllättäviä ja kestää pitkään. Tämä lisää myös tulvariskiä monilla alueilla.

Lumen ja jään nopea sulaminen aiheuttaa usein vesistöjen tulvimista, jolloin vesi saattaa nousta myös 

asuinrakennusten sisälle. Lisäksi rankkasateet tuovat mukanaan suurempia hulevesimääriä, mikä voi aiheuttaa 

viemärijärjestelmän kapasiteetin ylittymisen. Pahimmillaan tämä voi johtaa siihen, että kellariin pääsee vettä 

lattiassa olevien viemärien tai puutteellisesti suojatun poistopumppaamon kautta.

Tulvat eivät silti aina liity säätilaan. Myös vesiputken tai esimerkiksi astianpesukoneen letkun rikkoutuminen 

aiheuttaa vesivahingon asuin- tai liiketiloissa.

Tulvan aiheuttajasta riippumatta, tärkeintä on nopea reagointi – omaisuusvahinkojen minimoimiseksi vesi 

täytyy saada pumpattua pois välittömästi. Siksi sinun kannattaa tutustua kannettavaan MULTIBOX-pakettiin 

sekä muihin uppopumppuratkaisuihimme nyt, niin olet valmis, kun asiakkaasi tarvitsee apuasi.



UNILIFT CC

UNILIFT CC5-AG1
Tuotenumero 98624419
LVI-numero 4822526

Uppompumppu puhtaalle, ei-syövyttävälle 
vedelle tai harmaalle jätevedelle.
Maks. nostokorkeus 	 5 m
Maks. kapasiteetti 	 6 m3/h
Veden lämpötila 	 -0oC ... +40oC
Maks. partikkelikoko: ø10 mm
Materiaali: ruostumaton teräs

Nostokorkeus ja letkun pituus virtaamalla 2 m3/h, 
letkukoko DN32

GRUNDFOS MULTIBOX B-CC7
Tuotenumero 97519841
LVI-numero 4762517

Tutustu uppopumppuratkaisuihimme, jotka 
tarjoavat pikaisen avun tulvan sattuessa

MULTIBOX B-CC7 sisältää
• 1 x UNILIFT CC7-pumppu Storz-C -liitännällä
• 15 m paineletkun ruostumattomasta teräksestä valmistetulla      
   litistymissuojalla
• Ylimääräinen UNILIFT CC-adapteri, joka sopii useimpiin                        
   letkukokoihin
• Laatikon paino/mitat: 13 kg / 55 x 37 x 37 cm

UNILIFT CC7-pumpun tekniset tiedot
Maks. nostokorkeus 	 7 m
Maks. kapasiteetti 	 10 m3/h
Veden lämpötila 	 -0oC ... +40oC 		
                                           (hetkellisesti +70oC)
Virtajohto	 5 m

Pintavippa

CC-adapteri

Pintavippa

Grundfos MULTIBOX mahdollistaa nopean ja tehok-
kaan avun kriisitilanteessa. Sen ideana on tarjota 
kaikki tarvittava samassa, helposti säilytettävässä 
paketissa.

Jos pohjaosa irrotetaan, UNILIFT CC -uppopumppu 
pystyy poistamaan veden kellarista jopa 3 mm 
vedenpintaan saakka, jolloin lattia voidaan pyyhkiä 
kuivaksi. 



UNILIFT KP

UNILIFT KP 150 A-1
Tuotenumero 011H1800
LVI-numero 4822503

Uppompumppu puhtaalle, ei-syövyttävälle 
vedelle tai harmaalle jätevedelle.
Maks. nostokorkeus 	 5 m
Maks. kapasiteetti 	 8 m3/h
Veden lämpötila 	 -0oC ... +50oC
Maks. partikkelikoko: ø10 mm
Materiaali: ruostumaton teräs
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Nostokorkeus ja letkun pituus virtaamalla 2 m3/h, 
letkukoko DN32
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UNILIFT KP 250-A1
Tuotenumero 012H1800
LVI-numero 4822507

Uppompumppu puhtaalle, ei-syövyttävälle 
vedelle tai harmaalle jätevedelle.

Maks. nostokorkeus 	 7,5 m
Maks. kapasiteetti 	 10 m3/h
Veden lämpötila 	 -0oC ... +50oC
Maks. partikkelikoko: ø10 mm
Materiaali: ruostumaton teräs

Nostokorkeus ja letkun pituus virtaamalla 2 m3/h, 
letkukoko DN32
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UNILIFT AP

UNILIFT AP35B
Tuotenumero 96004562
LVI-numero 4822556

Uppompumppu puhtaalle, 
ei-syövyttävälle vedelle, harmaalle 
jätevedelle sekä kevyen teollisuuden, 
pesuloiden ym. kuituja sisältävälle 
jätevedelle, jonka partikkelikoko on 
alle ø35 mm (ei mustalle vedelle).

Maks. nostokorkeus 	 11 m
Maks. kapasiteetti 	 18 m3/h
Veden lämpötila 	 -0oC ... +40oC
Maks. partikkelikoko: ø35 mm
Materiaali: ruostumaton teräs

Lisätietoja: www.grundfos.fi

UNILIFT AP12
Tuotenumero 96010979
LVI-numero 4822519

Uppompumppu puhtaalle, 
ei-syövyttävälle vedelle tai harmaalle 
jätevedelle. UNILIFT AP12 soveltuu 
myös siirrettäväksi pumpuksi ammatti-
käyttöön tai päivittäiseen käyttöön 
pienissä liikerakennuksissa, esim. 
ravintoloissa ja pesuloissa.

Maks. nostokorkeus 	 17 m
Maks. kapasiteetti 	 32 m3/h
Veden lämpötila 	 -0oC ... +55oC
Maks. partikkelikoko: ø12 mm
Materiaali: ruostumaton teräs

Nostokorkeus ja letkun pituus virtaamalla 6 m3/h, 
letkukoko DN50
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