


Zvysovanie tlaku vody

Cerpadla a kompaktné posilfiovacie stanice na zvysenie tlaku z vodovodnej siete
a zvysovanie tlaku v rozvetvenych potrubnych systémoch. Vyrobky pre trvaly kontakt
s pitnou vodou schvalilo akreditované laboratorium.

Domaca vodaren SCALA1

Kompaktna samonasavacia domaca vodaren s integrovanou riadiacou jednotkou pre
automaticku prevadzku a vstavanou spatnou klapkou. Cerpadlo je dodavané s 1,5m
kablom ukoncenym vidlicou 230V.

Klucové vlastnosti: @ Cerpanie vody zo studni, ¢i plytkych
+ samonasavacia vrtov s hlbkou az 8m
+ automaticka prevadzka @ dodavka pitnej vody do domacnosti

+ ochrana proti chodu nasucho

- jednoducha monta? a obsluha @ zvySovanie tlaku z vodovodnej siete

Typ éerpadla Ob;j. ¢islo Qmax Hmax Sanie/Vytlak u(v)
SCALAT1 3-45 99530405 52 44 DN 25 (1") 1x 230
SCALA15-55 99530407 7 52 DN 25 (1") 1x 230

Domaca vodaren SCALA2

PIne vybavena domaca vodaren s integrovanym frekvencnym menicom, tlakovou
nadobou a riadiacou jednotkou pre udrziavanie staleho tlaku vody. Cerpadlo je
dodavané s 1,5m kablom ukonéenym vidlicou 230 V.

Klucové vlastnosti:

+ samonasavacia

- inteligentné riadenie Cerpadla ) o ’ .
- vodou chladeny motor s reguléciou otacok @ dodavka pitnejvody do domacnosti
+ ochrana proti chodu nasucho @ zvysovanie tlaku z vodovodnej siete
« riadiaci panel jednoduchy na ovladanie

@ Cerpanie vody zo studni a vrtov
s maximalnou hibkou 8 m

Odporucania pre prevadzku:

Odporucame kontrolu tlaku v tlakovej membranovej nadobe 2-krat rocne [ ygenidy
ATEST
Typ cerpadla Obj. cislo Qmax Hmax Sanie/Vytlak u(v)
SCALA2 3-45 93013252 4,3 46 DN 25 (1) 1x230

Samonasavacie cerpadla JP

Samonasavacie cerpadla JP najdu Siroké uplatnenie vdomacnostiach, na zahradach,
alebo v polhohospodarstve a v lahkom priemysle. V3etky cerpadla su dodavané s 1,5m
kablom ukoncenym vidlicou 230 V.

@ Cerpanie vody zo studni, ¢i plytkych vrtov s maximalnou hibkou 8m
©@ zavlazovanie

Typ éerpadla Obj. cislo Qmax Hmax Sanie/Vytlak u(v) o)
ygienicl
P 4-47 99458767 47 b3 DN 25 (1") 1% 230 ATEST) ¢
T\ prepitnd
JP5-48 99458769 56 489 DN 25 (1") 1x 230 “‘V

Naskenujte QR kod, stiahnite si online letak a nove ceny

vsetkych cerpadiel v akcii.




Posilnovacia stanica CMBE

Kompaktna posiliovacia stanica obsahuje cerpadlo CME s integrovanym frekvencnym
menicom, membranovu tlakovi nadobu, manometer a tlakovy snimac.

PredlZena zarucna doba 5 rokov na tlakovi nddobu. Odporticame kontrolu tlaku

v tlakovej membranovej nadobe 2-krat rocne.

Vyhody:

« plne vybavena posiliovacia stanica pre okamzitu instalaciu

« nizka hlu¢nost - vhodné na instalaciu vo vnutri domu

+ ochrana proti chodu nasucho

- uzivatelsky privetivé nastavovacie rozhranie

- vysoky komfort pre uZivatela - zaistenie konstantného tlaku aj pri kolisavom odbere
vody

Odporucenie pre montaz:

- stanica nema samonasavaciu schopnost, pred spustenim treba zavodnit cerpadlo
a sacie potrubie.

- odporucame zachovat maximalnu saciu vysku Tm

Typ cerpadla Obj. éislo Qmax Hmax Sanie/Vytlak

CMBE 3-62 98374701 56 66 DN 25 (1)

Posilnovacia stanica
Hydro Solo-E Optimum

Kompletna posiliovacia stanica pre udrziavanie konstantného tlaku, obsahuje
cerpadlo CRIE, membranovi nadobu s prietokovym ventilom, sadu snimacov tlaku
a zberné potrubie s uzatvaracimi armatdrami a spatnou klapkou.

Vyhody:

+ plne vybavena posiliovacia stanica pre jednoducht a okamzZitd instalaciu
- udrziavanie konstantného tlaku na vystupe

+ ochrana proti chodu nasucho

« uzivatelsky privetivé rozhranie pre nastavenie

@ zvysovanie a stabilizacia tlaku z vodovodu

Typ Eerpadla Obj. ¢islo Qmax Hmax Sanie/Vytlak u(v)

Hydro Solo E CRIE 5-7 99432876 99 71,9 DN 32 (11/4%) 1x 230

Naskenujte QR kod, stiahnite si online letak a nove ceny

vsetkych cerpadiel v akcii.

hygienicky

ATEST




Cerpadla
do kopanej studne

Cerpadla a doméce vodarne vhodné na cerpanie vody z kopanych studni, ¢i vrtov s hibkou
az 8 m. Idealna volba na zasobovanie domacnosti pitnou vodou, zavlazovanie a vyuzitie
na chatach a v zahradach. Domace vodarne disponuju sacou schopnostou az 8 m a mozno
ich okamzite inStalovat bez nutnosti dokupenia dalSieho prislusenstva. Vyrobky pre trvaly
kontakt s pitnou vodou schvalilo akreditované laboratérium.

Domaca vodaren SCALA1

Kompaktna samonasavacia domaca vodaren s integrovanou riadiacou jednotkou

a so spatnou klapkou pre automaticku prevadzku. Cerpadlo sa dodava s 1,5 m kablom
ukoncenym vidlicou 230V.

Klicové vlastnosti: @ cerpanie vody zo studni a vrtov s maxi-
+ samonasavacia malnou hlbkou 8 m

- automaticka prevadzka

« ochrana proti chodu nasucho
+ jednoducha montaz a obsluha

@ dodavka pitnej vody do domacnosti
@ posilnenie tlaku z vodovodnej siete

Typ cerpadla Obj. cislo Qmax Hmax Sanie/Vytlak u(v)
SCALA13-45 99530405 52 44 DN 25 (1) 1x 230
SCALA15-55 99530407 7 52 DN 25 (1") 1x 230

Domaca vodaren SCALA2

Plne vybavena domaca vodaren s integrovanym frekvencnym menicom, tlakovou nado-
bou a riadiacou jednotkou pre udrziavanie staleho tlaku vody. Cerpadlo je dodavané
s 1,5m kablom ukoncenym vidlicou 230 V.

1oy

s vla§tnqst|: @ Cerpanie vody zo studni a vrtov s maxi-
+ samonasavacia

« inteligentné riadenie cerpadla malnou hibkou 8 m

- vodou chladeny motor s reguléciou otacok © dodavka pitnej vody do domécnosti
- ochrana proti chodu nasucho @ posilnenie tlaku z vodovodnej siete

- riadiaci panel jednoduchy na ovladanie

Odporticania pre prevadzku:
Odportcame kontrolu tlaku v tlakovej membranovej nadobe 2-krat rocne.

Typ cerpadla Obj. ¢islo Qmax Hmax Sanie/Vytlak u(v)

SCALA2 3-45 93013252 4,3 46 DN 25 (1) 1x 230

Naskenujte QR kod, stiahnite si online letak a nove ceny

vsetkych cerpadiel v akcii.

*Vsetky parametre a popisy su orientacné. Qmax - hodnota pri najnizsej moznej dopravnej vyske. Hmax - hodnota pri nulovom prietoku.



Domace vodarne JP PT

Samonasavacie cerpadlo s membranovou tlakovou naddobou (voda neprichadza do
kontaktu so stenou nddoby) a s nastavitelnym tlakovym spinacom. Vetky ¢erpadla sa
dodavajl s 1,5m kablom ukoncenym vidlicou 230 V.

Odporucenie pre montaz:
Odporucame kontrolu tlaku v tlakovej membranovej nadobe 2-krat rocne. Tlakovy
spinac je prednastaveny na zapinaci tlak 2,2 bar (mozno prekonfigurovat).

@ erpanie vody zo studni a vrtov s maximalnou hibkou 8 m
@ dodavka pitnej vody do domacnosti

@ do chat a chalup obvykle s nadobou 24 litrov

@ s nadobou 60 litrov vhodné do rodinnych domov

Typ éerpadla Ob;j. ¢islo Qmax Hmax Sanie/Vytlak u(v)
JP 4-47 PT-H 20L 99463875 47 421 DN 25 (1") 1x 230
JP 4-47 PT-H 60L 99594664 47 421 DN 25 (1) 1x 230
JP 5-48 PT-H 60L 99594666 56 48,9 DN 25 (1") 1x 230

Samonasavacie cerpadla JP

Samonasavacie jednostupnové odstredivé cerpadla so Sirokym uplatnenim su
vybavené rukovatou pre jednoduché prenasanie.
Vsetky cerpadla sa dodavaju s 1,5m kdblom ukonéenym vidlicou 230 V.

@ Cerpanie vody zo studni a vrtov s maximalnou hibkou 8 m
@ zavlazovanie

Typ éerpadla Obj. cislo Qmax Hmax Sanie/Vytlak u(v)
P 4-47 99458767 47 421 DN 25 (1") 1x 230
JP5-48 99458769 5,6 48,9 DN 25(1") 1x 230

Ponorné cerpadla SB a SBA

Ponorné cerpadla pre Siroku $kalu vyuzitia v domacnostiach a zahradach. Cerpadla SBA
maju integrovanu riadiacu jednotku. Cerpadla SB a SBA su dodavané s 15 m kablom
ukoncenym vidlicou 230 V.

Vyhody:
« konstrukcia z odolnych materidlov pre dlhu Zivotnost a spolahlivost
« zabudovana tepelnd ochrana motora

Cerpadla typu SBA pontikajui naviac:
- rieSenie vietko v jednom
- Cerpadlo sa spusti v okamihu poklesu tlaku na zapinaciu hodnotu a zostava
v prevadzke, pokial je v systéme odber vody
- zabudovana ochrana proti chodu nasucho vratane funkcie automatického restartu

- v prevedeni s plavajicim sacim koSom (prevedenie W) Cerpadlo c¢erpa vodu tesne pod

hladinou, kde je voda ¢ista a bez pevnych ¢astic

Typ Cerpadla*  Obj.éislo Qmax[m’/h] Hmax[m] Sanie/Vytlak u[v]
SB3-35M 92712331 6,1 38,5 DN 25(1"), DN 20 (3/4")1x 230  1x 230
SB3-35A 92712333 6, 385 DN 25 (1", DN 20 (3/4") 1x 230 1x 230
SB3-45M 92712338 6,3 45 DN 25(1"), DN 20 (3/4")1x 230  1x 230
SB3-45A 92712340 6,3 45 DN 25(1"),DN 20 (3/41x 230  1x230

SBA 3-35M 92713049 6 38,5 DN 25(1"), DN 20 (3/4")1x 230  1x 230
SBA3-35A 92713060 6 38,5 DN 25(1"), DN 20 (3/4")1x 230  1x 230
SBA3-45M 92834170 6,2 45 DN 25 (1"), DN 20 (3/4")1x 230 1x 230
SBA3-45A 92713068 6,2 45 DN 25(1"), DN 20 (3/4")1x 230  1x 230
SBA 3-45 MW 92713100 6,2 45 DN 25(1"), DN 20 (3/4")1x 230  1x230
SBA 3-45 AW 92713101 6,2 45 DN 25(1"), DN 20 (3/4")1x 230  1x 230

* M - bez plavaku, A - s plavakom, W - s plavajucim sacim koSom

pre prmy—
vod

@ Cerpanie vody zo studni
@ Cerpanie dazdovej vody
zo zbernych nadrzi

@ dodavka pitnej vody
do domacnosti



PRISLUSENSTVO

Tlakova riadiaca jednotka PM START

Jednotka PM START je urCena na ovladanie spustenie a vypnutie Cerpadiel pre

zasobovanie domacnosti vodou. PM START automaticky spusti ¢erpadlo pri poklese tlaku
v systéme a vypne Cerpadlo pri zastaveni odberu vody. PM START tieZ zaistuje ochranu PM START
Cerpadla pred chodom nasucho. Maximalne prudové zatazenie kontaktov je 10 A.

Vhodné ako prislusenstvo pre:
« ponorné cerpadla SB ik "
- ponorné cerpadl|a SQ* SRUNDROS 2
+ samonasavacie Cerpadla JP

Typ Obj. éislo Zapinaci tlak Max. tlak v systéme U[v]

PM START 93225672 2,2 bar 10 bar 1x230

Tlakova riadiaca jednotka PM PLUS

Jednotka PM PLUS je urcena na ovladanie spustenie a vypnutie cerpadiel pre
zasobovanie domacnosti vodou. PM PLUS automaticky spusti cerpadlo pri poklese
tlaku v systéme a vypne cerpadlo pri zastaveni odberu vody. Zapinaci tlak sa da
nastavit v rozsahu 1.5 az 3 barov. PM PLUS zaistuje ochranu cerpadla pred chodom
nasucho. Maximalne pridové zatazenie kontaktov je 10 A.

Vhodné ako prislusenstvo pre:
+ samonasavacie cerpadla JP
« ponorné cerpadla SQ*

Typ Obj. éislo Zapinaci tlak Max. tlak v systéme u[v]

PM PLUS 93264954 15-3bar 12 bar 1x 230

* Pri ndvrhu tlakovej riadiacej jednotky pre cerpadld SQ, treba brat do ivahy maximalne povolené pridové zataZenie kontaktov a maximalny tlak.

Naskenujte QR kod, stiahnite si online letak a nove ceny

vsetkych cerpadiel v akcii.




Grundfos

Jedno telefonne Cislo pre vsetky otazky:

v pracovnych dnoch 7:30 —15:30

Telefonne Cislo funguje tiez ako servisna
linka v naliehavych servisnych pripadoch
okrem beznej pracovnej doby

v pracovnych dnoch 15:30 — 20:00
vikendy a statne sviatky 7:00 —20:00
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Cerpadla do vrtov

Ponorné cerpadla do vrtov a kopanych studni

Idealna volba na zasobovanie domacnosti pitnou vodou a pre zavlaZovanie. Uvedené
Cerpadla su vyrobené z nehrdzavejucej ocele a maju privodny kabel vhodnej dlzky. Vyrobky
pre trvaly kontakt s pitnou vodou schvalilo akreditované laboratorium.

3 ponorné cerpadla SQE — kompletna sada
na udrziavanie konstantného tlaku

Kompletna sada cerpadla s elektronickou regulaciou, membranovou tlakovou nadobou, tlakovym
snimacom a riadiacou jednotkou CU302 na Cerpanie vody z tzkych vrtov od priemeru 100mm,
plne vybavena pre okamzitu instalaciu. PredlZzena zarucna doba

5 rokov na tlakovi nadobu.

@ Cerpanie vody z vrtoy, ¢i studni
@ dodavka pitnej vody do domacnosti
@ zavlazovanie

hygienicky

ATEST

pre pitnd
vgg/_

Nové - sada SQE s novou riadiacou jednotkou CU302 |

Typ Eerpadla Obj. ¢islo [?nr;';‘:] H[Tn aix Sanie/Vytlak u[v]

SQE 2-55540 m kablom a CU302 93176275 34 66 DN32(11/4")  1x230
SQE 2-85s 60 m kablom a CU302 93176276 34 10 DN32(11/4")  1x230
SQE 2-1155 80 m kablom a CU302 93218720 34 155 DN32(11/4")  1x230
SQE 3-65 540 m kablom a CU302 93176203 4,4 90 DN 32 (11/4")

SQE 3-105 s 80 m kablom a CU302 93218784 4.4 140  DN32(11/4")  1x230
SQE 5-70 s 40 m kablom a CU302 93176209 74 100  DN32(11/4")  1x230

%230

Sadu SQE s riadiacou jednotkou CU301 je mozné objednavat do vypredania zasob. NizSie uvadzame prehlad zamen
medzi pévodnym a novym vyrobkovym radom SQE setov, ktory je dodavany s riadiacou jednotkou CU302.

P6vodna sada s jednotkou CU301 Nova sada SQE s novou jednotkou CU302
Staré obj. ¢islo SQE sada s CU 301 Qmax Hmax Nové obj. ¢islo sj::r‘:itigﬁ scalf.:oz
96524505 SQE 2-555 40 m kablom 34 66 93176275 SQE 2-555 40 m kablom
96160961 SQE 2-70 s 60 m kablom 34 87 93176276 SQE 2-855 60 m kablom
96524506 SQE 2-855 60 m kablom 34 10 93176276 SQE 2-855 60 m kablom
96524507 SQE 2-115 s 80m kablom 34 155 93218720 SQE 2-1155 80 m kablom
96524501 SQE 3-655 40 m kablom 44 90 93176203 SQE 3-655 40 m kablom
96524508 SQE 3-105 s 80m kablom 4.4 140 93218784 SQE 3-1055 80 m kablom
96524503 SQE 5-70 s 40 m kablom 74 100 93176209 SQE 5-70 s 40 m kablom

Prislusenstvo k c¢erpadlam SQE

Riadiaca jednotka CU 302 sluzi k riadeniu a monitoringu ponornych cerpadiel SQE. Pripojenie cez Bluetooth k aplikacii Grundfos GO
poskytuje Siroké moznosti nastavenia a monitoring. Jednotka je prednastavena na konstantny tlak. Pre dalSie aplikacie su k dispozicii
rbzne rezimy riadenia, nastavitelné v aplikacii Grundfos GO. Komunikacia s ¢erpadlom prebieha cez napdjaci kabel, nie je potrebny
dalsi vodic¢. Podporuje aj vzdialeny dohlad (Wi-Fi, GENIbus, Modbus) a ponuka detailne prevadzkové Udaje a zaznamy pre jednoduché
rieSenie poruch.

Typ Obj. éislo

Riadiaca jednotka CU 302 92799797 _
Riadiaca jednotka CU 302 so snimacom tlaku 92817763 cnumoros
Komplet pre udrziavanie konstantného tlaku bez cerpadla (riadiaca jednotka

CU 302, tlakova nadoba, tlakovy snimac¢, manometer, uzatvaracia armatura, 93187297

prislusenstvo)



3 ponorné ¢erpadla SQ

Cerpadla do Uzkych vrtov s moznostou zvislej i vodorovnej instalacie. Na ziskanie
kompletnej vodarne treba zariadenie doplnit vodarenskou sadou, spatnou klapkou

a zostavou nehrdzavejlceho lanka a uchycovacich spon (pozri prislusenstvo). Vodorovna
inStalacia vyzaduje dokupenie chladiaceho plasta.

Odporucenie pre montaz:

Integrovana ochrana proti chodu nasucho ma havarijnd funkciu. V pripade nizkej
vydatnosti vrtu/studne odportic¢ame k cerpadlu dokupit pristroj na externt kontrolu
hladiny.

@ Cerpanie vody z vrtoy, ¢i studni

@ dodavka pitnej vody do domacnosti

@ zavlazovanie

Upozornenie:
Maximalne povoleny obsah piesku
v cerpanom médiu je 50 g/m>.

Typ erpadla Obj. éislo Qmax[m3/h] Hmax[m] Sanie/Vytlak u|v] ey ||
SQ1-65530m kiblom 96524421 17 90 DN32(11/4")  1x230 [ATEST) {
SQ 2-55515m kablom 96524431 34 66 DN 32 (11/4") 1x 230 P’S&V
SQ 2-70 s 30 m kablom 96524434 34 87 DN 32 (11/4") 1x 230
SQ3-65530m kablom 96524439 4.4 90 DN 32 (11/4") 1x 230

Prislusenstvo k ponornym cerpadlam
SQE, SQ, SP

Zostava ocelového lanka a uchytavacich spon na zavesenie erpadla do vrtu. Na instalaciu
ponornych cerpadiel (SQE, SQ, SP) na plastové potrubie odporticame pouzitie ocelovych
zavesnych laniek a spon.

Typ Obj. cislo
Lanko z kor. ocele 20 m (pr. 2 mm) + 4x Uchytka 91042982
Lanko z kor. ocele 30 m (pr. 2 mm) + 4x Uchytka 91042984 F‘
Lanko z kor. ocele 50 m (pr. 2 mm) + 4x Uchytka 91042986 B

4 ponorné cerpadla SP (3 x 400 V)

Robustné a vysokoucinné ponorné cerpadla so zabudovanou havarijnou spatnou
klapkou pre inStalaciu vo vrtoch od priemeru 105 mm. Viyuzitie cerpadiel pre
narocnejSie a priemyselné aplikacie. i

I hygienicky

ATEST

pre pitnti
vodu

@ Cerpanie vody z vrtoy, ¢i studni
@ dodavka pitnej vody do domacnosti
@ zavlazovanie

Typ erpadla Obj. cislo Qmax [m3/h] Hmax [m] u|v]
SP 2A-13 s kdblom 30 m 99055178 2,7 78 3 x400
SP 2A-18 s kablom 30 m 99055177 2,7 108 3 x400
SP 5A-17 s kablom 30 m 99055180 6,7 108 3 x400

Naskenujte QR kod, stiahnite si online letak a nove ceny
vsetkych cerpadiel v akcii.

*Vsetky parametre a popisy su orientacné. Qmax - hodnota pri najnizsej moznej dopravnej vyske. Hmax - hodnota pri nulovom prietoku.



Cerpanie
odpadovej vody

Kompaktné automatické precerpavacie stanice na odvadzanie sivej odpadovej vody

a splaskovych vod z toaliet, umyvadiel, vani, spfch a pracok, z priestorov mimo dosahu
priameho napojenia na odpad, alebo na miestach, kde nie je prirodzeny spad. Stanice

sa vyznacuju rychlou a jednoduchou instalaciou, robustnou konstrukciou a spolahlivou
prevadzkou. Jednoducha vymena a servis. Pre priemyselné objekty su urcené kompletné
Cerpacie stanice Multilift.

SOLOLIFT2 WC-3 pre aplikacie s WC

Je mala kompaktna automaticka cerpacia stanica s tromi pridavnymi vtokovymi
pripojkami, ktora je uréend na cerpanie domovych odpadovych vod zo sprchového
kuta, bidetu a umyvadla, ako aj z toaliet. | .

Teplota kvapaliny: Max. 50°C B
Privodné potrubie: 1x 22/36/40 (zhora) a 2 x 36/40/50 (boc¢né) '\
Vytlaéné potrubie (flexibilné): 22/25/28/32/36/40

Objem: 9,0 litrov
Rozmery v mm ($ x h x v): 453 x 176 x 263* Obj. ¢islo: 97775315

SOLOLIFT2 WC-1 pre aplikacie s WC

Je kompaktna automaticka cerpacia stanica s 1 pridavnym vstupnym pripojenim,
vhodnym na Cerpanie domovej odpadovej vody z umyvadl|a a toalety. @

Teplota kvapaliny: Max. 50°C
Privodné potrubie: 1x 32/36/40
Vytlaéné potrubie (flexibilné): 22/25/28/32/36/40

Objem: 9,0 litrov
Rozmery v mm (§ x h x v): 453 x 176 x 263* Obj. cislo: 97775314

SOLOLIFT2 CWC-3 pre aplikacie s WC

Je kompaktna automaticka precerpavacia stanica s tromi pridavnymi vtokovymi
pripojeniami, konstruovana Specialne pre zavesné toalety. Jej konstrukcia je =
kompaktna a Stihla pre jednoduchu zastavbu do steny.

Teplota kvapaliny: Max. 50°C
Privodné potrubie: 1x 32/36/40 (zhora) a 2 x 36/40/50 (bocné)
Vytlaéné potrubie (flexibilné): 22/25/28/32/36/40

Objem: 9,0 litrov o
Rozmery v mm (3 x h x v): 495 x 164 x 280* Obj. ¢islo: 97775316

Odporucenie pre montaz:
SOLOLIFT2 CWC-3 musi byt vzdy umiestneny tak, aby sa dal v pripade poruchy lahko
demontovat (inspekény otvor musi byt vacsi nez vlastné zariadenie).

Naskenujte QR kod, stiahnite si online letak a nove ceny

vsetkych cerpadiel v akcii.




SOLOLIFT2 D-2 pre aplikacie
so sivou odpadovou vodou

Je malad kompaktna automaticka cerpacia stanica, vhodna pre cerpanie splaskovych
odpadovych vod. Je mozné ju instalovat pod sprchovy kut, pod umyvadlo, alebo vedla nich.

Teplota kvapaliny: Max. 50°C
Privodné potrubie: 2 x 36/40/50 (bocné)
Vytlaéné potrubie (flexibilné): 22/32

Objem: 2,0 litrov
Rozmery v mm (8 x h x v): 299 x 165 x 147* Obj. ¢islo: 97775318

SOLOLIFT2 C-3 pre aplikacie
so sivou odpadovou vodou

Je vhodnad na Cerpanie splaskovych odpadovych véd do 90°C z pracky, umyvacky riadu,
kuchynského drezu, kiipelfiove]j vane, sprchy alebo umyvadla.

Teplota kvapaliny: Max. 75°C nepretrzite / 90°C pocas 30 min.
Privodné potrubie: 1x 32/36/40 (zhora) a 2 x 36/40/50 (bocné)
Vytlaéné potrubie (flexibilné): 22/25/28/32/36/40

Objem: 57 litrov

Rozmery v mm ($ x h x v): 373 x 158 x 255 Obj. ¢islo: 97775317
Typ cerpadla Obj. éislo Qmax[I/min] Hmax[m] Hluénost [dB(A)] U[v]
SOLOLIFT2 WC-1 97775314 149 8,5 70 1x 230V
SOLOLIFT2 WC-3 97775315 149 8,5 70 1x 230V
SOLOLIFT2 CWC-3 97775316 149 8,5 70 1x 230V
SOLOLIFT2 C-3 97775317 185 8,8 70 1x 230V
SOLOLIFT2 D-2 97775318 105 55 70 1x 230V

*VSetky rozmery st bez pouZitia pripojovacich komponentov
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@ Vsetky stanice SOLOLIFT2 je mozné
pri vypadku elektrického napatia
odcerpat AKU vrtackou.




KLUC PRE SPRAVNU VOLBU

Poznamka:

Dlzka vodorovného vytlacného potrubia musi byt v sklone min. 1%. Domova odpa-
dova voda z WC a ostatnych zdrojov odpadovej vody (napr. sprchy) musi byt v sklone

smerom k SOLOLIFTU 2%.

SOLOLIFT2 WC-1 SOLOLIFT2 WC-3  SOLOLIFT2D-2  SOLOLIFT2C-3  SOLOLIFT2 CWC-3

max 3 vstupy

i & — & @

B & & {

Pevny vstup @

Cerpacie stanice Multilift

Dal3i volitelny vstup

Max. 6 m

491

im

Kompaktné Cerpacie stanice urcené na centralne cerpanie odpadovych vod.

Vyhody:

+ plne vybavené precerpavacie stanice vratane riadiacej jednotky

+ nizka hlu¢nost a malé néroky na priestor
+ umiestnenie vo vnutri budovy

@ jednogeneracné a dvojgeneracné rodinné domy

@ malé penzidny

Cerpacie stanice Multilift st uréené pre montaz odbornou firmou s prislusnou

kvalifikaciou elektro.

Typ Cerpadla Obj. éislo

MSS11.1.2 97901037

Cerpacia stanica CONLIFT

Qmax [m3/h]

Hmax [m]

1x 230

PreCerpavacia stanica pre spolahlivé odvadzanie kondenzatu z kotlov, alebo

klimatizacnych a chladiacich zariadeni. Bezhlucna prevadzka.

Typ Cerpadla Obj. ¢islo

Conlift1 97936156

Qmax [m3/h]

Hmax [m]

1x 230

upv]

upv]
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*VSetky parametre a popisy su orientacné. Qmax - hodnota pri najnizsej moznej dopravnej vyske. Hmax - hodnota pri

nulovom prietoku.



Cerpanie
znecistenej vody

Ponorné Cerpadla na Cerpanie sivej odpadovej vody a splaskovych vod, cerpanie dazdovej vody,
odvodnovanie pivnic a vyprazdnovanie nadrzi. Zvlastnu kategoriu tvoria kalové Cerpadla UNILIFT
APG a SEG s rezacim zariadenim, ktoré najdu uplatnenie pri cerpani splaskovych odpadovych véd.

Ponorné kalové cerpadla UNILIFT CC a KP

Viacucelové odvodnovacie Cerpadla vhodné pre Sirokd Skalu aplikdcii bez splaskovych,
fekalnych véd.

Vyhody: © odvodhovanie zatopenych pivnic
+ jednoducha manipuldacia @ cerpanie odpadovych vod

+ kompaktnost a nizka hmotnost v domacnostiach

« jednoducha instalacia a pouzitie

- priechodnost 10 mm © odcerpavanie dazdovych
« materidl: vysokokvalitnd nehrdzavejlca ocel a drenaznych vod
odolna voci mierne agresivnym kvapalinam @ vyprazdnovanie bazénoy,
(UNILIFT KP) Sacht a nadrzi

Materialové prevedenie:
UNILIFT CC - kompozitny plast - pH 4-9, teplota max. 40°C
UNILIFT KP - nehrdzavejuca ocel - pH 4-9, teplota max. 70°C (po dobu 2 minut)

Typ cerpadla Obj. cislo Qmax [m3/h] Hmax [m] Pripojenie u[v]
UNILIFT CC5 A1, s plavakom a kdblom 5m 96280966 6,1 5 DN 32 (11/4"), DN 20 (3/4") 1x230
UNILIFT CC 7 A1, s plavakom a kdblom 10m 96280968 10,2 7 DN 32 (11/4"), DN 20 (3/4") 1x230
UNILIFT CC 9 A1, s plavakom a kablom 10m 96280970 14,4 9 DN 32 (11/4"), DN 20 (3/4") 1x230
UNILIFT KP 150 AT, s plavakom a kdablom 10 m 011H1800 8,5 52 DN 32 (11/4") 1x230
UNILIFT KP 250 A1, s plavakom a kablom 10m 012H1800 10,6 75 DN 32 (11/4") 1x230
UNILIFT KP 150 AV1, s vertik. plavakom a kdblom 10 m 011H1900 8,5 52 DN 32 (11/4") 1x230
UNILIFT KP 250 AV1, s vertik. plavakom a kablom 10m 012H1900 10,6 75 DN 32 (11/4") 1x230
UNILIFT KP 350 AV1, s vertik. plavakom a kablom 10 m 013N1900 13,5 9 DN 32 (11/4") 1x230

Ponorné kalové cerpadla UNILIFT APG
s plavakovym spinacom

Cerpadlo Grundfos UNILIFT APG je ponorné Cerpadlo uréené na €erpanie odpadovych

a splaskovych véd. Cerpadla UNILIFT APG maju rezacie zariadenie (ako cerpadla

SEG), ktoré rozdrvia pevné casti na mensie (max 8mm). Odpadova voda tak méze byt
erpana potrubim od DN32. Cerpadld sa daju umiestnit do cerpacej Sachty samostatne
alebo na spustacie zariadenie s automatickou spojkou. Plavakovy spinac zaistuje
automaticku prevadzku cerpadla.

Typ Cerpadla Obj. éislo Qmax [m3/h] Hmax[m] u|v]

UNILIFT APG.40.10.A1, s plavakom 92611467 1,5 26 1x 230

Naskenujte QR kod, stiahnite si online letak a nové ceny
vsetkych Cerpadiel v akcii.

*Vsetky parametre a popisy su orientacné. Qmax - hodnota pri najnizsej moznej dopravnej vyske. Hmax - hodnota pri nulovom prietoku.



Ponorné kalové cerpadla
UNILIFT AP s TOm kablom

Kalové cerpadla s velkym vykonom urcené na Cerpanie Cistej alebo mierne znecistene;j
odpadovej vody. Priechodnost az 12 mm. Materidlové prevedenie z nehrdzavejlicej ocele.
Maximalna teplota cerpanej kvapaliny 55°C, pH 4-10.

Typ Cerpadla Obj. éislo Qmax [m3/h] Hmax[m] u|v]
UNILIFT AP12.40.04.A1 96011018 18,0 n 1x 230
UNILIFT AP12.50.11.A1 96010981 33,0 16 1x 230

Ponorné kalové cerpadla
UNILIFT APB s 1TO0m kablom

Ponorné Cerpadla pre cerpanie odpadovych véd s vysokou priechodnostou a v prevedeni
z antikorovej ocele. Maximalna teplota cerpanej kvapaliny 40°C, pH 4-10.

UNILIFT AP35B
Vhodné na cerpanie odpadovych véd bez splaskovych, fekalnych véd, priechodnost
az35mm.

UNILIFT AP50B
Vhodné na Cerpanie odpadovych vod vratane splaskovych, fekalnych véd, priechodnost
az50mm.

Ak sa bude cerpadlo pouzivat na cerpanie septiku, musi byt potom ocistené zvonka
i zvnutra (bez rezacieho zariadenia).

Typ Cerpadla Obj. ¢cislo Qmax [m3/h] Hmax[m] u|v]
UNILIFT AP35B.50.06.A1V 96468356 179 n 1x230
UNILIFT AP50B.50.08. A1V 96468354 24.5 n 1x230

Ponorné kalové cerpadla SEG

Ponorné kalové Cerpad|a s rezacim zariadenim na cerpanie odpadovych vod.
Jednoduchd instalacia a Udrzba. DIha Zivotnost.

Odporucenie pre montaz:

V pripade volnej inStalacie treba do nadrze k cerpadlu SEG vzdy dokupit nasledovné
prislusenstvo:

- riadiacu jednotku

- plavakové spinace

- predlZené patky k cerpadlu

V pripade instalacie pomocou spustacieho zariadenia treba
k Cerpadlu SEG vzdy dokupit nasledovné prislusenstvo:

- riadiacu jednotku

- plavakové spinace

« spustacie zariadenie s automatickou spojkou k cerpadlu

Kalové cerpadla SEG st uréené na montaz odbornou firmou s prislusnou kvalifikaciou
elektro.

Typ Eerpadla Obj. éislo Qmax [m3/h] Hmax[m] u|v]
SEG.40.09.2.50B 96075897 16,0 14 3x400
SEG.4012.2.50B 96075905 171 21 3x400




PRISLUSENSTVO

Prislusenstvo k cerpadlam SEG

Informacie o volbe vhodného prislusenstva s uvedené v radach pre montaz kalovych
Cerpadiel SEG.

Popis Obj. éislo
Pre_dlzeng patky k cerpadlu SEG pre volnu instalaciu Cerpadla bez spustacieho 96076196
zariadenia, 3 ks
Spustacie zariadenie s automatickou spojkou pre jedno ¢erpadlo SEG 96076063
Plavékovy spina¢ MS1s10 m kablom 96003332
CU100.400.3.5A, riadiaca jednotka s plavakovym spinacom pre riadenie 96914019

1kalového cerpadla

LC 2311P DOL riadiaca jednotka pre cerpadla SEG vhodna pre riadenie
1¢erpadla SEG v nddrzi - nutné dokupit 4ks 96003332 (Plavakovy spinac MST 99369644
s10m kablom)

LC 2312P DOL riadiaca jednotka pre dve Cerpadla SEG vhodna pre riadenie
2 Cerpadiel SEG v nadrzi - nutné dokupit 5ks 96003332 (Plavakovy spinac MS1 99369650
s 10m kablom)

Ponorné kalové cerpadla SEG
s unikatnou funkciou AUTOADAPT

Nie je potrebné dokupit riadiacu jednotku a plavakové spinace. Ponorné kalové
¢erpad|a s rezacim zariadenim na cerpanie odpadovych vod. Jednoducha instaldcia
a Udrzba. DIha Zivotnost. Funkcia AUTOADAPT zaisti komfortnd a plne automaticku
prevadzku cerpadla.

Odporucenie pre montaz: )

V pripade volnej instalacie v nadrzi treba k cerpadlu SEG vzdy dokupit predizené patky

k cerpadlu.

V pripade instalacie pomocou spustacieho zariadenia treba k ¢erpadlu SEG vzdy dokupit
spustacie zariadenie s automatickou spojkou.

Do jednej nadrZe odporticame instalovat dve ponorné kalové cerpadla SEG AUTOADAPT.
Jedno z nich poslizi ako zaloha v pripade poruchy alebo havarie prvého cerpadla.

Typ Eerpadla Obj. éislo Qmax [m3/h] Hmax[m] u|v]
SEG.40.09. AUTOADAPT 96878506 16,0 14 3 x400
SEG.40.12. AUTOADAPT 96878510 171 21 3 x400

Prislusenstvo k cerpadlam
SEG AUTOADAPT

Informacie o volbe vhodného prislusenstva st uvedené v radach pre montaz kalovych
Cerpadiel SEG AUTOADAPT.

Popis Obj. ¢islo

Predizené patky k cerpadlu SEG pre volnt instalaciu cerpadla bez spustacie-

ho zariadenia, 3 ks 96076196

Spustacie zariadenie s automatickou spojkou pre jedno cerpadlo SEG AUTOADAPT 96076063

Naskenujte QR kod, stiahnite si online letak a nove ceny

vsetkych cerpadiel v akcii.




Pre vypracovanie cenove
otazky k vyrobkom aleb
nas kontaktujte na: |
zakaznickapodpora@sale

organizacna zlozka
Prievozska 4D
82109 Bratislava
Tel. +4212 6820 1111
email: GSK@grundfos.com
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