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SPILLVATTEN – VAL AV PUMP
Använd tabellerna nedan för att välja den bästa Grundfos-pumpen för alla typer av spillvattenuppgifter. 
När du bestämt dig för en pumpmodell, använder du motsvarande dimensioneringsguide för att hitta rätt 
pump till uppgiften.

Dränering
För bärbar användning eller per-
manent installation, rent vatten 
eller gråvatten och saltvatten*

Lätt drift

Tung drift

Gråvatten
Ytvatten och regnvatten samt gråvatten 
från sanitetsanordningar

Avlopp/hushållsspillvatten
Hushållsspillvatten inkl. avloppsvatten 
från toaletter

* Endast specialversion av UNILIFT CC 7 och 9

UNILIFT AP1212 mm

UNILIFT AP3535 mm

UNILIFT AP35B35 mm

UNILIFT AP50B

UNILIFT APG 
(GRINDER)

50 mm

UNILIFT AP5050 mm

UNILIFT KP10 mm

UNILIFT CC10 mm

Max. fast storlek 
[mm]
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DRÄNERING – SNABB DIMENSIONERING

CC 5 CC 7 CC 9

Uppfordringshöjd\ 
avstånd

7 m Max. 45 m

6 m Max. 80 m

5 m Max. 15 m Max. 115 m

4,5 m Max. 35 m Max. 130 m

4 m Max. 50 m Max. 150 m

3 m Max. 80 m Max. 180 m

2,5 m Max. 10 m Max. 100 m Max. 200 m

2 m Max. 25 m Max. 110 m Max. 215 m

UNILIFT CC

Illustrationen av pumpval och dimensionering är baserad på en innerdiameter 
på ett DN 32-utloppsrör och säkrar en självrengörande hastighet inuti röret.

T.ex. dimensionering och pumpval
1.	 Välj den bästa Grundfos-pumpen för den typ av 

spillvattenuppgift som du behöver lösa:  
– Använd tabellen på föregående sida  

2.	 Hitta rätt pump:  
– Vilken uppfordringshöjd: 9 m  
– Hur långt avstånd: 400 m  

3.	 Resultat: AP12.50.11

AP12.40.08 AP12.50.11

Uppfordringshöjd\
aavstånd

14 m Max. 95 m

12 m Max. 1 m Max. 200 m

10 m Max. 150 m Max. 410 m

8 m Max. 310 m Max. 620 m

Höjd

Uppfordringshöjd

Uppfordringshöjd

Avstånd

Avstånd

Avstånd

Max. 150 m
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DRÄNERING – SNABB DIMENSIONERING

KP 150 KP 250 KP 350

Uppfordringshöjd\ 
avstånd

7 m Max. 25 m

6 m Max. 20 m Max. 60 m

5 m Max. 50 m Max. 95 m

4 m Max. 85 m Max. 130 m

3,5 m Max. 15 m Max. 105 m Max. 145 m

3 m Max. 30 m Max. 120 m Max. 160 m

2 m Max. 65 m Max. 160 m Max. 195 m

UNILIFT KP

Illustrationen av pumpval och dimensionering är baserad på en innerdiameter 
på ett DN 32-utloppsrör och säkrar en självrengörande hastighet inuti röret.

AP12.40.04 AP12.40.06 AP12.40.08 AP12.50.11

Uppfordringshöjd\
avstånd

14 m Max. 8 m

12 m Max. 40 m Max. 115 m

10 m Max. 60 m Max. 130 m Max. 250 m

8 m Max. 45 m Max. 150 m Max. 220 m Max. 370 m

6 m Max. 135 m Max. 240 m Max. 310 m Max. 490 m

4 m Max. 225 m Max. 330 m Max. 400 m Max. 610 m

2 m Max. 320 m Max. 420 m Max. 495 m Max. 735 m

Illustrationen av pumpval och dimensionering är baserad på en innerdiameter på ett 1 1/2" rör för 
UNILIFT AP12.40 och 2" rör för UNILIFT AP12.50 och säkrar en självrengörande hastighet inuti röret.

UNILIFT AP12
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DRÄNERING – SNABB DIMENSIONERING

AP50B.50.08 AP50B.50.11 AP50B.50.15

Uppfordringshöjd\avstånd

14 m Max. 65 m

12 m Max. 190 m

11 m Max. 25 m Max. 250 m

10 m Max. 85 m Max. 310 m

9 m Max. 145 m Max. 370 m

8 m Max. 45 m Max. 205 m Max. 430 m

6 m Max. 165 m Max. 330 m *

5 m Max. 225 m Max. 390 m *

4 m Max. 285 m Max. 450 m *

3 m Max. 345 m * *

2 m Max. 490 m* Max. 740 m* Max. 1 060 m*

Illustrationen av pumpval och dimensionering är baserad på en innerdiameter på 
ett 2" rör och säkrar en självrengörande hastighet inuti röret.

* Pumparna får inte användas under längre tid med denna uppfordringshöjd

AP50.50.08 AP50.50.11

Uppfordringshöjd\avstånd

9 m Max. 55 m

8 m Max. 115 m

7 m Max. 45 m Max. 175 m

6 m Max. 105 m Max. 235 m

5 m Max. 165 m Max. 295 m

4 m Max. 225 m Max. 360 m

3 m Max. 285 m Max. 405 m

2 m Max. 350 m Max. 480 m

Illustrationen av pumpval och dimensionering är baserad på en innerdiameter på ett 2" rör 
och säkrar en självrengörande hastighet inuti röret.

UNILIFT AP50

UNILIFT AP50B
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DRÄNERING – SNABB DIMENSIONERING

AP35.40.06 AP35.40.08

Uppfordringshöjd\avstånd

9 m Max. 30 m

8 m Max. 75 m

7 m Max. 35 m Max. 120 m

6 m Max. 80 m Max. 165 m

5 m Max. 130 m Max. 215 m

4 m Max. 170 m Max. 255 m

3 m Max. 220 m Max. 305 m

2 m Max. 265 m Max. 350 m

Illustrationen av pumpval och dimensionering är baserad på en innerdiameter på ett 11/2" rör 
och säkrar en självrengörande hastighet inuti röret.

AP35B.50.06 AP35B.50.08

Uppfordringshöjd\avstånd

9 m Max. 15 m

8 m Max. 75 m

7 m Max. 20 m Max. 135 m

6 m Max. 80 m Max. 195 m

5 m Max. 140 m Max. 260 m

4 m Max. 200 m Max. 320 m

3 m Max. 260 m Max. 385 m

2 m Max. 325 m Max. 440 m

UNILIFT AP35B

Illustrationen av pumpval och dimensionering är baserad på en innerdiameter på ett 2" rör 
och säkrar en självrengörande hastighet inuti röret.

UNILIFT AP35
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AVLOPPSPUMP – SNABB DIMENSIONERING

Uppfordringshöjd\Avstånd DN32/40 DN32/40

22 Max. 25/35 m

20 Max. 90/120 m

18 Max. 160/215 m Max. 19/25 m

16 Max. 225/305 m Max. 40/55 m

14 Max. 295/395 m Max. 65/90 m

12 Max. 360/485 m Max. 90/120 m

10 Max. 430/575 m Max. 115/150 m

8 Max. 495/665 m Max. 135/185 m

6 Max. 565/755 m Max. 160/215 m

4 Max. 630/850 m Max. 185/250 m

2 Max 700/940 m Max. 210/280 m

Flow
Q=2.1/3.2 m3/h

(v=0.7 m/s)
Q= 3.6/5.4 m3/h

(v=1.2 m/s)

Diagrammet nedan ger en ungefärlig översikt över höjder och utloppsrörslängder med en innerrörsdiameter DN 32, 
G 1 1/2 “ / DN 40 och ett flöde så att en självrengörande hastighet på minst 0,7 m / s täcks.

Översikten är endast till för vägledning.
Grundfos ansvarar inte för anläggningar som inte överensstämmer med översikten.  
Tryckförlust på backventil och en isolerande ventil beräknas.  
Utloppsrörets vertikala höjd måste vara mätt från pumpens stoppnivå. För fler flödesbehov krävs en beräkning

UNILIFT APG 40.10
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