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无压不精彩
格兰富全系列家用增压系统
快速选型指南



合适的压力成就精彩生活
简便快速，系统选型
每天，我们面对各种来自生活或工作的压力，过大的压力使人疲惫不堪，压力不足又无法促人
振作奋进。这一部分的压力，无法全然由我们决定。但有一种压力却可以尽在掌握，那就是生
活水压。充足和稳定的水压带来的畅快的用水可以使人放松、愉悦，使家庭更加和谐美好，生
活质量大大提升。

令人惊讶的是，许多人并没有意识到这一点。因为人们一般不会将日常清洗时龙头水小，淋浴
时花洒出水无力或忽冷忽热与水压联系在一起，更不用说寻求改善和解决的方法了。

格兰富为所有的家庭提供广泛的生活用水增压系统，我们帮助您找到正确与合适的解决方案，
助力于您的精彩生活。

为什么需要用水泵？
家庭住宅在面积上可能有巨大差异，从小于50平米的公寓到超过500平米的别墅大宅，从独栋
小楼到高层住宅楼 ，都可以成为我们的家。

不论房子大小，都需要稳定和足够的水压。不同国家、地区、小区所提供的入户的水压不同，
中国标准和行业社会承诺，自来水管网入户压力达到0.14Mpa即为合格。但随着生活水平以及
用水安全意识的逐渐提高，在家里安装净水器、大花洒、智能马桶的情况极为普遍，这些设备
和洁具都对水压有一定要求才能满足最佳的客户体验。在用水高峰时间，如常规三餐准备的时
段，睡前清洗，需多个卫生间同时使用等，也会造成水压的不足。增压水泵(系统)可以安装于
家庭总进水管上或需要额外加压的设备处，满足人们畅快舒适用水而带来的高品质生活。
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睿享系列，高端智能，压力恒定，舒适安心加倍
●  双泵配置，级联控制或一用一备，流量加倍，故障泵自动切换，确保压力始终恒定
●  成套供货，结构紧凑
●  安装方便，设置操作便捷
●  干转保护

CMBE TWIN

睿享系列，高端智能，压力恒定
●  多个型号，不论用水点多少，始终保持压力恒定
●  完全集成，配备高效的 IE5 电机
●  运行安静，低噪音 < 55 dB(A)
●  干转、过载，多重保护

CMBE

睿享系列，高端智能，压力恒定
●  智能控制，调节水泵性能确保压力恒定
●  正确安装，典型应用场合中，运行安静，低噪音
●  单一型号，便捷选择、安装与运行
●  干转保护

SCALA2

智选系列，秒速增压，加倍流量，双重保障
●  两台SCALA1，流量增加，故障时自动切换
●  自吸8m
●  现场组装，适应不同安装条件
●  蓝牙通讯，在线设置，方便快速

SCALA1 TWIN

智选系列，秒速增压
●  多合一增压系统，内置蓝牙通讯
●  自吸8m，适用园艺灌溉与洗车
●  简便双泵控制，在线配置
●  通过手机远程或水泵控制面板进行快速和简便调试。通过格兰富GO REMOTE app

应用程序进行水泵配置和监控

SCALA1

智选系列，自动增压
●  集成压力传感器，两种选择：

不可设定起停压力基础PM1型和可设定起停压力PM2型
●  过热保护、缺水保护，运行安全

CMB

优品系列，基础增压
●  集成流量开关，自动起停
●  结构紧凑、运行安静
●  水箱供水或局部增压尤为适用

UPA

2



正确选型，改善水压第一步
增压系统可以用于不同的水源，正确选型的第一步是确定应用场合：

• 市政供水
市政总供水管的压力随需求变化而有显著的变化。为稳定住宅楼的水压，如地方当局同意，可
安装增压泵以提高或平衡水压。

• 浅井
从浅井抽水需要一台水泵⸺可潜式或干式安装⸺必须能承受入口的负压，通常在室外安装。

• 储水罐/储水箱
储水罐/箱放置在地面上或地面以下均可，储水罐/箱内的水位会经常波动，通常还含有杂物和
杂质。在为储水罐/箱供水选择增压泵时，应记住这些特点。

• 屋顶水箱
屋顶水箱情况下必须考虑屋顶上或下面的条件。

• 输水泵
为了将水从一个储水罐/箱输送到到另一个储水罐/箱，需要一台水泵在需要的时候尽快完成，
通常是自下往上输送。

帮助客户取得更详细的产品信息
联系格兰富当地公司、销售或授权经销商，访问：
https://cn.grundfos.com/training-events/ecademy.html
可进行产品及系统的知识与培训

市政供水

浅井

储水罐/箱

储水罐/箱

屋顶水箱

输水泵

地上

地下

CMBE

● ● ●

○ ○ ○

● ● ●

○ ○ ○

● ● ○

● ○ ○

SCALA2

● ● ●

● ● ○

● ● ●

● ● ○

● ● ●

● ○ ○

SCALA1

● ● ●

● ● ●

● ● ○

● ● ●

● ● ○

● ● ●

CMB

● ● ●

○ ○ ○

● ● ○

● ● ●

● ● ○

● ● ●

UPA

● ● ●

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

● ● ●

○ ○ ○

该应用场合下的最佳选择
该应用场合下运行良好

● ● ●

● ● ○

该应用场合下可用
该应用场合下不适用

● ○ ○

○ ○ ○
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定频泵与变频泵的差别
在家庭供水增压时，有两种水泵(系统)可以选择：定频泵(频率不变的水泵配水流开关、流量开关、压力开关
或压力管理器)和变频泵(配有变频电机的水泵与控制的供水系统)。
定频泵按照既定频率下的性能曲线运行，而变频系统是参照预设要求的压力、流量或流速，对比实时的系统
状况，电机自动调整运行的频率，功率随之下降。
客户体验的差别主要在舒适度与节能两个方面：

家用供水增压泵(系统)三个主要技术参数

又称输水量。指单位时间内流
经泵的液体体积，用符号Q表
示。消费者可以简单理解为打
开 水 泵 后 ， 单 位 时 间 ( 一 小
时，一分钟等)经过水泵加压
后，打开用水点的出水量。

压力即刻增大，随用水
点数量增加，出水压力
降低；每新开一个用水
点，期间会出现忽冷忽
热的情况。

压力即刻增大，不断将
实时管道内压力与与预
设的压力值进行比对，
随用水点数量增加，调
整电机运行频率，确保
满足预设的出水压力要
求；每新开一个用水点，
压力不变，也不会出现
忽冷忽热的情况，舒适
度完全不受影响。

固定性能，电机频率不
变，供大于需，不节能。

按需运行，供等于需，
最经济节能。

也称为泵的压头，用符号H表
示，是指被输送的单位重量液
体流经水泵后所获得的能量增
值，即水泵实际传给单位重量
液体的总能量，其单位为m。
消费者可以粗略的理解为打开
水泵后，能够扬水的高度。

单位时间内机器所做功的大
小，消费者可以理解为水泵
消耗的功率。

流量 功率扬程

定频泵 变频系统 定频泵 变频系统

舒适度 节能
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房屋类型 面积

≥700m2 询格兰富公司或当地经销商

4

3

2

1

4

3

2

1

2

1

1

1

1

1

52

36

26

26

26

26

13

13

21

21

6

13

6

6

1吋, 1.5吋

1吋, 1.5吋

1吋, 1.5吋

1吋, 1.5吋

1吋

1吋

1吋

1吋

1吋, 6分

1吋, 6分

4分

1吋, 6分

1吋, 6分

6分

500
-700m2

别墅大宅

低层住宅楼
(低于、等于7层)

高层住宅楼
(高于7层)

复式、大平层

200
-499m2

≤80m2

≤65m2

≤50m2

80
-140m2

140
-200m2

独户
家庭
居住

总层数
供水方式 进水管

尺寸

常规
用水点
总数量

睿享系列
按需设压
随心所浴
舒适度：

推荐选型

智选系列
即刻增压
高性价比
舒适度：

优选系列
自动增压
改善用水
舒适度：

屋顶水箱供水

地上水箱供水

市政供水

屋顶水箱

市政供水

地上水箱供水

市政供水

CMBE
TWIN
5-62

SCALA1
TWIN
5-55

SCALA1
TWIN
3-45

SCALA1
TWIN
5-25

SCALA1
5-55

SCALA1
3-45

SCALA1
3-35

SCALA1
3-25

SCALA1
3-25

UPA 160
(<100m2，
无智能马桶)

UPA 90

UPA 120

UPA 160

CMBE
TWIN
3-62

CMBE
5-62

CMBE
3-62

CMBE
3-30

SCALA2
3-45

CMBE
5-62
(≤350m2)
CMBE
10-54
(>350m2)

* 独户家庭居住总层数：单户家庭住所所占的层数。例：面积为150m2的复式楼，六层复七层，居住总层数为2 层
* 用水点个数表示家中用水点总数的最大值，非同时使用用水点数量
* 常规用水点：常规水龙头、非智能座便器(蹲便器)、手持花洒、顶喷花洒≤240mm×240mm，家用10kg洗衣机
* 单个卫生间常规配置：常规水龙头、非智能座便器(蹲便器)、手持花洒、顶喷花洒≤240mm×240mm
* 单个厨房配置：水龙头，洗碗机，10kg洗衣机
* 如配有高水压/大水量要求的大花洒、智能马桶或其他高端用水洁具，请询格兰富公司或当地授权经销商，格兰富可提供全系列各种供水解决方案满足需求
* 如上最终解释权归格兰富所有
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6

增压系统选型
适合的才是最好的
格兰富家用增压水泵和系统提供了一系列的功能和规格，确保满足各种应用场合与客户需求。
我们所有的增压泵均可提供方便的安装和的良好客户提体验的监测和控制功能。
除此之外，还具备：

干式安装解决方案

自吸功能

低噪音

全套集成

自吸高度

结构紧凑
(高×宽×长)

室外安装

温度范围
最高液体温度
最高环境温度

最大承压

报警显示

压力显示

干转保护

智能水泵控制

连接性

双泵技术

CMBE

无

< 55 dB(A)

预置-组装

无

455×217
×350mm

IP55
可以，需配
盖板，冬季

需防冻裂

60°C
55°C

PN 10

有

压力表

有

有

通过CIM模块
连接蓝牙

有
CMBE TWIN

SCALA2

有

< 47 dB(A)

完全预置(整体)

8m

302×193
×403mm

IPX4D
可以，冬季

需防冻裂

45°C
55°C

PN 10

有

设定点

有

有

无

无

SCALA1

有

< 55 dB(A)

完全预置(整体)

8m

316×202
×466mm

IPX4D
可以，冬季

需防冻裂

45°C
55°C

PN 8

有

无

有

无

内置集成蓝牙

有

CMB

无

< 55 dB(A)

预置-组装

无

取决于
具体型号

IP55
可以，需配
盖板，冬季

需防冻裂

60°C
55°C

PN 10

有

无

有

无

无

无

UPA

无

< 55 dB(A)

预置-组装

无

取决于
具体型号

IPX2D
不可以

90°C
40°C

PN 10

无

无

无

无

无

无
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